
 

 

 
 

中文 

数据表 

RS Pro A 外壳系列 

护罩规格： 

材料 压铸锌 

颜色 RAL 7036 

表面 粉末涂层 

锁定元件 钢、镀锌 

杠杆类型 金属 

护罩/外壳密封 NBR 

限制温度 -40 °

C ...+125 °C 保护等级 

符合 DIN EN 60 529 

用于耦合连接器 IP44 

 
 

 

 
护罩，侧面接入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隔板安装外壳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
隔板安装外壳，斜角 

护罩，顶部接入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电缆到电缆外壳，顶部接入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表面安装外壳，开放式底部 

 
 隔板安装外壳 表面安装外壳 

绘图尺
寸 

单位为 mm 

 
 

 

 
 

 

 a b c h 部件号 a b c h M 部件号 

RS Pro 3A 40 28 30 23 1715687 58 40 30 24.5 M20 1715692 

 护罩，侧面接入 护罩，顶部接入 

绘图尺
寸 

单位为 mm 

  

 

 
 

 

 a b h M 部件号 a b h M 部件号 

RS Pro 3A 28 27 54.3 M20 1715690 28 27 60 M20 1715689 

 

 隔板安装外壳 表面安装外壳 

绘图尺
寸 

单位为 mm 

  

 

 
 

 
 a b c h 部件号 a b h M 部件号 

RS Pro 3A 41 40 30 27 1715688 24 34 57 M20 1715691 

 



 
 
 
 

中文 

数据表 

RS Pro A 插件系列 

护罩规格： 

绝缘电阻 ≥1010 Ω 

易燃性符合 UL 94 V 0 

限制温度 -40 ...+125 °C 

接合次数 ≥500 

材料（插件） 聚碳酸脂 

颜色（插件） RAL 7032 

规格和认证 EN 60664-1、IEC 61984、UL 1977 ECBT2 

 
 
 
 
 
 

串行 插件，RS Pro 3A - 4A 螺钉接线端子 

触点数量 3 + 4 + 

端接 螺旋端子 螺旋端子 

  

  

 

  

电子数据   

符合 EN 61 984 10 A 230/400 V 4 kV 3 10 A 230/400 V 4 kV 3 

UL/CSA 600 V 600 V 

线规 1 … 1.5 mm² 1 … 1.5 mm² 

触点识别 3 4 

尺寸 RS Pro 3A RS Pro 4A 

公插件 (M) 1715720 1715722 

母插件 (F) 1715721 1715723 



 
 
 
 

中文 

数据表 

RS Pro B 插件系列 

护罩规格： 

绝缘电阻 ≥1010 Ω 

易燃性符合 UL 94 V 0 

限制温度 -40 ...+125 °C 

接合次数 ≥500 

材料（插件） 聚碳酸脂 

颜色（插件） RAL 7032 

规格和认证 EN 60664-1、IEC 61984、UL 1977 ECBT2 

串行 插件，RS Pro 6 E - 24 E 螺钉接线端子 

触点数量 6 + 10 + 16 + 24 + 

端接 螺旋端子 螺旋端子 螺旋端子 螺旋端子 

  

 

 

 

 

 

 

 

电气数据符合 EN 

61 984 UL/CSA 

 

16 A 500 V 6 kV 3 

600 V 

 

16 A 500 V 6 kV 3 

600 V 

 

16 A 500 V 6 kV 3 

600 V 

 

16 A 500 V 6 kV 3 

600 V 

线规 0.75 ...2.5 mm² 0.75 ...2.5 mm² 0.75 ...2.5 mm² 0.75 ...2.5 mm² 

触点识别 1-6 1-10 1-16 1-24 

尺寸 RS Pro 6 E RS Pro 10 E RS Pro 16 E RS Pro 24 E 

公插件 (M) 1715724 1715729 1715734 1715738 

母插件 (F) 1715726 1715730 1715735 1715739 
 

串行 插件，RS Pro 6 E - 24 E 笼式弹簧夹接线端子 

触点数量 6 + 10 + 16 + 24 + 

端接 

 
 
 
 

 
电气数据符合 EN 

61 984 UL/CSA 

笼式弹簧夹接线端
子，可保护电线 

 

 

16 A 500 V  6 kV 3 

600 V 

笼式弹簧夹接线端
子，可保护电线 

 

 

16 A 500 V  6 kV 3 

600 V 

笼式弹簧夹接线端
子，可保护电线 

 

 

16 A 500 V  6 kV 3 

600 V 

笼式弹簧夹接线端
子，可保护电线 

 

 

16 A 500 V  6 kV 3 

600 V 

线规 0.14 ...2.5 mm² 0.14 ...2.5 mm² 0.14 ...2.5 mm² 0.14 ...2.5 mm² 

触点识别 1-6 1-10 1-16 1-24 

尺寸 RS Pro 6 E RS Pro 10 E RS Pro 16 E RS Pro 24 E 

公插件 (M) 1715727 1715732 1715736 1715740 

母插件 (F) 1715728 1715733 1715737 1715741 



 
 
 
 

中文 

数据表 

RS Pro B 外壳系列 

护罩规格： 

限制温度 -40 ...+125 °

C 保护等级 

符合 IEC 60529 IP65 

材料（护罩/外壳） 压铸铝 

表面（护罩/外壳） 粉末涂层 

颜色（护罩/外壳） RAL 7036 

材料 （密封）NBR 

 
 

护罩，侧面接入，

单杠杆型 

 
 
 

 
护罩，侧面接入，

双杠杆型 

护罩，顶部接

入，单杠杆型 

 
 
 

 
护罩，顶部接入，

双杠杆型 

 
 

 护罩，侧面接入 护罩，顶部接入 

 
绘图尺
寸，单
位 mm 

 

 

 

 

 a b h M 
部件号 

a b h M 
部件号 

单杠杆 双杠杆 单杠杆 双杠杆 

RS Pro 6B 60 43 57 M25 1715694  60 43 57 M25 1715693  

 
RS Pro 10B 

73 43 60 M25  1715700 73 43 60 M25  1715698 

73 43 60 M32  1715701 73 43 60 M32  1715699 

 
RS Pro 16B 

93.5 43 74.5 M25  1715708 93.5 43 74 M25  1715706 

93.5 43 74.5 M32  1715709 93.5 43 74 M32  1715707 

 
RS Pro 24B 

120 43 74.5 M32  1715715 120 43 74 M32  1715713 

120 43 74.5 M40  1715716 120 43 74 M40  1715714 



 
 
 
 

中文 

数据表 

RS Pro B 外壳系列 

护罩规格： 

限制温度 -40 ...+125 °

C 保护等级 

符合 IEC 60529 IP65 

材料（护罩/外壳） 压铸铝 

表面（护罩/外壳） 粉末涂层 

颜色（护罩/外壳） RAL 7036 

材料 （密封）NBR 

 
 

 
外壳隔板安装，单杠杆型 

 
 
 

外壳隔板安装，双杠杆型 

锁定元件 钢、镀锌 

杠杆类型 金属 

 
 
 
 
 
 
 
 

外壳表面安装，单杠杆型 

 
 
 

外壳表面安装，双杠杆型 

 
 
 
 

 外壳隔板安装 外壳表面安装 

绘图尺
寸，单
位 mm 

 

 
 

 a b c e h 
部件号 

a b c e h M 
部件号 

单杠杆 双杠杆 单杠杆 双杠杆 

RS PRO 6B 70 80 32 43.5 29 1715695  70 82 45 57 71 2 x M20 1715697  

 
RS PRO 10B 

83 93 32 43.5 29  1715702 82 94 45 57 71 2 x M25  1715705 

       82 94 45 57 71 M25  1715704 

 
RS PRO 16B 

103 113 32 43.5 29  1715710 105 117 45 57 81 1 x M25  1715711 

       105 117 45 57 81 2 x M25  1715712 

 
RS PRO 24B 

130 140 32 43.5 29  1715717 132 144 45 57 81 M32  1715718 

       132 144 45 57 81 2 x M32  1715719 

 

 


