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Technicka data v detailu

Vlastnosti
Medium

Typ méfeni
Vysila¢ svétla
Druh svétla
Vinova délka
Procesni tlak
Procesni teplota
UL-Certifikat
Certifikat RoHS

Vykon
Doba odezvy

Elektrické vlastnosti
Napajeci napéti
Zbytkové vinéni

Odbér proudu

Trida ochrany

Druh pfipojeni
Vystupni signal
Zpusob spinani
Napéti signalu HIGH
Napéti signalu LOW
Vystupni proud
Spinaci frekvence

1)
2)

3)

A pi poméru svétla a tmy 1:1.

PFipojky Uy zajiSténé proti pfepdlovani.

Objednaci informace

Typ

MHF15-21NG1TSM

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

Kapaliny
Limitni

LED dioda

Viditelné ¢ervené svétlo

650 nm

-0,5 bar ... 16 bar
-25°C...+55 °C
v

v

2 ms

10V DC...30V DC Y

<5V ?

< 30 mA pii 24 V DC bez vystupni zatéze

Valcovy konektor M12x1, 4pinovy

1x NPN ¥ 1 x NPN
Spinaci kontakt
Uv-29V

<29V

<100 mA ¥ < 100 mA

250 Hz ¥

Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.

Vystup odolny proti nadmérnému proudu a zkratu.

Vyrobek ¢.

1052274
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Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/1052274
http://www.sick.com/1052274
https://www.sick.com/MHF15
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Kryti

Y PFipojky Uy zajisténé proti pfepdlovani.
2)
3)

A pi pomeéru svétla a tmy 1:1.

Mechanické vlastnosti

Materialy v kontaktu s médiem
Procesni pfipojeni

Material pouzdra

Udaje o prostiedi

Teplota okoli provoz

Teplota okoli sklad

IP67: EN 60529, IP69K: ISO 20653

Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.

Vystup odolny proti nadmérnému proudu a zkratu.

Nerezova ocel 1.4404, polysulfon, FPM

G2

Nerezova ocel 1.4404

-25°C..+55 °C

-25°C..+70 °C

Klasifikace
ECl@ss 5.0 27200506
ECl@ss 5.1.4 27200506
ECl@ss 6.0 27200506
ECl@ss 6.2 27200506
ECl@ss 7.0 27200506
ECl@ss 8.0 27200506
ECl@ss 8.1 27200506
ECl@ss 9.0 27200506
ETIM 5.0 EC002654
ETIM 6.0 EC002654
UNSPSC 16.0901 41111950
V/ykres (Rozméry v mm)
63.6
(2.50)
26.7
(1.05)
19
9.1
(0.36) (0.75)
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Schéma zapojeni
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Druh pripojeni

Doporucené prislusenstvi

Dalsi provedeni pfistroje a prislusenstvi
Strucny popis
Priruby
Navarovaci pfiruba G Y2, Nerezova ocel V4A (1.4404, 316L)

%,

Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, pfimy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 2 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, primy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, pfimy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, primy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, pfimy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 10 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, primy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 10 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A
Hlava B: Volny konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 2 m

V}’ @;/ g o';?/ o O’)?/

Typ

BEF-FL-316G12-
LMH1

YF2A14-020UB3XLE-
AX

YF2A14-020VB3XLE-
AX

YF2A14-050UB3XLE-
AX

YF2A14-050VB3XLE-
AX

YF2A14-100UB3XLE-
AX

YF2A14-100VB3XLE-
AX

YG2A14-020UB3XLE-
AX
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Vyrobek ¢.

4065669

2095607

2096234

2095608

2096235

2095609

2096236

2095766


https://www.sick.com/MHF15
http://www.sick.com/4065669
http://www.sick.com/4065669
http://www.sick.com/4065669
http://www.sick.com/2095607
http://www.sick.com/2095607
http://www.sick.com/2095607
http://www.sick.com/2096234
http://www.sick.com/2096234
http://www.sick.com/2096234
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2095608
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2096235
http://www.sick.com/2095609
http://www.sick.com/2095609
http://www.sick.com/2095609
http://www.sick.com/2096236
http://www.sick.com/2096236
http://www.sick.com/2096236
http://www.sick.com/2095766
http://www.sick.com/2095766
http://www.sick.com/2095766
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Strucny popis Typ Vyrobek ¢.
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-020VB3XLE- 2095895
» Hlava B: Volny konec kabelu AX
Q Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 2 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-050UB3XLE- 2095767
Hlava B: Volny konec kabelu AX
[ Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 5 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-050VB3XLE- 2095897
» Hlava B: Volny konec kabelu AX
Q Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-100UB3XLE- 2095768
Hlava B: Volny konec kabelu AX
[ Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PUR-bezhalogenovy, nestinéno, 10 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-100VB3XLE- 2095898
» Hlava B: Volny konec kabelu AX
Q Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 10 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-150VB3XLE- 2096213
Hlava B: Volny konec kabelu AX
Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 15 m
Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy, Kédovani A YG2A14-200VB3XLE- 2096214
Hlava B: Volny konec kabelu AX

Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 20 m
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



