D-Sub-Steckverbinder Eﬂg

MERKMALE

| | 25-polige Sub-D-
St  Einbausteckverbinderbuchse
von RS Pro

Leistungsstufe 3

RS232-
Standardschnittstell
e

Robustes Gehause
aus verzinktem Stahl

Bearbeitete
Kontakte

Isolator gemaf UL
94V-0

Flansche mit 3,05-
mm-

Montagebohrungen
zur Schraubmontage
an Ein Panel

Lotmuscheln fur
einfachen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
Kabelanschluss

allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Ein leistungsstarker D-Subminiatur-Steckverbinder in kommerzieller Qualitat mit einem robusten
Gehause aus verzinktem Stahl und Lotanschlissen fur den einfachen Anschluss von Dréhten. Diese D-
Subminiatur-Steckverbinder haben eine RS232-Standardschnittstelle und entsprechen BS9523 F0010
und F0018. Die Stifte dieser Subminiatur-Steckverbinder sind hochwertig und verfligen tber Flansche
mit vorgebohrten Lochern auf jeder Seite mit einem Durchmesser von 3,05 mm fir einfache
Frontplattenmontage. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen
(Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel.

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Kontakte 25

Geschlecht Buchse
Gehauseausrichtung Gerade
Montageart Tafelmontage
D-Steckverbinder Standard-D-Sub
D-Sub-Gehéausegroéli3e B
Anschlussmethode Lot
Gehausematerial Stahl
Abmessungen 53,04 mm x 14,85 mm x 12,55 mm
Kontaktwerkstoff Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Gold tber Nickel

Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und
Kommunikationsgerate; Datenverarbeitungsgeréte,
Anwendung Industrielle Gerate, Pruf- und Messgeréte,
Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare
Gerate zur Stromerzeugung
Leistungsstufe 1; 2 oder 3

Einstufung der Materialentflammbarkeit = UL94 V-0
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D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 5.0A
Nennspannung 750V
Kontaktwiderstand 5x 10 2Ohm
Isolationswiderstand <5 x 10 °Ohm

Durchschlagsfestigkeit

Mechanische Spezifikationen

Lange 53.04mm
Breite 14.85mm
Tiefe 12.55mm
Drahtwohnungen <0.5mm? (20AWG)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +125°C
Minimale Betriebstemperatur -65°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS9523 F0010 und FO018/MIL-C-24308, BS9523
FO0018 und DIN 41652/MIL-C-24308
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D-Sub-Steckverbinder

Standard Density Plug Inserts
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Panel Mounting Specifications
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Dimensions
Mounting Method
Shell Front/ A B C D E H
Size Positions Rear Panel in _mm in mm in _mm in mm in mm in _mm in mm
B 0 Front 008 2480 040 1245 087 210 044 1118 051 1285 028 660 008 203
Rear 008 2480 040 1245 081 2057 040 10.18 045 1143 023 584 013 330
A 5 Front 131 3327 066 1876 110 274 060 1524 051 1295 026 660 008 203
Rear 131 3327 068 1676 113 2870 057 1448 045 1143 023 584 013 330
c 2% Front 185 4000 003 2382 174 4420 087 2210 051 1205 020 660 008 203
- Rear 185 4800 003 2362 187 4242 084 214 045 1143 023 584 013 330
c 37 Front 250 6350 125 3175 230 6071 120 3048 051 1285 026 660 008 203
Rear 250 6350 125 3175 233 5018 118 2048 045 1143 023 584 013 3130
D %0 Front 241 8121 120 3048 230 5842 115 02 062 1575 031 660 008 203
F Rear 241 6121 120 3048 222 5630 111 2819 056 1422 028 584 013 330
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Mating Side Termination Side
A s 018" 800" 8y 20057 C 2 008" D 2 010" Dy 20107 E-010°
Shen Connector —{0.38mm) ; (0. 25mm) {0.25mm)
Size Positions Type In mm n mm m mm n mm in mm n mm n mm
E 9 Pug 1213 W - - 556 1% 0984 2499 - - 2 8 434 1258
Sockst 1213 3081 640 1626 - - 0984 2499 308 782 - - A34 1255
B 15 Sug 1.541 3314 - - 3¢ 250 1312 3332 - - 329 840 434 1255
Sockst 1541 3914 965 2453 - - 1312 3332 308 782 - - 438 1255
B 25 "y 2083 5304 - - 153¢ 3800 1852 47.04 - - 323 B840  A%4 1255
Sockst 2088 S53.04 1.508 3830 - - 1352  47.04 308 782 - - 434 1255
c 7 Prg 2729 6.3 - - 2182 5540 2500 6350 - - 329 840 A% 1255
Sockst 2729 69.32 2155 54.76 - - 2500  63.50 308 782 - - 434 1255
D S0 g 2635 6693 - - 2079 S280 2405 6111 - - 436 1107 605 1537
Sockst 2635 6693 2062 5234 - - 2405 6111 420 1067 - - B0S 1537

G010 H 010" JLr K £003" Ladi® Ml
Shell Connector  (0.25mm) (0.25mm)  (0.25 mm) (0.25mm) (025mm)  (0.25mm)
Size Positions Type in  mm n mm in mm i mm h mm 0o mm

E 0 Php 780 1028 42 1072 0% 078 200 500 M5 1M 42 0N
Socket 70 1028 42 1072 000 070 M3 617 046 1M AN 1082
A1 Pg 1083 2151 A2 1072 000 076 200 500 M6 1M 4R 10N
Sooket 1083 2751 42 1072 00 07 243 A7 Q45 1M 420 10R2
b % Pg 108 07 AR 012 0 0 2 BAT 0N 1R 4% 08
Sochet 1020 4121 A2 102 000 070 43 AT 04 1M AN W0R
¢ ¥ Pg 2212 8110 A W02 0 0 20 BOT 0N 1R AN R
Socket 2212 BIM AR 07 000 O M3 61T OAF 1M AN W0R2
0 ¥ Pog 2176 8832 54 1350 0N 000 2 B&T 0N 1R 4% 1R
Socket 2178 5632 5 135 000 070 243 617 045 1M 4N 10N

B and D are outside dimensions for socket, D and B are inside dmensions for plug.
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