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SECTION A
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX
Dim. (Lx I x H): 80 x 75 x 55
Réf. modeéle : Ex - GJB807555 - U
N° de commande:: GRJO1
Poids (g): 193,82

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DISPONIBLE A LA DEMANDE

_F” —
@50 .'=I4J

Résistance aux chocs :

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 a +100 °C

Systemes de contréle de
processus

1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

Section transversale (en
mm32)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES
15 2,5 4 6

Qté

8 8 0 0

Détails d'ouverture

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

M12 | M16 | M20 | M25

Face A/B

2 2 1 0

Face C/D

1 1 1 0

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN TS15
felits Platine de Oui

Couleur : Similaire & RAL 9011/noir montage

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M4

Couple de serrage: 1a2Nm

Résistance superficielle : <10°0hms

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT - STANDARD

Dim. (LxIxH): | 110x75x55

Réf. modéle : Ex - GJB807555 - U

N° de commande :| Ex - GRJ02

Poids (g): 246,05

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN TS15

ajoute Platine de Oui

Couleur : Similaire a RAL 9011/noir montage

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive: SS1.4301 (A2) - M4

Couple de serrage: 1a2Nm

Résistance superficielle : <10°ohms

Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité : Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation -50 a +100 °C

Systémes de contrble de 1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

processus

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

Section transversale (en mm?) 15 25 |4 6

Qté 7 7 0 0
OMBR A D'OR
Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25
Face A/B | 3 2 2 0

Face C/D

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne. ( SrRPG J

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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SECTION B-B

SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX
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Résistance aux chocs:

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 & +100 °C

Systemes de contrdle de

processus

ISO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

Section transversale (en
mm=2)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

15 (25 |4 6

Qté

14 14 14 10

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
Face A/B 8 4 3 2 1 0 0 0
Face C/D 4 3 2 1 1 0 0 0

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.

Dim. (Lx I x H): 122 x 120 x 90
Réf. modéle : Ex - GJB12212090
-U
N° de commande: | Ex - GRJO3
Poids (g): 543,5
Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN TS15
2l Platine de Oui
Couleur : Similaire & RAL 9011/noir montage
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive: SS1.4301 (A2) - M6
Couple de serrage: 2a4Nm
Résistance superficielle : <10°ohms
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Dim. (LxIxH): | 160 x 75 x 55
Réf. modeéle : Ex - GJB1607555 - U
N° de commande:| Ex - GRJO5
Poids (g): 327,68
Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN ‘ TS15
a’:°‘{'té_ : - | Platine de ‘ Oui ‘

Couleur : Similaire a RAL 9011/noir e
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M4
Couple de serrage: 1a2Nm
Résistance superficielle : <10°ohms
Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0
Inflammabilité : Auto-extinguible, UL 94/V0
Température d'utilisation -50 & +100 °C
Systemes de contrdle de 1ISO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011
processus
NOMBRE MAXIMUM DE BORNES
Section transversale (en 15 25 |4 6
mm=2)
Qté 14 14 7 0
NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES
Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
Face A/B B 4 3 0 0 0 0 0
Face C/D

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne. { SrRPG J

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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STATION
SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX
Dim. (LxIxH):| 160 x 75 x 75
Réf. modele : Ex - GJB1607575 - U
N° de Ex - GRJO6
commande :
Poids (g): 388

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite
ajouté Rail DIN TS15
Couleur : Similaire & RAL 9011/noir Platine de Oui
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529 montage
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive : $S51.4301 (A2) - M4
Couple de serrage: 1a2Nm
Résistance superficielle : < 10°ohms

Résistance aux chocs:

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 & +100 °C

Systemes de contréle de
processus

Section transversale
(en mm?2)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

15 25 |4 6

Qté

14 |14 |7 0

Détails d'ouverture

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63

Face A/B

8 6 5 2 1 0 0 0

Face C/D

1 1 1 1 0 0 0 0

E * Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.



P

(&x)

B ®- C€ MY ons

COUVERCLE

[ 159.4" Cylinder Screw
ME x 30/10 similar to DIN 84

Céf

AN a1

LID

—=
R

— G A

—_—

‘ g

0.4

SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX

Dim. (LxIxH): | 160 x 160 x 90
Réf. modéle : Ex - 16016090 - U
N° de commande:| Ex - GRJO7

Poids (g): 959

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN ‘ TS15
aJ:Olfté_ : | Platine de ‘ Oui ‘

Couleur : Similaire & RAL 9011/noir e

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive : S51.4301 (A2) - M6

Couple de serrage: 2a4Nm

Résistance superficielle : < 10°0ohms

Résistance aux chocs: Energie d'impact> 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité : Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation -50 & +100 °C

Systémes de contrble de 1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

processus

Section transversale 15 ? 4 6 T? 25 35

(en mm?2)

Qté 28 23 19 15 11 9 0 0

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES
Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 |M25 |M32 | M40 | M50 | M63
Face A/B 11 8 6 4 2 1 0 0

Face C/D 6

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne. ( »rRrRPG ]

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX

Dim. (L x I x 190 x 75 x 55

H):

Réf. modéle: | Ex - GIJB1907555 - U

N° de Ex - GRJO9

commande :

Poids (g): 377

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite ‘ Rail DIN ‘ TS15 ‘
ajoute ‘ Platine de ‘ Oui ‘

Couleur : Similaire & RAL 9011/noir

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M4

Couple de serrage: 1a2Nm

Résistance superficielle : < 10°ohms

Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité : Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation -50 a +100 °C

Systemes de contrdle de 1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

processus

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

Section transversale (en 15 25 |4 6 10 16 25 35
mm=2)
Qté 24 24 0 0 0 0 0 0

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
Face A/B 6 4 3 0 0 0 0 0
Face C/D 1 1 1 0 0 0 0 0

é * Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.
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SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX

Dim. (Lx IxH): | 220 x 120 x 90

Réf. modéle : Ex - GJB22012090 - U
N° de commande:| Ex - GRJ11

Poids (g): 811

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION C-C

DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN ‘ TS35
aj:ou.té_ - : | Platine de ‘ Oui ‘
Couleur : Similaire & RAL 9011/noir s
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive : $51.4301 (A2) - M6
Couple de serrage: 2a4Nm
Résistance superficielle : < 10°ohms

Résistance aux chocs:

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 a +100 °C

Systemes de contréle de
processus

1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

Section transversale (en
mm=2)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

15 |25 |4 6 10 16 25

Qté

Détails d'ouverture

42 23 19 21 10 8 0

NOMBRE MAXIMUM D'ORIFICES FILETES

M12 | M16

Face A/B

14 12 8 5 3 0 0

Face C/D

4 3

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.

( »RAG |

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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SECTION A-A

SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX

Dim. (LxIxH): | 255x 250 x 120

Réf. modele : Ex - GJB255250120- U
N° de commande:| Ex - GRJ12

Poids (g): 2132

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLE A LA DEMANDE

Résistance aux chocs:

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - O

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 a +100 °C

Systemes de contrdle de
processus

1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

Section transversale (en
mm=2)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

15 |25 |4 6 10 |16 |25 |35

Qe

Détails d'ouverture

102 | 82 |38 29 |12 |10 |14 |14

Face A/B

Face C/D

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN
aJ:OLfté. : - | Platine de Oui
Couleur : Similaire & RAL 9011/noir
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M6
Couple de serrage: 2a4Nm
Résistance superficielle : <10°ohms
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Dim. (L x I x 260 x 160 x 90 SECTION A4
H):
Numéro de Ex - GJB26016090 - U
modeéle:
N° de Ex - GRJ13
commande :
Poids (g): 1342

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DISPONIBLE A LA DEMANDE

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN TS35
clioni Platine de Oui

Couleur : Similaire & RAL 9011/noir montage

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive : $51.4301 (A2) - M6

Couple de serrage: 2a4Nm

Résistance superficielle : <10°ohms

Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité ; Auto-extinguible, UL 94/VO0

Température d'utilisation -50 a +100 °C

Systemes de contrdle de 1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

processus

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

Section transversale (en 15 25 |4 6 10 16 25 35
mm=2)
Qté 28 23 19 26 12 10 10 8

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FIL
Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
Face A/B 29 16 10 8 4 3 0 0
Face C/D 6

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.

( »RAG |

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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SECTION A-A

SPECIFICATIONS DU PRODUIT - EX
Dim. (LxIxH): | 360 x 160 x 90

Réf. modéle:

Ex - GJB36016090 - U

N° de commande:| Ex - GRJ14

Poids (g): 1727

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite
ajouté

Couleur : Similaire a RAL 9011/noir

Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M6

Couple de serrage: 2a4Nm

Résistance superficielle : <10°ohms

Résistance aux chocs:

Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité :

Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation

-50 a +100 °C

Systémes de contrdle de
processus

1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011

Section transversale (en
mm=2)

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

15 |25 |4 |6 10 |16 |25 |35

Qté

76 23 |19 |15 |12 |10 (20 |8

NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50

SECTION C-C

DISPONIBLE A LA DEMANDE

| Rail DIN

| TS15

| Platine de

Détails d'ouverture M63
Face A/B 24 20 18 12 6 4 3 0
Face C/D 6 4 4 3 1 1 0 0

T —
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Dim. (L x I x H): 400 x 250 x 120
Numéro de modele : | Ex - GJB400250120 - U
N° de commande: | Ex - GRJ15
Poids (g): 2971
Matériau : Polyester renforcé de fibre de verre - Graphite Rail DIN TS35

ajoute Platine de Ooui

Couleur : Similaire a RAL 9011/noir montage
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529
Joint: Silicone
Vis de couvercle: Vis captive: S51.4301 (A2) - M6
Couple de serrage: 2a4Nm
Résistance superficielle : < 10°ohms
Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0
Inflammabilité : Auto-extinguible, UL 94/V0
Température d'utilisation -50 a +100 °C
Systemes de contrble de 1SO 9001 - 2015, CEI 80079 - 34 - 2011
processus
Section transversale (en ??ﬁ??ﬁ? 70
mm=2)
Qté 170 | 138 | 116 |86 12 10 23 23 9 9
Détails d'ouverture M12 | M16 WEW M40 | M50 W
Face A/B 42 30 20 16 10 5 4 0
Face C/D 28 22 12

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne. { »rRrRPG J

{ ATE-Connectivity - RPG Enterprises JV |
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SECTION A-h
SPECIFICATIONS DU PRODUIT - STANDARD

SECTION C-C

Dim. (Lx | x H): 400 x 405 x 120

Réf. modeéle : Ex - GJB400405120 - U
N° de commande: | Ex - GRJ16

Poids (g): 4263

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DISPONIBLE A LA DEMANDE

NOMBRE MAXIMUM DE BORNES

* Le nombre maximum de bornes dépend du montage interne.

Section transversale (en 15 25 |4 6 10 16 25 35 50 70
mm=2)

Qté 255 | 207 | 174 | 129 |23 20 23 23 16 16
NOMBRE MAXIMUM D’ORIFICES FILETES

Détails d'ouverture M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63

Face A/B 42 30 20 16 10 5 4 0

Face C/D 36 30 18 14 8 5 4 0

Matériau : Pplye§ter renforcé de fibre de verre - Graphite ‘ Rail DIN ‘ TS15 ‘
Couleur : Zjis“ll:ltaeire a RAL 9011/noir ‘ Platine de ‘ ou ‘
Protection : IP66, CEI/EN, EN 60529

Joint: Silicone

Vis de couvercle: Vis captive: SS1.4301 (A2) - M6

Couple de serrage: 2344 Nm

Résistance superficielle : < 10°ohms

Résistance aux chocs: Energie d'impact > 7 joules, CEI/EN, EN 60079 - 0

Inflammabilité ; Auto-extinguible, UL 94/V0

Température d'utilisation -50 a +100 °C

CuretAmane Aa ~rantrAla Aa 1IN ann1 27N1E rCl oNN70 21 2N11
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Raychem RPG (P) Ltd.

Corporate Office

RPG House, 463, Dr. R. B. Road,
Worli, Mumbai - 400 030

Tel.: 491 22 24937485 /
24937486

Fax.: +91 22 24938879

International Business Division (IBD) - EBU

1,62, M.G. Rd., Near Bharat Petroleum Pump
Off. Western Express Highway,

P. Satavali, Bassein,

Taluka Vasai, Dist.

Palghar Tel.: +91 250

3057500 Fax: +91 250

2480046

GCC - REGIONAL OFFICE

Office N0.906 SIT Tower
Dubai Silicon Oasis,
DubaiUnited Arab Emirates
P O Box No 294632

Tel: +971 4 345 4878 /898
Fax: +971 4 345 4801

Email : enclosures@raychemrpg.com

www.raychemrpg.com

( HRPG J

{ A TE-Connectivity - RPG Enterprises JV )

Droits d'auteurs 2017
Tous droits réservés a Raychem RPG (P) Limited
V012017
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