Pelacables

CARACTERISTICA
S

Rango de diametro
de cablede 3all
mm

90mm de longitud
Crea un anillo de

corte seguro cada
vez

Hoja cerrada para
seguridad total

Tipo de par trenzado

Pelacables RS Pro de 90 mm,
3mm -~ 11mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

RS Pro presenta este practico pelacables de estilo anillo ideal para usar con cables de datos UTP y
STP. El pelacables puede ajustarse automaticamente para diferentes tamafios de funda exterior, lo
gue significa que no tendra que perder tiempo ajustando el ajuste de la hoja. Basta con conectarlo al
cable y girarlo para cortar con la hoja de anillo, eliminando el aislamiento mientras se retiene el
conductor.

Especificaciones

Tipo de cable Par trenzado
Gama de pelado 3allmm
Tamafio minimo 3 mm
Tamafio maximo 11m

Desarrollo de prototipos, electrénica, ingenieria,

Aplicaciones prueba y medicion

Especificaciones mecanicas

Longitud total 90mm

Aprobaciones

Cumplimiento/certificacion ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
Certificado VDE No
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