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WP 65 Set
Artikel Nr.: T0052921699N

Benefits

Lötkolben 65 W, 24 V

Für kleine und mittelgroße Bauteile

mit durchschnittlichem Energiebedarf

Für feine Lötarbeiten mit WT

Lötstationen und WR Reworkstationen

Wechselbare XNT Lötspitzen zu

kostengünstigen Preisen

Power Response Heizkörper

Technologie mit optimierter

Sensorposition

Schnelle Reaktionszeit

Dazu empfehlen wir:

Lötrauchabsaugungen Vorheizplatten Reinigung Lötspitzen
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Technical Data

Active Tip

Heizkörper-Technologie

---

Power Response

Heizkörper-Technologie

on

Silver Line

Heizkörper-Technologie

---

Spannung 24 V

Leistung 65 W

Spitzenfamilie XNT

Versorgungseinheit PU 81, PUD 81, PUD 81i, PUD 121, PUD 151, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME

WX kompatibel ---

Temperaturbereich °C 50 - 450

Temperaturbereich °F 150 - 850

Aufheizzeit 7

Sicherheitsablage WDH 10 (T0051512199)

Sicherheitsablage (optional) WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)

Spitzenhülse T0058765758, T0058765767

Integrierte Direktabsaugung ---

Owning the bench
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