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RS Pro 硅散热膏、 0.65w/mk 、 

35 ml 注射器 
RS 号： 503-357   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 宽工作范围 

 

• 极佳的导热性 

 

• 低毒性 

 

• 低蒸发重量损失 

 

• 易于使用 

特点 
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这里介绍我们值得信赖的可靠自有 RS Pro 生产的导热复合注射器、这是一种高质量的膏剂、特别适用

于电气和电子元件的热耦合、或热导性或散热性至关重要的任何表面之间的热耦合。RS 35ml Pro 热转

印膏注射器具有不含硅树脂的合成液体基座、可降低污染风险。这种低毒热化合物具有广泛的工作范围

和极佳的导电性、使其成为适合各种应用的理想产品。 
 
 
 

 

 

 

类型 导热化合物 
产品材料 无硅树脂 
物理形式 粘贴 
包装类型 注射器 
封装尺寸 35ml 
导热性 0.65W/mK 
颜色 白色 
基座 合成流体的混合 
热导电部件 粉状金属氧化物 
密度 @ 20°c 2.0g/cm3 
电容 @ 106Hz 4.2 
特定电阻 1 x 1014Ohms 交流 / 厘米 
渗透 210-250 
化学成分 氧化锌 
气味 无特征 
介电强度 40kV/mm 
最低工作温度 --40°C 
最高工作温度 130°c 
工作温度范围： -40°c 至 130°c 
特殊功能 高绝缘电阻 

应用 二极管、晶体管、闸流晶体管、散热片、硅树脂整流器、

半导体、恒温器、功率电阻器和散热器。 
 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
 

商品描述属性 1 

一般规格 

认证 
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