Produktdatenblatt

Technische Daten

NSYSM2016402DP

Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit
Montageplatte - 2000 x 1600 x 400 mm

4

Zusatzdaten

Hauptkenndaten

Baureihe Spacial
Produktname Spacial SM
Produkt oder Komponententyp ~ Kompaktgehéuse
Gerateanwendung Mehrzweck
Installationszubehértyp Bodenstehend

Geréateaufbau

1 Blockierungssystem fur linke Tur
1 Gehé&use

1 Kabeleinfihrungsplatte

1 Montageplatte

1 Schliesssystem mit Griff fur Ttr
4 Montageplattenhalterung

2 Tar

Abnehmbare Teile

Tur Fixiert mit Schrauben fur Scharnier
Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben
Montageplatte Fixiert mit Schrauben fur
Montageplattenhalterung

Gehéause-Nennhéhe 2000 mm
Gehause-Nennbreite 1600 mm
Gehause-Nenntiefe 400 mm

Anzahl Tiren

2 an Polyester

Taréffnung Links 120 °
Rechts 120 °
Turtyp Volltiren
Schlosstyp 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Gehausetyp Einteiliges Geh&ause mit geschweil3ter Riickwand
Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweil3sten Ecken
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchfiihrungsplatte Standard

Kabeleinfihrung

1 Durchfiihrung

Material

Galvanisierter Stahl fur Montageplatte

Stahlblech fiir Gehause
Stahlblech fur Tur
Zamak fir Scharnier

Oberflachenfinish

Epoxy-Polyesterpulver

Farbe Schaltschrank : _test grau RAL 7035
Handgriff : _test schwarz RAL 9005
Zuganglichkeit fur Betrieb Front
Umgebung
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen BV
DNV
uL

Schutzart (IP)

IP55 entspricht IEC 60529

IK-Schutzart

IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

Schneider
ﬁEIectric
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Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz fur eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.

Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

&nbspDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.



ROHS

Konform - seit 0940 - Schneider Electric-Konformitatserklarung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht uber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Verfugbar

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

Contractual warranty

Periode

18 Monate

Schneider
ﬁEIectric
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