IDC-Steckverbinder

MERKMALE

Robustes
Polyestergehéause

Ausrichtung der
Mittelstumpf

Betriebstemperatur
von -45 °C bis 105
°C.

Unterstitzt ein 1,27-
mm-Kabelabstand

40-polige IDC-
Steckverbinderbuchse von RS
Pro fur Kabelmontage, 2-
reihig

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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IDC-Steckverbinder ‘E‘

Produktbeschreibung

Dieser hochwertige IDC-Steckverbinder von RS Pro ist eine ausgezeichnete Losung fur den
schnellen und einfachen Anschluss von Kabeln in Niederspannungsanwendungen. Mit einem
robusten glasfaserverstarkten Polyestergehause und Kontakten aus Berylliumkupfer ist dieser IDC-
Steckverbinder eine robuste und zuverlassige Kabel-Platine-Ldsung.

Allgemeine
Anzahl der Kontakte 40
Anzahl der Reihen 2
Geschlecht Buchse
Gehé&useausrichtung Rechtwinklig
Kontaktwerkstoff Phosphorbronze
Geh&ausematerial PBT
Computer, die Laufwerke, CD-Laufwerke, SSDs und
Anwendungen

andere Komponenten verbinden

Elektrische

Nennstrom 1A
Anschlussmethode IDT
Kontaktbeschichtung Gold uber Nickel
Kontaktwiderstand 150hm
Rastermalf 2.54mm
Montageart Kabelmontage
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IDC-Steckverbinder ‘E‘

Betriebsumgebungsspezifikationen

GrolRRer Betriebstemperaturbereich -55 °C bis 105 °C.
Minimale Betriebstemperatur -55°C
Maximale Betriebstemperatur 105 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS9525-F0023 und FO03+, DIN41651 MIL-C-83503
und BT224
Normen erfillt IDC; DIN 41651
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