Robinet a boisseau sphérique manuel E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Robinet a boisseau sphérique
Application : gaz, . .
petrol, eau, ot haute pression en laiton RS
potable
Pro 1 pouce 2 contacts

La poignée indigue
clairement la

position de la bille

Lubrifiant sans
silicone sur tous les
joints

Bille en laiton
chromeé pour un
orifice de ringage
plus long

Aucune piece
mobile métal a métal

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Robinet a boisseau sphérique manuel 'R

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Gamme RS Pro de vannes a boisseau sphérique manuelles en laiton. Les vannes a boisseau
sphériqgue manuelles sont utilisées pour faire fonctionner les vannes d'arrét qui contrélent le débit
d'eau et la pression. Ces vannes a boisseau sphérique a alésage complet en laiton quart de tour
sont dotées d'une poignée a levier et sont adaptées pour les services d'eau chaude a haute
température dans les applications domestiques, commerciales et industrielles.

Disponible en différentes tailles :

733-5277 - vanne a boisseau sphérique a poignée en T 1/4" F-F.

733-5271 - vanne a boisseau sphérique a poignée en T 3/8" F-F.

733-5280 - vanne a boisseau sphérique a poignée en T 1/2" F-F.

733-5283 - vanne a boisseau sphérique a poignée en T 3/4" F-F.

733-5287 - vanne a boisseau sphérique a poignée en T 1 pouce F-F.

Caractéristiques générales

Connexion filetée BSPP 1/4"
Type de fixation Fileté
Matériau du corps Laiton
Taille du filetage 1/4in
Sans risque pour une utilisation avec Gaz

Type 2 contacts

Systemes de chauffage ; Traitement de l'eau ;

Application Controle du débit de liquide

Spécifications mécaniques

Taille de connexion 8 mm

Spécifications de I'environnement de

Température de fonctionnement -20a70-°C.
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Robinet a boisseau sphérique manuel 'R

Pression de service maximale 32 bar

Homologations

Conformité/certifications DVGW (Allemagne), SVGW (Suisse), BSI (Royaume-
Uni), Factory Mutual (Etats-Unis), The Australie Gas
Association (Australie), GOST-R, Hygenic et
Rostekhnadzor (Russie), Suruhanjaya Tenaga
(Australie), UkrSEPRO (Ukraine)
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Robinet a boisseau sphérique manuel E‘Elﬂg

PART DESCRIPTION - MATERIAL
Nickel plated body

1 (external nickel plated, unplated inside 1 CW617N

up to 29

Seat 2 PTFE
3 Chrome plated ball 1 CW617N
Nickel plated end cap

L3l (external nickel plated, unplated inside 1 CW617N

up to 2%
5 Nickel plated stem O-ring design 1 CW617N
6 Geomet® nut 1 CB4FF
7 O-Ring 2 FPM
3l Red PVC coated Geomet® steel handle 1 DD11
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Robinet a boisseau sphérique manuel PRO)|

1.1/4°-2° Hollow bal
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