TacOémetros

CARACTERISTICA
S

Display LCD de 5
digitos claro y facil de
leer con un funcién de
memoria

Funcién de lectura
directa de RPM

Se suministra con una
funda durable

Certificado de
calibracion

TacoOmetro RS Pro, mejor precision
+0,05 % LCD optico 99999rpm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Tacometros Eﬂg

Descripcion del

Este tacometro profesional (instrumento de medicién giratorio digital) de RS Pro ofrece las uUltimas
tecnologias en una carcasa robusta y durable y permite medidas rapidas y precisas de velocidades
de rotacién a través de un haz de luz preciso junto con cinta reflectante. Dispone de un transmisor
optico y receptor integrados en la Top de la unidad y la pantalla LCD de 5 digitos que muestra
medidas de RPM directas y esta equipada con una funcién de memoria. Se puede utilizar para medir
valores maximos, minimos y medios de rotaciones. El cuerpo de disefio ergondmico lo convierte en
un dispositivo comodo de usar en cualquier ubicacion. El tacometro 6ptico es un dispositivo
imprescindible para cualquier operador que trabaje a poca distancia de maquinas de alto riesgo o en
las que el acceso esté restringido.

Especificaciones

Categoria Optico

Velocidad méxima 99999rpm

Velocidad minima 5rpm

Tipo de pantalla LCD

Tamaio de pantalla 5 cifras, 10mm(0,4")

Memoria Ultimo valor, valor méax., valor min

Circuito Exclusivo circuito LSI de microordenador con un chip

Unidades seleccionables rpm

Aplicacion Motores, Turbinas, ventiladores, ruedas, ejes, rodillos
Parametros FototacOmetro TacOmetro de contacto

Calibre 5rpm a 99.999 rpm de 0,5 rpm a 19.999 rpm

Velocidad de superficie de m/min-0,05 a 1.999,9 m/min

contacto pies/min0,2 a 6, 560ft/min
.. Arpm <1 rpm; 1rpm Arpm <1 rpm; 1rpm

Resolucidn 0.1rp 1088%2 el 0.1rp 1088%2 el

Precision + (0,05 % + 1 digito) + (0,05 % + 1 digito)

Distancia de deteccion 50mm a 150mm / 2in a 6 pulg

Velocidad de muestreo 1second ( 60rpm ) 1second ( 6rpm)

Base de tiempo Cristal de cuarzo Cristal de cuarzo
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Tacometros

Especificaciones

Tipo de bateria

Especificaciones mecanicas

Dimensiones
Altura
Longitud
Anchura
Peso

Especificaciones del entorno de

Temperaturas de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

» Temperatura de funcionamiento min.:
=20 °C

72mm x 37mm x 208mm
208mm

72mm

37mm

280gm

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) °F max )

50°C

0°C
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