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RS PRO Rot, 0,5 mm 
Gerätedraht, 25 m 

RS Best.-Nr. 906-0600             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• 25 m Länge 

 

• Perfekt für 
Elektronik 

 

• EHT (geeignet für 
besonders hohe 
Spannung) 

 

• PVC-Material 

MERKMALE 
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RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von Gerätedrähten, die für die interne elektronische Verdrahtung 
in Leiterplatten und Bedientafeln geeignet sind. Dieser Anschlussdraht wird mit einer PVC-Isolierung 
geliefert und auf einer Rolle geliefert und ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihre Anwendung. Alle 
Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.  

 

 

 

Typ Gerätedraht 

Leitermaterial Kupferfett 

Mantelfarbe Rot 

Isoliermaterial Polyethylen 

Brandverhalten Flammhemmend 

Abschirmungstyp Ungeschirmt 

Anzahl der Litzen 7 

Anwendung 
Leiterplatten, Computerinternals, Fahrzeugbeleuchtung, 
Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte  

 

 

 

American Wire Gauge 15AWG 

Aderlitzen 7/0.3mm 

Nennspannung 25 kV dc 

Leiterwiderstand DC-Widerstand bei 20 (Ω/km): <36,5 

Durchschlagsfestigkeit 4,2+/‐0,1 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Querschnittsfläche 0.5mm^2 

Außendurchmesser 5,2mm 

Länge 25m 

Dicke der Isolierwand 1,7mm 

Leiterdurchmesser (mm) 7/0.3+/‐0,008 

  

 

 

Minimale Betriebstemperatur -15°C 

Maximale Betriebstemperatur 70 °C 

Großer Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 90 °C. 

 

 

 

Normen erfüllt RoHS-kompatibel 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


