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Lochsägensatz RS Pro 
Bimetall 19 → 76 mm 

RS Best.-Nr. 216-022             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Entwickelt zum 
Schneiden von 
Löchern in einer 
Reihe von 
Materialien, ohne die 
Umgebung zu 
beschädigen 

 

• Äußerst Durable 
Bimetallkonstruktion  

 

• Ideal für elektrische 
Anlagen 

 

• Ausschneiden mit 
Schaumstoff  

 

• Sichere 
Verriegelungen  

 

MERKMALE 
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Dieser 15-teilige Lochsägensatz von RS Pro ist die perfekte Schneidlösung für Anwendungen, bei 
denen präzise runde Löcher in eine Reihe von Materialien geschnitten werden müssen. Der vielseitige 
Satz besteht aus Bimetall-Lochsägen, Dorne, Vorbohrer und einer Dorn-Verlängerung, wodurch der 
Satz ideal zum Schneiden von Löchern in Material ist, ohne die umliegenden Bereiche zu 
beschädigen. Dieser robuste Satz ist ideal für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen zur Durchführung 
leichter Installationen, zur Erstellung von Kabelwegen in Schreibtischen und Access Points in 
Gipskartonplatten und mehr, mit einer Vielzahl von Größen, die Ihren Anforderungen entsprechen. 
Der hochwertige Satz wird auch in einem Durable Tragekoffer mit Schaumstoffeinsätzen geliefert, um 
sicherzustellen, dass der Inhalt organisiert und gesichert ist, wenn er nicht verwendet wird. 

 

 

 

Typ Lochsäge  

Bohrertyp Lochsägensatz  

Dorn im Lieferumfang enthalten Ja  

Werkstoff Bimetall     

Bimetall Ja 

Anzahl der Teile 15       

Inhalt 
Lochsägen: 19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76 
mm; Dorn: 6,5; 9,5 mm; 6,5 mm Vorbohrer; 300 mm 
Vorbohrer, Tragetasche mit Schaumstoffeinsätzen. 

Anwendungen 

Installation von Türbefestigungen, Erstellen von Löchern 
für Rohrleitungen, Sanitär- oder Elektrokabel und 
Verkabelung, Installation von Drainageschläuchen, 
Installation von Beleuchtungskörpern, Erstellen von 
Löchern oder Lüftungsschlitzen in Mauerwerk 

 

     

 

Durchmesser 19 mm bis 60 mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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