Roulettes de collectivite

COLLECTIVITE

daN

MONTURE

BLOCK-ROLYL / BR

; ) :
[ Pivotante. Acier embouti. Pivotement sur deux couronnes |
| de billes. Fixation a trou central ou a platine. Protection |
 zinguée brillante.

ROUE

. PLASTEX : Bandage plein en caoutchouc gris non tachant, |

BLOCAGE
{BLOCK-ROLL : Frein arriere double action : roue et |

pivotement. Pédale en polyamide 6.6 renforcé par des
fibres de verre,

APPLICATIONS

. . . P i
Appareils mobiles ou manutention légere. Ne marque pas

corps de roue polypropyléne copolymere gris. Alésage lisse | les sols.
ou roulements a billes. Pare-fils zingués. Axe boulonné. ‘
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