Schékel

MERKMALE

Edelstahlbugel mit
Schraubbolzen

Stiftdurchmesser
von 10 mm

Backenbreite von
20 mm

Dieser Kettenbtigel
ist gut fur die
Wetterbedingungen
geeignhet

RS Pro D-Bulgel, Edelstahl,
0,25t

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Die Nutzbarkeit von Schindeln, auch als Gyve bezeichnet, erreicht Hunderte von Jahren. Schéakel haben
ihren Ruf als einfache, aber solide Konstruktion erworben, die die kostenglnstigste Methode zur
Befestigung des Anchor mit Kette bietet. Der Hauptzweck ist das Heben schwerer Objekte und Geréate.
Basismodelle sind fur den privaten und leichten Einsatz, wie z. B. fur Gepack und Abschleppseile,
erhaltlich. Der kommerzielle Standort nutzt die Bligel, um extremeren Lastkapazitaten und
atmosphéarischen Bedingungen standzuhalten. Jeder Biigel besteht aus Durable und hochwertigem
Material, das eine perfekte Verbindung mit der Schlinge gewéhrleistet und somit eine ausgezeichnete
Zuverlassigkeit bietet. Fiir Schékel, die zum Heben geeignet sind, empfehlen wir dringend, eine Anleitung
zur Gewichtsbegrenzung zu prifen. Bei Verwendung bei extremen Temperaturen (mehr als + 200 °C oder
- 40 °C) wenden Sie sich immer an einen Hersteller oder Verteiler.

Der Blgel besteht aus 2 Teilen, d. H. Dem Gehéause und dem Stift (oder Bolzen). Das Gehause kann
verschiedene Formen haben. Daher kdnnen Sie auf dem Markt Bow Shackles, D-Bugel, griine Stift-Bugel,
Sicherheitsstift-Shakes, Schraubrosafarbene Blgel, Edelstahl und Pilling-Schakel sehen. Eine weitere
Maglichkeit zur Identifizierung von Schageln sind Stifttypen wie Rundstift und Splint (Klasse 1), Schraube
(Klasse 2) und Schraube, Mutter und Splint (Klasse 3). Wir stellen stolz unseren RS PRO RS Pro D-Bigel
aus Edelstahl vor, der erkennbar ist, da er schmaler ist als ein Bow Shackle und in den meisten Fallen mit
einem Gewindestift oder einem Stiftkontakt versehen ist. Der Zweck ihrer Dasein besteht darin, fir eine
Inline-Last zu dienen, was erklart, warum die Schleife so klein ist. Das Material dieses D-Bligels besteht
aus Edelstahl, d. H. Er kann klimatischen Faktoren ausgesetzt werden. Dieser D-Biigel (auch als
Kettenbiigel bezeichnet) mit einem Durchmesser von 10 mm hélt 0,25 Tonnen stand und ist eine perfekte
Ldsung zur Sicherung lhrer Lasten.

Allgemeine

Bugelausfihrung D-Bugel
Stifttyp Schraubstift
Sichere Arbeitslast 0. 2.5t
Material Edelstahl

Seilschlaufen, Mittel bis schwere Hublasten, Industrielle
Kranverzurrungen an Bord grofRer Schiffe, Kommt nur in
personlichen Sicherheitsausriistung wie Kletter- und
Bergsteigergurten zum Einsatz

Anwendung

Schéakeldurchmesser 10mm
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Backenbreite 20mm
Stiftdurchmesser 10mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Zugelassen fur den Einsatz bei -40 °C bis 204 °C.

Zulassungen

Normen erfillt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
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