
SPECIFICATIEBLAD - MFD-CP8-ME

CPU/voedingmodule, 24VDC, uitbreidbaar, zonder easyNet, programma-
en schermgeheugen

Type  MFD-CP8-ME
Catalog No.  267164
 
 

Leveringsprogramma
Assortiment     Multi-Functioneel-Display MFD-Titan

Basisfunctie     Voeding/CPU-module

Subassortiment     CPU-module

Voedingsspanning     24 V DC

easyNet/easyLink     ohne easyNet

Beschrijving     Combineerbaar met display-/ bedieningseenheid MFD-80-.. en I/O-module
Uitbreidbaar: digitale/analoge in-/uitgangen en bussystemen AS-Interface,
PROFIBUS-DP, CANopen®, DeviceNet
Bussysteem easyNet optioneel on board
Programma- en schermgeheugen
Individuele laser-belettering of uitlevering met gebruikersprogramma mogelijk met
product MDF-COMBINATION (bestelnr. 201801)

Beschrijving     Programma- en schermgeheugen

aansluittypen     schroefaansluiting

beschermingsgraad     IP20

Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen     EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27

afmetingen (B x H x D)   mm 107.5 x 90 x 30

Gewicht   kg 0.145

montage     Gestoken op de bevestigingsschacht van het display of op cliprail conform IEC/EN
60715, diepte 35 mm (zonder display)

Aansluitdiameters
Eenaderig   mm2 0.2⁄4 (AWG 24 … 12)

Soepel met adereindhuls   mm2 0.2⁄2.5 (AWG 24 … 12)

schroevendraaier   mm 3.5 x 0.6

Klimatologische omgevingscondities
bedrijfsomgevingstemperatuur   °C -25/+55, koude conform IEC 60068-2-1, warmte conform IEC 60068-2-2

condensatie     Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.

Opslag   °C - 40 - 70

relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie (IEC/EN 60068-2-30)   % 5 - 95

luchtdruk (bedrijf)   hPa 795 - 1080

Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)     IP20

trillingen (IEC/EN 60068-2-6)   Hz  

constante amplitude 0.15 mm   Hz 10 - 57

const. versnelling 2 g   Hz 57 - 150

schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms   schokken 18

Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) Valhoogte mm 50

vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)   m 1

inbouwpositie     Verticaal

Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (IEC EN 61000-4-2, Level 3, ESD)   kV  

Luchtontlading   kV 8

Contactontlading   kV 6

Elektromagnetische velden (RFI), conform IEC/EN 61000-4-3   V/m 10

Radio-ontstoring     EN 55011 klasse B, EN 55022 klasse B

Burst (IEC/EN 61000-4-4, Level 3)      

Voedingskabel   kV 2

07.08.2020 Eaton 267164 ED2020 V71.0 NL 1 / 5



signaalkabels   kV 2

Energierijke impulsen (Surge) (IEC/EN 61000-4-5)   kV 2 (Voedingskabels, symmetrisch)

Energierijke impulsen (Surge) (IEC/EN 61000-4-5, Level 2)   kV 2 (voedingskabels symmetrisch, MFD-AC-CP8…)

Instraling (IEC/EN 61000-4-6)   V 10

Isolatievastheid
norm lucht- en kruipwegen     EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142

Isolatievastheid     EN 50178

Buffering real-time klok
Buffering real-time klok    

      ① Buffertijd (uren) bij volledig geladen supercondensator
② bedrijfsduur (jaar)

nauwkeurigheid real-time klok   S/dag type ±5 s/dag (±0.5 h⁄jaar)

herhalingsnauwkeurigheid van de tijdrelais
nauwkeurigheid tijdrelais (van mom. waarde)   % ± 0.02

Resolutie      

bereik "S"   ms 5

bereik "M:S"   s 1

bereik "H:M"   min 1

Remanent geheugen
schrijfcycli remanent geheugen     1010 (lees/schrijfcycli)

Voedingsspanning
nominale bedrijfsspanning Ue V 24 DC (-15⁄+20 %)

Toelaatbaar bereik   V DC 20.4 - 28.8

restrimpelspanning   % ≦ 5

Ingangsstroom      

Bij 24 V DC   mA typ. 200

spanningsonderbrekingen   ms 10

Verliesvermogen      

verliesvermogen bij 24 V DC   W 3.4

Opmerkingen betreffende verliesvermogen     Stroomverbruik bij 24 V DC

Netwerk easyNet
deelnemers   aantal max. 8

Overdrachtssnelheid/afstand     1000 kBits/s, 6 m
500 kBits/s, 25 m
250 kBits/s, 40 m
125 kBits/s, 125 m
50 kBits/s, 300 m
20 kBits/s, 700 m
10 kBits/s, 1000 m

Potentiaalscheiding      

voor voedingsspanning     Ja

voor de uitgangen     Ja

       

Naar PC-interface, geheugenkaart, easyNET, easyLink     Ja

Busafsluitweerstand (eerste en laatste deelnemer)     Ja

Aansluittechniek     RJ45, 8-polig

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie      

Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen In A 0

Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk Pvid W 0

Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk Pvid W 0

Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk Pvs W 3.4

Vermogensverliesafgiftecapaciteit Pve W 0

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.   °C -25

Bedrijfsomgevingstemperatuur max.   °C 55

Typebeproeving IEC/EN 61439      
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10.2 sterkte van materialen en delen      

10.2.2 Corrosiebestendigheid     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.2.5 Optillen     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.2.6 Slagtest     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.2.7 Opschriften     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.3 Beschermingsgraad van omhullingen     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.4 Lucht- en kruipwegen     Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen     Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden
beoordeeld.

10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9 Isolationseigenschaften      

10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9.3 Stootspanningsvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.10 Opwarming     Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de
schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de
apparaten.

10.11 Kortsluitvastheid     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.12 EMC     Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.13 Mechanische functie     Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de
montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0
PLC's (EG000024) / Grafisch paneel (EC001412)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])

Voedingsspanning bij AC 50Hz   Volt 0 - 0

Voedingsspanning bij AC 60Hz   Volt 0 - 0

Voedingsspanning bij DC   Volt 20.4 - 28.8

Spanningstype voedingsspanning     DC

Aantal HW-interfaces industrieel ethernet     0

Aantal interfaces PROFINET     0

Aantal HW-interfaces serieel RS-232     0

Aantal HW-interfaces serieel RS-422     0

Aantal HW-interfaces serieel RS-485     0

Aantal HW-interfaces serieel TTY     0

Aantal HW-interfaces USB     0

Aantal HW-interfaces parallel     0

Aantal HW-interfaces Wireless     0

Aantal HW-interfaces overige     3

Met software-interfaces     Ja

Ondersteunt protocol TCP/IP     Nee

Ondersteunt protocol voor PROFIBUS     Nee

Ondersteunt protocol voor CAN     Nee

Ondersteunt protocol voor INTERBUS     Nee

Ondersteunt protocol voor ASI     Nee

Ondersteunt protocol voor KNX     Nee

Ondersteunt protocol voor MODBUS     Nee

Ondersteunt protocol voor Data-Highway     Nee

Ondersteunt protocol voor DeviceNet     Nee
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Ondersteunt protocol voor SUCONET     Nee

Ondersteunt protocol voor LON     Nee

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO     Nee

Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA     Nee

Ondersteunt protocol voor SERCOS     Nee

Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus     Nee

Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP     Nee

Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work     Nee

Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety     Nee

Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety     Nee

Ondersteunt protocol voor PROFIsafe     Nee

Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p     Nee

Ondersteunt protocol voor overige bussystemen     Nee

Radiostandaard Bluetooth     Nee

Radiostandaard WLAN 802.11     Nee

Radio standaard GPRS     Nee

Radio standaard GSM     Nee

Radio standaard UMTS     Nee

IO-Link Master     Nee

Uitvoering display     Overig

Met kleurendisplay     Nee

Aantal kleuren van het display     0

Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm     0

Beeldschermdiagonaal   Inch 0

Aantal pixels, horizontaal     0

Aantal pixels, verticaal     0

Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen   Kilobyte 32

Met numeriek toetsenbord     Nee

Met alpha toetsenbord     Nee

Aantal functietoetsen, programmeerbaar     9

Aantal toetsen met LED     0

Aantal systeemtoetsen     0

Touch-technologie     Geen

Met meldingsindicatie     Ja

Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)     Nee

Proceswaardedisplays (output) mogelijk     Ja

Proceswaarde-entries (input) mogelijk     Ja

Met recepten     Nee

Aantal password-levels     1

Met printeruitvoer     Nee

Aantal online-talen     256

Extra softwarecomponenten, laadbaar     Ja

Beschermingsgraad frontzijde (IP)     IP20

Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)     1

Bedrijfstemperatuur   Graden
Celsius

25 - 55

Draagrailmontage mogelijk     Ja

Wand-/directmontage mogelijk     Nee

Geschikt voor veiligheidsfunctie     Nee

Breedte front   Millimeter0

Hoogte front   Millimeter0

Inbouwdiepte   Millimeter30

Goedkeuringen
Product Standards     IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-

M1987; CE marking
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UL File No.     E135462

UL Category Control No.     NRAQ

CSA File No.     012528

CSA Class No.     2252-01 + 2258-02

North America Certification     UL listed, CSA certified

Degree of Protection     IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen
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