Alu HiTemp
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen
Kibocsatasi datum: 2024. 03. 20. Felllvizsgalat datuma: 2024. 03. 20. Helyettesiti a kvetkez6 verziot: 2022. 12. 22.
Verzié: 1.1

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Az anyag/készitmény neve : Alu HiTemp

UFI : XMUX-S8EV-100K-M90X
Termékkod : BDS000109AE
Porlaszté . Aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategoria : Professzionalis felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : Korréziogatlé termékek

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Beszallito

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com, www.crcind.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Silirg6ésségi telefonszam : +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6sségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészséglgyi Kézpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztatd 1097 +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhat6 — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
oraban, normal dij
ellenében hivhaté —
kulféldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aeroszol, 1. kategodria H222;H229

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategodria H319

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategoria, narkézis H336

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Az edényben tilnyomas uralkodik: hd hatdsara megrepedhet. Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Aimossagot vagy szédiilést okozhat. Stlyos
szemirritaciot okoz.

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma) HU - hu 1122


mailto:hse@crcind.com
http://www.crcind.com/

Alu HiTemp
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelzd piktogramok (CLP)

Figyelmeztetés (CLP)
Tartalma
Figyelmeztetd mondatok (CLP)

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP)

EUH-mondatok

2.3. Egyéb veszélyek

GHS02 GHS07

. Veszély
: THEMPORES SPC 9320 ALU#02
. H222 - Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

H229 - Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H319 - Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 - Aimossagot vagy szédiilést okozhat.

: P102 - Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 - H6tél, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt Iangtdl és mas gyuijtéforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P211 - Tilos nyilt ldngra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P261 - Kertlje a g6zok/permet belélegzését.

P271 - Kizarolag szabadban vagy jél szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P410+P412 - Napfénytdl védendS. Nem érheti 50 °C hémérsékletet meghaladé hé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy kilénleges
hulladékgyijté pont a helyi, regionalis, nemzeti és/vagy nemzetkdzi szabalyozasokkal
dsszhangban.

: EUHO066 - Ismétlédd expozicié a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIII. mellékletével 6sszhangban

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban
létrehozott listdban, mint endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkezé anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapuld
bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint endokrin rendszert karosité
tulajdonsagokkal rendelkezd anyagot/anyagokat, 0,1% vagy annal nagyobb koncentraciéban

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozoé informaciok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhat6

3.2. Keverékek

Név

dimetil-éter

(Hajtégaz (Aeroszol))

az anyag egy vagy tobb nemzeti foglalkozasi
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU); kdzosségi
munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkezd
anyag

2-metoxi-1-metiletil-acetat

az anyag egy vagy tébb nemzeti foglalkozasi
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU); kzosségi
munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkezé
anyag

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

Termékazonosité % Osztalyozas a 1272/2008/EK

rendelet szerint

CAS-szam: 115-10-6 25-50 Flam. Gas 1, H220
EK-szam: 204-065-8 Press. Gas (Lig.), H280
Index-szam: 603-019-00-8

REACH sz: 01-2119472128-

37

CAS-szam: 108-65-6 10-25 Flam. Liq. 3, H226

EK-szam: 203-603-9
Index-szam: 607-195-00-7
REACH sz: 01-2119475791-
29

STOT SE 3, H336
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Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
aceton; propan-2-on; propanon CAS-szam: 67-64-1 <20 Flam. Lig. 2, H225
az anyag egy vagy tdbb nemzeti foglalkozasi EK-szam: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU); koz0sségi  Index-szam: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
munkahelyi expozicioés hatarértékkel rendelkezé REACH sz: 01-2119471330- EUH066
anyag 49
n-butil-acetat CAS-szam: 123-86-4 1-10 Flam. Liq. 3, H226
az anyag egy vagy tébb nemzeti foglalkozasi EK-szam: 204-658-1 STOT SE 3, H336
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU); kozésségi  Index-szam: 607-025-00-1 EUHO066
munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkezé REACH sz: 01-2119485493-
anyag 29
Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, EK-szam: 919-857-5 1-10 Flam. Liq. 3, H226
ciklusosak, < 2% aromas REACH sz: 01-2119463258- STOT SE 3, H336
33 Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
xilol CAS-szam: 1330-20-7 <10 Flam. Liq. 3, H226
az anyag egy vagy tobb nemzeti foglalkozasi EK-széam: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Belélegzés), H332
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU); koz0sségi  Index-szam: 601-022-00-9 (ATE=1,5 mg/l/40)
munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkezé REACH sz: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (B6ron at), H312 (ATE=1100
anyag 32 mg/testtémeg-kilogramm)

Skin Irrit. 2, H315

butan-1-ol; n-butanol CAS-szam: 71-36-3 <25 Flam. Liq. 3, H226
az anyag egy vagy tébb nemzeti foglalkozasi EK-szam: 200-751-6 Acute Tox. 4 (Szajon at), H302 (ATE=500
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU) Index-szam: 603-004-00-6 mg/testtémeg-kilogramm)

REACH sz: 01-2119484630- STOT SE 3, H335

38 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

A termék a CLP 1.1.3.7 hatalya ala esik. Ebben az esetben az 6sszetevék kdzzétételi szabalyai médosulnak.
A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos . Rosszullét esetén forduljon toxikolégiai kdzponthoz vagy orvoshoz. Biztositani kell, hogy az
egészsegugyi személyzet tisztaban legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)rél van szo, és
megtegye a sajat maguk védelméhez sziikséges védbintézkedéseket.

Els6segélynyujtas belégzést kdvetden : Az érintett személyt friss levegdre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni. Ha jelek/tiinetek lépnek fel, forduljon orvoshoz.

Els6segélynyujtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : Mossa meg a bért bd vizzel. Ha irritacio alakul ki, forduljon orvoshoz.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ovatos 6blités vizzel tobb percen keresztiil. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha

kovetéen kénnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa. Ha a szemirritacio nem mulik el: orvosi ellatast
kell kérni. Ha irritacio alakul ki, forduljon orvoshoz.

Els6segélynyuijtas lenyelést kdvetéen . Rosszullét esetén forduljon toxikoldgiai kdzponthoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/hatasok : Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Tunetek/hatasok bérrel vald érintkezést kdvetden . Ismétlédd expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Tunetek/hatasok szemmel valé érintkezést . Szemek irritacidja.

kévetden

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Vezessen be altalanos biztonsagi intézkedéseket és biztositson a tiineteknek megfelel6 kezelést!. Tartsa a sérlltet folyamatos megfigyelés alatt. A
tinetek késdbb jelentkezhetnek.
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5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltdbanyag . Vizpermet. Szaraz oltépor. Hab. Szén-dioxid.
Nem megfelel6 oltdanyag . Ne haszndljon er@s vizsugarat.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazoé kiilonleges veszélyek

Thzveszély . Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
Robbanasveszély . Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Tz esetén veszélyes bomlastermékek . Egés alatt egészségre veszélyes gazok keletkezhetnek.

5.3. Tiizoltoknak szo6l6 javaslat

Oltasi szabaly . Tavolitsa el a taroléedényeket az égé teriletrél, ha az személyi épség veszélyeztetése
nélkdl megtehetd. Hasznaljanak szabvanyos tlizoltasi eljarasokat és mérlegeljék az egyéb
involvalt anyagok okozta veszélyeket.

Védelem tlzoltas kdzben . Csak megdfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Zartrendszer( |égzékésziilék. Teljes
védéruhazat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében

Védéfelszerelés . A takaritaskor viseljen megfelel6 védéfelszerelést és védéruhat!.

Vészhelyzeti tervek . Szelléztesse ki a kiomlés teriletét. Nyilt lang és szikra, valamint a dohanyzas tilos. Kerilje a
por/fist/gaz/kod/gézok/permet belélegzését. Kerilni kell a bérrel valo érintkezést és a
szembe jutast.

6.1.2. A siirgésségi ellatok esetében

Védobfelszerelés : Csak medfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Tovabbi informaciokért lasd a 8.
szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem".
Vészhelyzeti tervek . Tartsa tavol azokat, akikre nincs szikség. Szelléztesse ki a teriletet.

6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések

Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat. Kertlje a kidmlést vagy a folyadék lefolyékba, csatornakba vagy vizfolyasokba kerulését.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Tisztitasi eljaras ;A terméket mechanikusan gyljtse 6ssze. Nagyobb kiémlés esetén, gattal vegye korbe a
kiomlést és nedves homokkal vagy folddel szérja be a késdébbi biztonsagos artalmatlanitas
végett. A termék visszanyerése utan, oblitsék le vizzel a terlletet. A kisebb mennyiségben
kiomlott anyagot szaraz kémiai abszorbens anyaggal tisztitsa fel. Alaposan tisztitsa le a
fellletet a maradék szennyezédés eltavolitasara.

Egyéb informacidk . A szilard anyagokat vagy maradvanyokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezel
egységben kell artalmatlanitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Az atitatott anyagok artalmatlanitasaval kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt: ,Artalmatlanitasi szempontok”.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . H6t6l, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoéforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas. Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni. Ne lyukassza ki vagy
égesse el, még hasznalat utan sem. Kizaroélag szabadban vagy jol szell6z& helyiségben
hasznalhaté. Kerllje a por/fust/gaz/kod/gézdk/permet belélegzését. Kerini kell a bérrel vald
érintkezést és a szembe jutast. Hasznaljon egyéni védéfelszerelést. Hosszabb idejd
expozicio kertilendd. A terméket megfeleld ipari higiéné és biztonsagi eljarasok mellett kell
kezelni.
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Higiénés intézkedések ;A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. A termékkel végzett minden
muvelet utan mosson kezet.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolasi feltételek . Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé. Elzarva
tarolandé. Jol szell6z6 helyen taroland6. Az edény szorosan lezarva tartando. Jol szell6z6
helyen tarolandd. Hlvés helyen tartandé. A hasznalaton kivil [évé taroldeszkdzdket tartsa
lezarva.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzéseled

8.1. Ellenérzési paraméterek
8.1.1 Nemzeti munkahelyi expoziciés és biolégiai hatarértékek
2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés 2-Methoxy-1-methylethylacetate
IOEL TWA 275 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 550 mg/m?
100 ppm
Megjegyzés Skin
Jogszabalyi hivatkozas COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés 1-METOXI-2-PROPIL-ACETAT

AK (OEL TWA) 275 mg/m?

CK (OEL STEL) 550 mg/m?

Megjegyzés EU1 (2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritalé anyagok, egyszeri fojtégazok,

csekély egészségkarositd hatassal biréd anyagok)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai koroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés Acetone
IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm
Jogszabalyi hivatkozas COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés ACETON
AK (OEL TWA) 1210 mg/m?
Megjegyzés i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); EU1

(2000/39/EK iranyelvben kozolt érték); N (Irritald anyagok, egyszeri fojtégazok, csekély
egészségkarosité hatassal biré anyagok)
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aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Magyarorszag - Biologiai kitettségi indexek
Helyi megnevezés Aceton

BEI 80 mg/l Bioldgiai expozicids (hatas) mutatd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)
1380 pmol/l Bioldgiai expozicios (hatas) mutatd: aceton - Bioldgiai minta: vizeletben -
Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)

Megjegyzés A foglalkozasi vegyi expozicio esetén ajanlott bioldgiai expoziciés és hatadsmutatok
hatarértékei
Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék

egészségeének és biztonsaganak védelmérdl
n-butil-acetat (123-86-4)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés n-Butyl acetate
IOEL TWA 241 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 723 mg/m?
150 ppm
Jogszabalyi hivatkozas COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés n-BUTIL-ACETAT

AK (OEL TWA) 241 mg/m?

CK (OEL STEL) 723 mg/m?

Megjegyzés i (ingerld anyag, amely izgatja a bdrt, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat), sz

(Tulérzékenységet okozo (szenzibilizald) tulajdonsagu anyag. Az anyagra érzékeny
egyéneken ,tulérzékenységen” alapulo bor-, Iégz6rendszeri, esetleg mas
szervet/szervrendszert karositd megbetegedést okozhat); N (Irritalo anyagok, egyszeri
fojtégazok, csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok)

Jogszabdlyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalék
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

xilol (1330-20-7)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA 221 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 442 mg/m?
100 ppm
Megjegyzés Skin
Jogszabalyi hivatkozas COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés XILOL izomerek keveréke

2024. 03. 20. (Felulvizsgalat datuma) HU - hu
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xilol (1330-20-7)
AK (OEL TWA)
CK (OEL STEL)

Megjegyzés

Jogszabalyi hivatkozas

Magyarorszag - Biolégiai kitettségi indexek
Helyi megnevezés

BEI

Jogszabalyi hivatkozas

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

221 mg/m?
442 mg/m?

b (B6ron at is felszivodik), BEM (bioldgiai expoziciés mutato); EU1 (2000/39/EK
iranyelvben kdzolt érték); R (Azok az anyagok, amelyek egészségkarosité hatasa ROVID
expozicié hatasara jelentkezik)

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Xilol

1500 mg/g kreatinin Bioldgiai expozicios (hatas) mutato: metilhippursavak - Bioldgiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

860 pmol/mmol Kreatinin Bioldgiai expozicids (hatas) mutatd: metilhippursavak - Bioldgiai
minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miszak végén)

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai koéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérél

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés
AK (OEL TWA)
CK (OEL STEL)
Megjegyzés

Jogszabalyi hivatkozas

Magyarorszag - Bioldgiai kitettségi indexek
Helyi megnevezés

BEI

Megjegyzés

Jogszabalyi hivatkozas

dimetil-éter (115-10-6)

n-BUTIL-ALKOHOL
45 mg/m?
90 mg/m?

b (B6ron at is felszivédik), i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat); N (lrritélé anyagok, egyszeri fojtdbgazok, csekély egészségkarositd
hatassal biré anyagok)

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérsl

n-Butil-alkohol

2 mg/g kreatinin Bioldgiai expoziciés (hatas) mutaté: n-butilalkohol (hidrolizis utan) -
Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: kdv. m.e. (kdvetkez6 miszak elétt)

3 ymol/mmol Kreatinin Biolégiai expozicids (hatas) mutato: n-butilalkohol (hidrolizis utan) -
Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: kdv. m.e. (kbvetkezd miszak elétt)

10 mg/g kreatinin Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatd: n-butilalkohol (hidrolizis utan) -
Bioldgiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (mlszak végén)

15 ymol/mmol Kreatinin Biolégiai expozicios (hatas) mutato: n-butilalkohol (hidrolizis utan)
- Biologiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (miiszak végén)

A foglalkozasi vegyi expozicié esetén ajanlott bioldgiai expoziciés és hatdsmutatok
hatarértékei

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés

IOEL TWA

Jogszabalyi hivatkozas

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

Dimethylether

1920 mg/m?®

1000 ppm

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
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dimetil-éter (115-10-6)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés
AK (OEL TWA)

Megjegyzés

Jogszabalyi hivatkozas

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket
2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)
DNEL/DMEL (Munkavallalok)

Heveny - helyi hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Heveny - szisztémas hatasok, oralis
Hosszutavu - szisztémas hatasok,orélis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés
PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz)

PNEC viz (tengerviz)

PNEC viz (id6szakos, édesviz)

PNEC (Uledék)

PNEC Uledék (édesviz)

PNEC uledék (tengerviz)

PNEC (Talaj )

PNEC talaj

PNEC (STP)

PNEC szennyviztisztité telep

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

DNEL/DMEL (Munkavallalék)
Heveny - helyi hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis

Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

DIMETIL-ETER

1920 mg/m?®

EU1 (2000/39/EK iranyelvben kdzdlt érték); N (Irritald anyagok, egyszer( fojtégazok,
csekély egészségkarositod hatassal biré anyagok)

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatadsanak kitett munkavallalék

egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

550 mg/m?
796 mg/testtdmeg-kilogramm/nap

275 mg/m?

500 mg/testtémeg-kilogramm/nap
36 mg/testtomeg-kilogramm/nap
33 mg/m?

320 mg/testtdémeg-kilogramm/nap

33 mg/m?®
0,635 mg/l
0,0635 mg/|

6,35 mg/l

3,29 mg/kg széaraz témeg

0,329 mg/kg szaraz témeg

0,29 mg/kg szaraz témeg

100 mgl/l

2420 mg/m?
186 mg/testtdomeg-kilogramm/nap

1210 mg/m?®

HU - hu

8/22



Alu HiTemp
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Hosszutavu - szisztémas hatasok,oralis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz)

PNEC viz (tengerviz)

PNEC viz (id6szakos, édesviz)

PNEC (Uledék)

PNEC Uledék (édesviz)

PNEC uledék (tengerviz)

PNEC (Talaj )

PNEC talaj

PNEC (STP)

PNEC szennyviztisztito telep
n-butil-acetat (123-86-4)

PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz)

PNEC viz (tengerviz)

PNEC viz (id6szakos, édesviz)

PNEC (Uledék)

PNEC Uledék (édesviz)

PNEC uledék (tengerviz)

PNEC (Talaj )

PNEC talaj

PNEC (STP)

PNEC szennyviztisztité telep

62 mg/testtdbmeg-kilogramm/nap
200 mg/m?

62 mg/testtdmeg-kilogramm/nap
10,6 mg/l

1,06 mg/l

21 mg/l

30,4 mg/kg szaraz tdmeg

3,04 mg/kg szaraz témeg

29,5 mg/kg szaraz tdmeg

100 mgl/l

0,18 mg/l
0,018 mgl/l

0,36 mg/l

0,981 mg/kg szaraz témeg

0,0981 mg/kg szaraz tdomeg

0,0903 mg/kg szaraz tdmeg

35,6 mg/l

Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak, < 2% aromas

DNEL/DMEL (Munkavallalok)

Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Hosszutavu - szisztémas hatasok,orélis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
xilol (1330-20-7)

DNEL/DMEL (Munkavallalok)

Heveny - szisztémas hatasok, belégzés

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

208 mg/testtdbmeg-kilogramm/nap

871 mg/m?

125 mg/testtdmeg-kilogramm/nap

185 mg/m?

125 mg/testtdmeg-kilogramm/nap

442 mg/m?

HU - hu
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xilol (1330-20-7)

Heveny - helyi hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Heveny - szisztémas hatasok, belégzés
Heveny - helyi hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok,oralis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés
PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz)

PNEC viz (tengerviz)

PNEC viz (id&szakos, édesviz)

PNEC (Uledék)

PNEC uledék (édesviz)

PNEC uledék (tengerviz)

PNEC (Talaj )

PNEC talaj

PNEC (STP)

PNEC szennyviztisztité telep

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
DNEL/DMEL (Munkavallalok)

Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés
DNEL/DMEL (Altalanos népesség)
Hosszutavu - szisztémas hatasok,oralis
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés
Hosszutavu - szisztémas hatasok, dermalis
Hosszutavu - helyi hatasok, belégzés
PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz)

PNEC viz (tengerviz)

PNEC viz (id6szakos, édesviz)

PNEC (Uledék)

PNEC Uledék (édesviz)

PNEC uledék (tengerviz)

PNEC (Talaj )

PNEC talaj

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

442 mg/m?
212 mg/testtdémeg-kilogramm/nap
221 mg/m?

221 mg/m?

260 mg/m?
260 mg/m?
12,5 mg/testtdmeg-kilogramm/nap
65,3 mg/m?
125 mg/testtdmeg-kilogramm/nap

65,3 mg/m?

0,327 mgl/l
0,327 mgl/l

0,327 mgll

12,46 mg/kg szaraz tdmeg

12,46 mg/kg szaraz tdmeg

2,31 mg/kg széraz témeg

6,58 mg/l

310 mg/m?

1,5625 mg/testtémeg-kilogramm/nap
55,357 mg/m?
3,125 mg/testtdmeg-kilogramm/nap

155 mg/m?

0,082 mgl/l
0,0082 mg/I
2,25 mg/l

0,324 mg/kg szaraz témeg

0,0324 mg/kg szaraz tdmeg

0,0166 mg/kg szaraz tomeg

HU - hu
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butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

PNEC (STP)

PNEC szennyviztisztité telep 2476 mg/|
dimetil-éter (115-10-6)

DNEL/DMEL (Munkavallalék)
Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés 1894 mg/m?

DNEL/DMEL (Altalanos népesség)

Hosszutavu - szisztémas hatasok, belégzés 471 mg/m?
PNEC (Viz)

PNEC viz (édesviz) 0,155 mg/l
PNEC viz (tengerviz) 0,016 mg/I
PNEC viz (id6szakos, édesviz) 1549 mgl/l

PNEC (Uledék)

PNEC uledék (édesviz) 0,681 mg/kg szaraz témeg
PNEC uledék (tengerviz) 0,069 mg/kg szaraz tdmeg
PNEC (Talaj )

PNEC talaj 0,045 mg/kg szaraz tdmeg
PNEC (STP)
PNEC szennyviztisztité telep 160 mg/l

8.1.5. Ellenérzé sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio ellenérzése
8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Megfelelé miiszaki ellenérzés:

Jo altalanos szelléztetést kell alkalmazni. A szell6ztetés sebességét a korilmények fliggvényében kell meghatarozni. Ha alkalmazhato, a zart
folyamatokat, helyi elszivasos szell6ztetést vagy egyéb miszaki megoldasokat, hogy a szallé por szintjét az ajanlott kitételi hatar alatt tartsak. Ha
nincsenek megallapitott expozicids hatarértékek, 6rizzék a levegében szallo anyagot elfogadhaté szinten.

8.2.2. Egyéni véddeszk6zok

Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Az EN166 szabvanynak megfelelé szemvédét kell viselni. Oldalsé védelemmel ellatott védd szemiiveg.

8.2.2.2. Boérvédelem

Bor- és testvédelem:
Megfeleld védéruhazatot kell viselni

Kézvédelem:
Hasznaljon az EN374 szabvany szerint tesztelt keszty(t. A keszty( élettartamanak hosszabbnak kell lennie a termék hasznalhatésaganak teljes
id6étartamanal. Ha a munkalatok hosszabb ideig tartanak a keszty( élettartamanal, a keszty(t kozben le kell cserélni. Nitril keszty( ajanlott.

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma) HU - hu 11/22
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8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:
Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld Iégzokésziiléket kell hasznalni. Engedélyezett szerves g6zok ellen védo légzdkészilék. Szirstipus: AX

8.2.2.4. Hoveszély

Védelem hémérsékleti veszélyek ellen:
Normal hasznalati feltételek mellett nem tekinthetd kiilondsen veszélyesnek. Ha sziikséges, viseljen megfelelé héallo védbéruhazatot.

8.2.3. A kornyezeti expozicio ellendrzése

A kornyezeti expozicio ellenérzése:
Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat. A szell6z6- vagy munkafolyamati berendezésekbdl szarmazé kibocsatasokat ellendrizni kell,
hogy biztosan megfeleljenek a kérnyezetvédelmi jogszabalyok kdvetelményeinek.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot Folyékony

Szin . Szurke.

Kilsé jellemzék DME hajtégazas folyadék.
Szag . jellegzetes.
Szagkuszobérték Nem all rendelkezésre
Olvadaspont Nem alkalmazhato
Fagyaspont Nem all rendelkezésre
Forrasponttartomany Nem all rendelkezésre

Tlzveszélyesség
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Also robbanasi hatarérték

Fels6 robbanasi hatarérték
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hdmérséklet

pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow)

Gbznyomas

Gb6znyomas 50°C-on
Sirlség

Relativ sirlség

Relativ g6znyomas 20°C-on
Részecske jellemzdi

9.2. Egyéb informacidk

Rendkivul tizveszélyes aeroszol.

: Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

. -35 °C (zarttéri)
: >200°C

Nem all rendelkezésre
Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre

. Vizben oldhatatlan.

Nem alkalmazhato6
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
1,062 g/cm? 20°C-on
1,06 20°C-on

Nem all rendelkezésre
Nem alkalmazhato6

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

tlzveszélyes 0sszetevék aranya %-ban

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

VOC-tartalom
Kiegészit6 adatok

: 75-100 %

: 492 g/l (Cat.ll B(e) VOC max 840 g/L)

Hajtogaz nelkili ertékek.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal koriilmények kozott stabil.

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)
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10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Szokvanyos felhasznalasi korilmények kézott veszélyes reakcidk nem ismertek.

10.4. Keriillend6 koriilmények

Kertlje az érintkezést forré fellletekkel. H8. Nyilt lang és szikra hasznalata tilos. Tavolitson el minden gyujtéforrast.

10.5. Nem o6sszeférheté anyagok

Eré s oxidalészerek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kézott nem szabadulnak fel veszélyes bomlastermékek. Szén-oxidok (CO, CO2).

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informacidk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciok

Akut toxicitas (szajon at)
Akut toxicias (boron at)

Akut toxicitas (belégzés)

2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)
LD50 szajon at, patkany

LD50 szajon at

LD50 bérén at, patkany

LC50 bérén keresztil

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod)
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)
LD50 szajon at, patkany

LC50 bérén keresztl

LC50 Belélegzés - Patkany
n-butil-acetat (123-86-4)

LD50 szajon at, patkany

LD50 bérén at, nyul

LC50 Belélegzés - Patkany (Por/kod)

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)

> 5000 mg/kg

8532 mg/testtémeg-kilogramm

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm
> 5000 mg/testtdmeg-kilogramm

> 10800 mgll

5800 mg/testtéomeg-kilogramm
> 15688 mg/testtomeg-kilogramm
76 mg/l/i4é

10760 mg/kg
> 17600 mg/kg
23,4 mg/l/4é

Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak, < 2% aromas

LD50 szajon at, patkany
LD50 bérén at, patkany
LD50 béron at, nyal
xilol (1330-20-7)
LD50 szajon at

LD50 bérén at, nyul

LC50 Belélegzés - Patkany [ppm]

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg

4300 mg/testtdmeg-kilogramm

12126 mg/testtdmeg-kilogramm

> ppm
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butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)
LD50 szajon at, patkany

LD50 béron at, nyul

dimetil-éter (115-10-6)

LC50 Belélegzés - Patkany

LC50 Belélegzés - Patkany [ppm]

Borkorrozié/borirritacio

n-butil-acetat (123-86-4)
pH-érték

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
n-butil-acetat (123-86-4)
pH-érték
Légzoszervi vagy borszenzibilizacio
Csirasejt-mutagenitas
Rakkelté hatas
Reprodukcios toxicitas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas
(STOT)

2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)
Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
n-butil-acetat (123-86-4)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

2292 mg/testtdmeg-kilogramm

3430 mg/testtémeg-kilogramm

308,5 mg/l/46
164000 ppm

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)
pH-érték: Nem alkalmazhaté

6,2

. Sulyos szemirritaciot okoz.

pH-érték: Nem alkalmazhaté

6,2

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesulnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiilnek)

: Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak, < 2% aromas

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas
(STOT)

2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)
NOAEL (dermalis, patkany/nyul, 90 nap)
n-butil-acetat (123-86-4)

LOAEL (oralis, patkany, 90 nap)

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

Aspiracios veszély

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Léguti irritaciot okozhat. Aimossagot vagy szédiilést okozhat.

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiilnek)

> 1000 mg/testtdomeg-kilogramm

500 mg/testtdmeg-kilogramm

125 mg/testtdmeg-kilogramm

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesllnek)
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Alu HiTemp

Porlaszt6
n-butil-acetat (123-86-4)

Viszkozitas, kinematikus

Aeroszol

0,83 mm?%/s

Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak, < 2% aromas

Viszkozitas, kinematikus
butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

Viszkozitas, kinematikus

1,33 mm?/s

3,641 mm?/s

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

11.2.1. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosito tulajdonsagok altal okozott karos
egészségi hatasokrol

11.2.2. Egyéb informaciék

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

1 A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH

rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin
rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkez6 anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz.
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz.
rendeletével 6sszhangban nem azonositottak gy, mint endokrin rendszert karosité
tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat, 0,1% vagy annal nagyobb
koncentracioban

12.1. Toxicitas

Okolégia - altalanos
Veszélyes a vizi kérnyezetre, rovid tava (akut)

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu
(krénikus)
Lassan leboml6 anyag

2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)
LC50 - Hal [1]

EC50 - Rakok [1]

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1]
EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [2]
EC50 72 dras - Algak [1]

NOEC (kronikus)

NOEC kronikus hal

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)
LC50 - Hal [1]

EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1]
LOEC (krénikus)

NOEC (krénikus)

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

. Atermék nem tekinthetd artalmasnak a vizi szervezetekre, illetve nincs hosszu tavu

nemkivanatos hatasa a kérnyezetre.
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljestilnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljestilnek)

> 100 mg/l

> 500 mg/I

408 mg/l waterflea
> 1000 mg/l

> 1000 mg/l

=100 mg/I

47,5 mg/l

5540 mg/I
12600 mg/I Daphnia magna (vizibolha)
>79 mg/l

=79 mg/l
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n-butil-acetat (123-86-4)

LC50 - Hal [1] 18 mgl/l
EC50 - Rakok [1] 44 mgl/l
EC50 72 ¢ras - Algak [1] 674,7 mg/l
LOEC (krénikus) 47,6 mg/l
NOEC (krénikus) 23,2 mgl/l
NOEC kronikus algak 200 mgl/l

Szénhidrogének, C9-11, n-alkanok, izoalkanok, ciklusosak, < 2% aromas

LC50 - Hal [1] > 1000 mg/I
EC50 - Rakok [1] > 1000 mg/I
EC50 - Mas vizben él6 szervezetek [1] > 1000 mg/l
EC50 72 ¢ras - Algak [1] > 1000 mg/I

butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

LC50 - Hal [1] 1376 mg/l Pimephales promelas
EC50 - Rakok [1] 1328 mg/l Daphnia magna

EC50 96 dras - Algak [1] 225 mg/l Raphidocelis subcapitata
NOEC (krénikus) 4,1 mg/l Daphnia magna (21 d)

dimetil-éter (115-10-6)

LC50 - Hal [1] >4,149ll
EC50 - Rakok [1] > 4,4 g/l Daphnia magna (vizibolha)
EC50 96 oras - Algak [1] 154917 mg/|

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Alu HiTemp

Perzisztencia és lebonthatésag Nincs megallapitva. A termék lebonthatésagara vonatkozéan adatok nem érhetdk el.

12.3. Bioakkumulacios képesség

Alu HiTemp

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) Nem alkalmazhaté
2-metoxi-1-metiletil-acetat (108-65-6)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) 1,2
aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) -0,24
n-butil-acetat (123-86-4)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) 23
xilol (1330-20-7)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) 3,1
butan-1-ol; n-butanol (71-36-3)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) 1
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dimetil-éter (115-10-6)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow)

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Alu HiTemp

A PBT-tulajdonsagok feltarasanak eredménye

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosito tulajdonsagok altal okozott karos
kérnyezeti hatasokrol

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészité adatok
Potencidlisan tGiveghazhatast okoz (GWP)

0,07

NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIII.
mellékletével dsszhangban

. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH

rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével 6sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin
rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz.
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz.
rendeletével 6sszhangban nem azonositottak gy, mint endokrin rendszert karosité
tulajdonsagokkal rendelkezé anyagot/anyagokat, 0,1% vagy annal nagyobb
koncentracioban.

Egyéb hatas nem ismeretes
1 (Fluortartalmu lGveghazhatasu gaz - 517/2014/EK)

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékkezelési médszerek

Eurdpai hulladékjegyzék (Low, EC 2000/532)

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkezd begyiijté utasitasainak megfeleléen kell

hulladékba dobni.

: Az Eurdpai Hulladék Katalégus alapjan a Hulladék Kédok nem a termékre, hanem a

felhasznalasra jellemz&ek A hulladék kédokat a felhasznalénak kell megallapitania aszerint,
hogy mire hasznaltak a terméket.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé6 informaciok

ADR /IMDG / IATA / ADN / RID el6irasainak megfelel6en

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-szam vagy azonosité szam
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
AEROSZOLOK AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSZOLOK AEROSZOLOK
Fuvarokmany leirasa
UN 1950 AEROSZOLOK, UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSZOLOK,  UN 1950 AEROSZOLOK,
2.1, (D) flammable, 2.1 21 21
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)
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ADR IMDG IATA

14.4. Csomagolasi csoport

Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhaté

14.5. Kornyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes: Kornyezetre veszélyes:
Nem Nem Nem
Tengeri szennyez6 anyag:
Nem

Tovabbi informacidék nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

Kornyezetre veszélyes:

ADN

Nem alkalmazhaté

Kornyezetre veszélyes:

Nem

Szarazfoldon torténd szallitas
Osztalyozasi kod (ADR)

Kulénleges el6irasok (ADR)

Korlatozott mennyiség (ADR)

Engedményes mennyiség (ADR)
Csomagolasi utasitasok (ADR)

Kulénleges csomagolasi el6irasok (ADR)
Egybecsomagolasi eléirasok (ADR)
Szallitasi kategoria (ADR)

Kulénleges el6irasok a kildeménydarabok
szallitasara (ADR)

Kulénleges elbirasok a szallitasra - Berakas,
kirakas és arukezelés (ADR)

Kulénleges elbirasok a szallitasra - A szallitas
lebonyolitasa (ADR)

Alagut-korlatozasi koéd (ADR)

Tengeri uton torténd szallitas
Kulénleges elbirasok (IMDG)
Korlatozott mennyiség (IMDG)
Engedményes mennyiség (IMDG)
Csomagolasi utasitasok (IMDG)
Kulénleges csomagolasi el6irasok (IMDG)
EmS-szam (tlz)

EmS-szam (kidmlés)

Rakodasi kategéria (IMDG)
Tarolas is kezelés (IMDG)
Elkilonités (IMDG)

Légi uton torténd szallitas

Engedményes mennyiségek utasszallité és
teherszallité reptil6gépen (IATA)
Korlatozott mennyiségek utasszallito és
teherszallitd reptil6gépen (IATA)
Maximalis netté mennyiség korlatozott
mennyiségnél utasszallito és teherszallitd
repulégépen (IATA)

Csomagolasi utasitas utasszallito és teherszallitd

repulégépen (IATA)

Maximalis netté mennyiség utasszallité és
teherszallitd repiil6gépen (IATA)
Csomagolasi el6irasok csak teherszallitd
repulégépen (IATA)

Maximalis netté mennyiség csak teherszallitd
repulégépen (IATA)

Kilonleges eldirasok (IATA)

ERG-kod (IATA)

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

D2
: V14

: CV9, CV12

. 82

D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO

P207, LP200
PP87, L2
F-D

. S-U

Nincs

: SW1, Sw22
: SG69

EO

: Y203

: 30kgG

: 203
: 75kg

: 203

150kg

© A145, A167, A802

10L

HU - hu

RID

Nem alkalmazhaté

Kornyezetre veszélyes:

Nem
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Belfoldi folyami szallitas

Osztalyozasi kod (ADN) . 5F

Kulénleges el6irasok (ADN) : 190, 327, 344, 625
Korlatozott mennyiség (ADN) 1L

Engedményes mennyiség (ADN) : EO

Szilikséges felszerelés (ADN) : PP, EX A
Szell6ztetés (ADN) : VEO1, VEO4

Kék kupok/fények szama (ADN) 1

Vasuti szdllitas

Klasszifikacios kod (RID) : 5F

Kilonleges eléirasok (RID) : 190, 327, 344, 625
Korlatozott mennyiség (RID) : 1L
Engedményes mennyiség (RID) . EO
Csomagolasi utasitasok (RID) . P207, LP200
Kilénleges csomagolasi el6irasok (RID) . PP87, RR6, L2
Egybecsomagolasi eléirasok (RID) : MP9

Szallitasi kategéria (RID) D2

Szallitas - Kilonleges el6irasok a W14
kildeménydarabokra (RID)

Szallitas - Kilonleges elbirasok az arukezelésre, : CW9, CW12
be- és kirakasra (RID)

Expressz csomagok (RID) . CE2

Veszélyt jel6ldé szam (RID) 123

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok
15.1.1. EU-el6irasok

REACH XVII. melléklet (korlatozasi feltételek)
Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlatozasi feltételek) felsorolt anyago(ka)t

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

REACH-jeléltek listaja (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jeldlt anyagok jegyzékében szerepld anyago(ka)t

PIC-rendelet (EU 649/2012, el6zetes tajékoztatason alapuld beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl sz6l6 649/2012/EU rendelet) szerepl6é anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szerepl6 anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kérnyezetben tartdsan megmarado szerves szennyezé
anyagokrol)

Az 6zonréteget lebonté anyagokrol sz6l6 rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebonté anyagok jegyzékében (az 6zonréteget lebonté anyagokrol szolé 1005/2009/EU rendelet) szerepl6
anyago(ka)t

VOC-iranyelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyiiletek)

VOC-tartalom 1 492 g/l (Cat.ll B(e) VOC max 840 g/L)

A robbanéanyag-prekurzorokrol sz6l6 rendelet (EU 2019/1148)

A robbandéanyag-prekurzorok listajan (a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasarél és felhasznalasarél szolé EU 2019/1148 rendelet) szereplé
anyago(ka)t tartalmaz

Il. MELLEKLET BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK

Azon — 6nmagukban vagy az ezeket tartalmazo6 keverékekben vagy az ezeket tartalmazé anyagokban el6fordulé — anyagok jegyzéke, amelyek
esetében a gyanus tranzakciokat, jelentds hianyokat és lopasokat 24 éran belll jelenteni kell.

2024. 03. 20. (Felilvizsgalat datuma) HU - hu 19/22
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Név CAS-szam Kombinalt Kombinalt Némenklatura kod a mas KN- kéd szerinti
Noémenklatira kod besorolast indokolé alkotorészt nem tartalmazé keverékek
(KN) esetében

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Lasd: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Kabitoszer-prekurzorok szabalyozasa (EK 273/2004)

A kabitészer-prekurzorok listajan (a kabitészerek és pszichotrép anyagok tiltott eldallitasahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarol és forgalomba
hozatalarél szol6 273/2004/EK rendelet) szereplé anyago(ka)t tartalmaz

Név Kombinalt CAS-szam CN-kéd Kategoéria Kiiszébérték Melléklet
nomenklatiar
a szerinti
megnevezés

Acetone 67-64-1 2914 11 00 3. kategdria Melléklet |

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések és betiliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szolo eurdpai megallapodas
ADR Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl sz6lé eurdpai megallapodas
ATE Becsiilt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezd

BLV Biologiai hatarérték

BOI Biokémiai oxigénigény (BOI)

KOI Kémiai oxigénigény (KOI)

DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint

EK-szam EK-jegyzékbeli azonosité szam

EC50 Kbézepesen hatasos koncentracio

EN Eurdpai szabvany

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexében
LC50 Kbzepesen letalis koncentraciod

LD50 Kozepesen letalis dozis

LOAEL Minimalisan észlelheté kedvezétlen hatas szintje
NOAEC Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas koncentracioja
NOAEL Nem észlelhet6 kedvezétlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhetd hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet
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Roviditések és betliszavak:

OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP
ThOD
TLM
VOC
CAS-szam
M.N.S.
vPvB
ED

Foglalkozasi expozicios hatarérték

Perzisztens, bioakkumulativ, mérgez6

Becslilt hatasmentes koncentracio(k)

A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol szol6 Szabalyzat
Biztonsagi Adatlap

Szennyviztisztitd telep

Elméleti oxigénigény (EOI)

Median tiréshatar

lliékony szerves vegylletek

Vegyi anyagok azonositasara hasznalt 'Chemical Abstracts Service’ regisztracios szam

Kdzelebbrdl nem meghatarozott
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Endokrin karosité tulajdonsagok

A H és az EUH mondatok teljes szévege:

Acute Tox. 4 (Belélegzés)
Acute Tox. 4 (B6ron at)
Acute Tox. 4 (Szajon at)
Aerosol 1

Asp. Tox. 1

EUH066

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Flam. Gas 1

Flam. Liqg. 2

Flam. Lig. 3

H220

H222

H225

H226

H229

H280

H302

H304

H312

H315

H318

H319

H332

Akut toxicitas (belélegzéssel), 4. kategoria

Akut toxicitas (béron at), 4. kategoria

Akut toxicitas (szajon at), Kategdria 4

Aeroszol, 1. kategoéria

Aspiracids veszély, 1. kategoria

Ismétl6dé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. kategoria

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria
Tlzveszélyes gazok, 1. kategoria

Tlzveszélyes folyadékok, 2. kategdria

Tlzveszélyes folyadékok, 3. kategoria

Rendkivul tlzveszélyes gaz.

Rendkivul tizveszélyes aeroszol.

Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

Tlzveszélyes folyadék és gbz.

Az edényben tdlnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
Lenyelve artalmas.

Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

Bérrel érintkezve artalmas.

Bérirritalé hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve artalmas.

2024. 03. 20. (Felulvizsgalat datuma) HU - hu
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A H és az EUH mondatok teljes szévege:

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Press. Gas (Liq.) Nyomas alatt Iévé gazok: Cseppfolyositott gaz

Skin Irrit. 2 Bérmaras/bérirritacio, 2. kategoria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategéria, narkézis

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozo
kovetelmények céljabol alkalmazhato a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkoz6 garanciaként. A tanulmanyok, a kutatas és az egészségugyi, biztonsagi, valamint kérnyezetvédelmi kockazatok céljaira
torténd jogos felhasznalast kivéve, az alabbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli engedélye nélkil barmiféle eljarassal
reprodukalni. A termékekre az anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasarol szold 1272/2008/EK rendelet (CLP), a
vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl szold 1907/2006/EK rendelet (REACH) (minden esetben a
maodositott és felvaltott valtozatokban) és egyéb alkalmazandé jogszabalyok vonatkoznak. Az importér vagy a tovabbfelhasznalo feleléssége, hogy
biztositsa az altala importalt termék megfelel6ségét. Az adott orszag hivatalos nyelvén (nyelvein) rendelkezésre bocsatott biztonsagi adatlap nem
garantalja a megfelelést az adott orszagban.
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