Vicios Eﬂg

CARACTERISTICA
S

i Torno de banco RS Pro 34mm
e e 50mm x 35mm, 1kg

Se fija a un banco

para permitir un
trabajo de precisién

Se puede utilizar
para elementos
mecanicos y
eléctricos

capacidades de
mordaza de 50y 75
mm

Mordazas
endurecidas y
templadas de alta
calidad

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

RS Pro presenta este banco de banco para mecéanicos que es una excelente eleccion para sujetar y
fijar todos sus componentes mecanicos y eléctricos. El banco de banco se beneficia de una
construccién forjada por estampacion ideal para sujecion critica.

Especificaciones

Tipo de torno Torno de banco

Talleres, creadores de modelos, aficionados,

Aplicaciones entusiastas del bricolaje, Garages

Especificaciones mecanicas

Apertura de mordaza 35mm

Ancho de mordaza 50mm
Profundidad de mordaza 35mm

Capacidad de altura de mordaza 50mm

Cabezal de torno giratorio 360°

Montaje Pernos, abrazadera
Peso 1lkg
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- - Size 50 75
' ‘ Jaw Width B 50 75

i mm
Q_L‘—! Jaw Opening W (max} mm 35 45
‘ Length L mm 142 173
Anvil Size axb mm 20x24 25x28
Base Diameter C mm 70 89
Hode Distance D1 mm 48 63
Hole Diameter D2 mm 5 7
> Spindlescraw d1 (min) mm 6 8
I s . Depth S (min) mm 34 43
i 0| Vica Height ~h mm 58 70
1 1 ,‘o Clamping Bench  ~h2 mm 45 45
~—— Weignt kg 1 1.8
e |
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