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RS Pro 六角扳手套件、 l 形、 

0.028in. 
RS 号： 199-5195             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 包括 18x Allen 扳手 

• 工具可方便地存储在

紧凑且坚固的金属存

储中 框 

• 英制尺寸、适合日常

应用 

• 扳手由 8650 铬镍合金

钢制成 

• ansi B18·3 和 us fed 
spec ggg-k-k- 275D 
标准 

 

 

 

 

特点 
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RS Pro boxed 内六角扳手套件便于将不同的内 Allen 扳手尺寸放在一起。该盒具有坚固的钢结构、带单独

的隔室、可存储所有 18 种不同尺寸的内六角扳手、确保您的工具受到保护、并整齐地存放在紧凑的隔室

中。内置泡沫缓冲垫、可防止钥匙组损坏到存储盒侧面。 
 
扳手套件防腐蚀、由铬镍合金钢制成、可提供长而可靠的工具寿命。 

 

 

 

英制或公制  英制 
件数 18 
形状 L 
六角扳手类型 六角  
材料 铬镍合金钢   
高度安全     否  
设置内容 18pc. 英制六角长形短 ARM 内六角扳手  

应用 它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。

从家具组装到自行车维护 
 

 

 

无火花    否  
 

     

 

ARM 或 简短 
         

  

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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六角扳手尺寸      
公制 英制  

0.71mm 0.028in 
0.88mm 0035in 
1.27mm 0.05in 
1.58mm 1/16in 
12.7mm 1/2in 
6.35mm 1/4in 
3.175mm 1/8in 
4.76mm 3/16in 
2.38mm 3/32in 
9.52mm 3/8in 

8mm 5/16in 
4mm 5/32in 
2mm 5/64in 

16mm 5/8in 
5.55mm 7/32in 
2.8mm 7/64in 

14.2mm 9/16in 
3.6mm 9/64in 
 

 

 

vde / 1000V 认证   否  
       

 

认证 

尺寸 
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