Unita di comando e di segnalazione @ 22

Serie XB4-B
Generalita: Pulsanti con ghiera metallica cromata
pagine da 36022/2 a 36024/5 Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5 L .
Dimensioni d'ingombro: Riferimenti

pagine da 36020/2 a 36020/9 Componete voi stessi altri prodotti utilizzando gli elementi componibili corpo + testa: vedere pagine da 36005/2 a 36005/6

Pulsanti ad impulso (collegamento mediante vite-serrafilo)

Forma Tipo di Tipo di contatto Marcatura Colore Riferimento Peso
della testa pulsante del
\| %‘ pulsante
“NO” “NC” kg
@ A filo ghiera 1 - - Nero XB4-BA21 0,080
i (ZB4-BZ101 + ZB4-BA2)
i
] Verde XB4-BA31 0,080
(ZB4-BZ101 + ZB4-BA3)
XB4-BA31 Giallo XB4-BA51 0,080

(ZB4-BZ101 + ZB4-BA5)

Blu XB4-BA61 0,080
(ZB4-BZ101 + ZB4-BAG)

- 1 - Rosso XB4-BA42 0,080
(ZB4-BZ102 + ZB4-BA4)

Bt

@ A filo ghiera 1 - “1" Verde XB4-BA3311 0,080
(bianco) (ZB4-BZ101 + ZB4-BA331)
XBA4-BA4322 @ Afilo ghiera - 1 o Rosso  XB4-BA4322 0,080
(bianco) (ZB4-BZ102 + ZB4-BA432)
Afilo ghiera 1 -t Bianco  XB4-BA3341 (1) 0,080
(nero) (ZB4-BZ101 + ZB4-BA334)
@ A filo ghiera 1 - t Nero XB4-BA3351 (1) 0,080
(bianco) (ZB4-BZ101 + ZB4-BA335)
A filo ghiera 1 - - Nero XB4-BP21 0,082
= con cappuccio (ZB4-BZ101 + ZB4-BP2)
XB4-BP51 in silicone
trasparente Verde XB4-BP31 0,082
(colore deter- (ZB4-BZ101 + ZB4-BP3)
minato dal
pulsante) Giallo XB4-BP51 0,082
(ZB4-BZ101 + ZB4-BP5)
Blu XB4-BP61 0,082
(ZB4-BZ101 + ZB4-BP6)
- 1 - Rosso XB4-BP42 0,082
XB4-BL42 (ZB4-BZ102 + ZB4-BP4)
@ Sporgente - 1 - Rosso XB4-BL42 0,081
(ZB4-BZ102 + ZB4-BL4)

A fungo 1 - — Nero XB4-BC21 0,122
@ 40 (ZB4-BZ101 + ZB4-BC2)

Pulsanti con doppio tasto ad impulso (collegamento mediante vite-serrafilo)

XB4-BC21
Forma Descrizione Tipo di contatto Grado di Riferimento Peso
della testa | %‘ protezione
“NO” “NC” kg
1 pulsante 1 1 IP 40 XB4-BL845 0,106
a filo ghiera verde (ZB4-BZ105 + ZB4-BL8434)
(marcatura “I")
1 pulsante
sporgente
rosso IP 66 XB4-BL945 0,111
XB4-BL845 (marcatura “O”) (ZB4-BZ105 + ZB4-BL9434)
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Unita di comando e di segnalazione @ 22

Generalita:

pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:

pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Serie XB4-B

Pulsanti con ghiera metallica cromata

Harmony?® style 4

Riferimenti (segue)

Componete voi stessi altri prodotti utilizzando gli elementi componibili corpo + testa: vedere pagine da 36005/2 a 36005/6

Pulsanti “a fungo” Arresto d'emergenza @ 40 (colore rosso) (collegamento mediante vite-serrafilo)

Forma Tipo di Tipo di contatto Riferimento Peso
della testa pulsante | %‘
“NO” “‘NC” kg
Premere-tirare 1 1 XB4-BT845 0,136
“di sicurezza” (ZB4-BZ105 + ZB4-BT84)
Girare per 1 1 XB4-BS8445 0,130
sbloccare (ZB4-BZ105 + ZB4-BS844)
XB4-BT845 “di sicurezza”
Shlocco 1 1 XB4-BS9445 chiave n ° 455 0,170
con chiave n ° 455 (ZB4-BZ105 + ZB4-BS944)
“di sicurezza” (ZB4-BZ105 + ZB4-BS944F034)
chiave rossa
. Premere-tirare - 1 XB4-BT42 0,125
(ZB4-BZ102 + ZB4-BT4)
- Girare per — 1 XB4-BS542 0,118
XB4-BS9445 sbloccare (ZB4-BZ102 + ZB4-BS54)
Shlocco - 1 XB4-BS142 chiave n ° 455 0,133
con chiave (ZB4-BZ102 + ZB4-BS14)
(ZB4-BZ105 + ZB4-BS944F034)
chiave rossa
Selettori (collegamento mediante vite-serrafilo)
Forma Dispositivo Tipo di contatto Numero e tipo Riferimento Peso
4 della testa di | di
XB4-BS542 comando \ %‘ posizioni (1)
“‘NO” “‘NC” kg
A leva 1 = 2 fisse \/ XB4-BD21 0,095
nera (ZB4-BZ101 + ZB4-BD2)
1 1 2 fisse N\~  XB4-BD25 0,105
(ZB4-BZ105 + ZB4-BD2)
2 - 3 fisse XB4-BD33 0,105
XB4-BD33 \l/ (ZB4-BZ103 + ZB4-BD3)
3 con ritorno < | XB4-BD53 0,105
al centro (ZB4-BZ103 + ZB4-BD5)
A leva lunga 1 = 2 fisse A4 XB4-BJ21 0,096
nera (ZB4-BZ101 + ZB4-BJ2)
2 - 3fisse \l/ XB4-BJ33 0,105
(ZB4-BZ103 + ZB4-BJ3)
XB4-BJ33 3 con ritorno <17 XB4-BJ53 0,105
al centro (ZB4-BZ103 + ZB4-BJ5)
A chiave 1 - 2 fisse %\/ XB4-BG21 0,117
(chiave n° 455) (ZB4-BZ101 + ZB4-BG2)
L %\/4’ XB4-BG41 0,117
. (ZB4-BZ101 + ZB4-BG4)
2 con ritorno\? XB4-BG61 0,117
a sinistra (ZB4-BZ101 + ZB4-BG6)
XB4-BG33
2 - 3fisse %\f/& XB4-BG03 0,127
(ZB4-BZ103 + ZB4-BGO0)
\if/ XB4-BG33 0127
(ZB4-BZ103 + ZB4-BG3)
(1) Ilsegno 8 indica la posizione di estrazione della chiave.
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