
6/5/23, 2:19 PM Mitutoyo - Digitale ABS hoogtemeter

https://shop.mitutoyo.nl/web/mitutoyo/nl_NL/mitutoyo/PR/570-412/datasheet.xhtml 1/5

Digitale ABS hoogtemeter
Bestelnummer: 570-412

Beeld
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Beschrijving

Deze Digimatic hoogtemeter is erg nauwkeurig en betrouwbaar, en biedt u de volgende voordelen:
Ingebouwde ABSOLUTE liniaal. Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor instellen van het referentiepunt
bij het inschakelen van het instrument. Verhoogde betrouwbaarheid doordat er geen maximum is
mbt. verplaatsen van de slede.
Fijnverstelling geeft u nauwkeurige positionering.
Met groot en soepel lopend handwiel voor snel- en fijnverstellingen.
Levering met hardmetalen afschrijfnaald.
Met SPC gegevensuitgang.

Kenmerken

Digitaal/Analoog: Digitaal
Bereik: 0 - 12" "
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Aflezing: 0,0005"/0,01 mm
Maximum toelaatbare fout: ±0,0015"/±0,03 mm
Liniaal: ABSOLUTE capaciteitstype lineaire encoder:
Weergave: LCD, karakter hoogte 12 mm
Max. response snelheid: Onbeperkt
AAN/UIT: Ja
ZERO / ABS omschakeling: Ja
ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja
Data (uitgang met kabel)  / Hold (display

waarde):
Ja

Alarm laag voltage: Ja
mm / inch omschakelbaar: Ja
Inch-Metrisch: Inch/metrisch
Levering: Inclusief 1 batterij, afkrasnaald en klem
Stroomvoorziening: 1 batterij SR-44
Levensduur batterij: Ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Afmetingen

Accessoires

Optionele accessoires:

Digimatic kabel, rechte uitvoering
1 meter
905338
Adviesprijs: 36,00 €

Digimatic kabel, rechte uitvoering
2 meter
905409
Adviesprijs: 43,00 €

USB Input Tool (Digimatic USB)
Recht model
06AFM380F
Adviesprijs: 121,00 €

U-WAVE-T (zender) met geluidssignaal
Draadloze zender
02AZD880G
Adviesprijs: 183,00 €

U-WAVE-T
zender IP67 model
02AZD730G
Adviesprijs: 183,00 €

U-Wave Kabel F
recht
02AZD790F
Adviesprijs: 96,00 €
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Houder voor zwenkklem
6,25x12,7mm, 2" Lengte
953639
Adviesprijs: 18,00 €

Universele houder
voor Ø0,157"/3/8", zwaluwstaart
900322
Adviesprijs: 35,00 €

Centreertaster
6,35x12,7mm
900581
Adviesprijs: 157,00 €

Hulpstuk voor dieptemeting
12,7 mm x 6,35 mm
900878
Adviesprijs: 57,00 €

Elektronische contact sensor
voor hoogtemaat
900872
Adviesprijs: 132,00 €

Standaard toebehoor:

Afschrijfnaaldhouder
voor 6,35x12,7mm
901385
Adviesprijs: 27,00 €

Afschrijfnaald
6,35x12,7mm, 177mm lengte
900258
Adviesprijs: 79,00 €

Stofhoes 300mm voor
hoogtemeter
450291
Adviesprijs: 8,00 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:

Batterij SR-44
938882


