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Hoja de características del
producto
Características

ZBE501
Bloque contacto para cabeza ø 22, 1NA borna
resorte

Principal
Gama de producto Harmony XB4

Harmony XB5
Tipo de producto o componente Bloque de contacto
Nombre corto del dispositivo ZBE
Se vende en cantidades indivisibles 1
Grado de protección IP IP20 IEC 60529
Tipo y composición de contactos 1 NA
Funcionamiento de contacto Ruptura lenta
Contact block type Individual
Uso de contactos Contactos de conmutación de alta potencia
Conexiones - terminales Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 2,5 mm² con terminal

Terminales de fijación por tornillo <= 2 x 1.5 mm² con terminal
Terminales de fijación por tornillo <= 2 x 2,5 mm² sin terminal
Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.5 mm² sin terminal

Complementario
Peso del producto 0.02 kg
Apertura positiva Sin
Durabilidad mecánica 10000000 ciclos
Protección contra cortocircuito 10 A fusible de cartuchos gG EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional 10 A EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 300 V EN 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV EN 60947-1
[Ie] Corriente nominal de empleo 1.1 A 125 V DC-13 P300 EN/IEC 60947-5-1
Montaje del bloque Montaje frontal
Condiciones de uso Montaje en anillo de pulsador
Código de composición eléctrica C15 1
Código de compatibilidad ZBE

Entorno
Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...70 °C
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Temperatura ambiente de
funcionamiento

-40...70 °C

Resistencia a las vibraciones 5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months
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Hoja de características del
producto
Esquemas de dimensiones

ZBE501

Dimensiones

con anillo de fijación ZB5AZ009

con anillo de fijación ZB4BZ009


