
Normzylinder 
DSNU-16-15-P-A
Teilenummer: 1908259

  Kernprogramm
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nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene 
Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche 
Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den 
Endlagen.

Datenblatt
Merkmal Wert

Hub 15 mm
Kolben-Durchmesser 16 mm
Kolbenstangengewinde M6
Dämpfung P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage beliebig
Entspricht Norm CETOP RP 52 P

ISO 6432
Kolbenstangenende Außengewinde
Konstruktiver Aufbau Kolben

Kolbenstange
Zylinderrohr

Positionserkennung für Näherungsschalter
Varianten einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck 1 ... 10 bar
Funktionsweise doppeltwirkend
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur -20 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung siehe Zertifikat
Aufprallenergie in den Endlagen 0,15 J


