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Bestellinformationen

R

DS35-B15821 1057656

Weitere Gerateausfliihrungen und Zubehor

@ IO-Link
®@- FAl

Technische Daten im Detail

Performance

Messbereich 50 mm ... 12.000 mm, 90 % Remission ¥ 2
50 mm ... 5.300 mm, 18 % Remission
50 mm ... 3.200 mm, 6 % Remission

Messobjekt Naturliche Objekte

Auflosung 0,1 mm

Wiederholgenauigkeit >0,5 mm 234

Genauigkeit Typ. + 10 mm ¥

Ansprechzeit 25ms..96,5ms, 2,5 ms/6,5ms /12,5 ms /24,5 ms /96,5 ms > ©

Schaltfrequenz 333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz ® ©

Ausgabezeit 1ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms > 7

Lichtsender Laser, infrarot &

Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Typ. Lichtfleckgrofde (Distanz) 15 mm x 15 mm (bei 2 m)

Zusatzfunktion Einstellbare Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow, Schaltmodi: Distanz zum Objekt
(DtO) / Schaltfenster / Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB), einlern- und invertier-
barer Schaltausgang, Multifunktionseingang: Laser aus / externer Teach / deaktiviert, Zuriick-
setzen auf Werkseinstellungen

Mittlere Laserlebensdauer (bei 25 °C) 100.000 h

1
2
3
4

) Bei Geschwindigkeitseinstellung Slow.
)
)
)6
5)
)
)
)

Siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien.
Entspricht 1 o.
6 % ... 90 % Remission.
Abhéangig von der eingestellten Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow.

6 Seitliches Einflihren des Objekts in den Messbereich.

~

Kontinuierliche Anderung des Abstands zum Objekt im Messbereich.

8 Wellenlange: 827 nm; max. Leistung: 130 mW; Pulsdauer: 3,5 ns; Tastgrad: 1/250.
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Schnittstellen
10-Link

Funktion

Datenubertragungsrate

Schaltausgang
Multifunktionseingang (MF)
Hysterese

b Ausgang Q kurzschlussgeschitzt.
2) Spannungsabfall < 3 V.

v, V1.0
Prozessdaten, Parametrierung, Diagnose

38,4 kbit/s
2 x Gegentakt: PNP/NPN (100 mA) V23
1x¥

0mm ... 11.950 mm ®

3 Ausgang Qo, umstellbar: 4 mA ... 20 mA/O V ... 10 V/Schaltausgang/Q4 nicht/deaktiviert.

4)
5)

Ansprechzeit < 60 ms.
Einstellbar Gber [0-Link.

Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung U,
Restwelligkeit
Leistungsaufnahme
Initialisierungszeit
Aufwarmzeit

Gehausematerial

Anschlussart
Anzeige
Gewicht

Schutzart

Schutzklasse

1)
2)
3)

Bei Nutzung von [0-Link: Uv > 18 V.

4 Bei 20 °C.

5 Ohne Last.
Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb
Umgebungstemperatur Lager
Schwingfestigkeit
Schockfestigkeit

Klassifikationen
ECl@ss 5.0

ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0

ECl@ss 6.2

ECl@ss 7.0

ECl@ss 8.0
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Darf Uy-Toleranzen nicht unter- oder Uberschreiten.

DC12V..30v Y2

<5V Y

<1,7w?d
<500 ms
<20 min

Kunststoff (ABS und PC)
Acrylglas (PMMA)

Stecker, M12, 5-polig
LEDs
65¢g

IP65
IP67

Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netz: max. 8 A.

-30 °C..+55 °C,U, <24V
-40 °C..+75 °C

EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
EN 60068-2-27

27270801
27270801
27270801
27270801
27270801
27270801
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ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0

ETIM 5.0

ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Mafizeichnung (Mafe in mm)
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@® Optikachse, Sender

® Optikachse, Empfanger

® Geratenullpunkt

@ Befestigungsbohrung M4

® Statusanzeige Ausgang Qa/Q2
® Statusanzeige Ausgang Q4

@ Betriebsanzeige
Bedienelemente

Anschlussart
Stecker M12, 5-polig

@

27270801
27270801
EC001825
EC001825
41111613
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Anschlussschema
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Wiederholgenauigkeit
DT35, DS35

Super Slow
Reproduzierbarkeit in mm
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DT35, DS35

Super Fast

Reproduzierbarkeit in mm
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DT35, DS35

Medium

Repeatability in mm (inch)
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Empfohlenes Zubehor

Weitere Gerateausfihrungen und Zubehor

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.
Universal-Klemmsysteme

B Platte NO2 fiir Universalklemmbhalter, Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss (Klemmhal- BEF-KHS-NO2 2051608
- ter), Universalklemmhalter (5322626), Befestigungsmaterial

'
b <
»

Befestigungswinkel und -platten

Z Befestigungswinkel: horizontaler Lichtaustritt bei Boden- bzw. Deckenmontage oder ver- BEF-WN-DX35 2069592
tikaler Lichtaustritt bei Wandmontage, Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial,
(= Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial fiir den Sensor

Klemm- und Ausrichthalterungen

r\ Ausrichteinheit, Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial fir den Sensor BEF-AH-DX50 2048397

Steckverbinder und Leitungen

Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert YF2A15-020V- 2096239
%,\ Kopf B: loses Leitungsende B5XLEAX
Q Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 2 m
Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-kodiert YG2A15-020V- 2096215
» Kopf B: loses Leitungsende B5XLEAX
& Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PVC, ungeschirmt, 2 m
Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert YF2A15-020U- 2096009
" ”//5 Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert B5M2A15

Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m
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SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



