K| KRAMER

VP-424C o | HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4)
Scaler numérique USB-C/HDMI vers HDMI | HDCP 2.2 Compatible

2.0 4AK@60Hz 4:4:4 HDCP 2.2

Le VP-424C est un scaler numérique hautes
performances pour les signaux HDMI et USB type-C.
L'unité up-scale ou down-scale le signal vidéo
sélectionné vers des résolutions allant jusqu’a
4K@60Hz (4:4:4) a un débit de données max. de
18Gbps (6Gbps par canal graphique). L’utilisateur
sélectionne I'entrée HDMI ou USB type-C et la sortie

scalée est envoyée vers la sortie HDMI

FEATURES

Scaler professionnel hautes performances - Up-scale ou down-scale les signaux HDMI et USB type-
C vers des résolutions jusqu’a 4K@60 (4:4:4). Le scaler prend en charge le CEC comme spécifié
dans le HDMI 2.0 et HDCP 2.2/1.4 et dispose d’'une commutation automatique d’entrée, d’une
synchronisation constante sur la sortie méme si le signal vidéo d’entrée est perdu ou interrompu et
intéegre un ProcAmp pour un ajustement pratique du signal

Commutation automatique ou manuelle rapide et fluide entre les sources - Sélectionnez I'entrée
HDMI ou USB type-C ou, si aucune entrée n’est sélectionnée, la source active est sélectionnée
automatiquement

Traitement de I'EDID - Lecture et stockage de I'EDID acceptée

Contréle pratique - Contrélez I'unité a I'aide du menu OSD via les boutons du panneau avant et le
sélecteur d'entrée, le gel (freeze) vidéo et les boutons du panneau avant de réinitialisation de la
résolution. De plus, connectez-vous au connecteur de contact a fermeture pour la commutation a
distance des sources. Tous les parameétres sont enregistrés dans une mémoire non volatile
Fonctionnement simple - Indicateur LED pour I'entrée active et 'alimentation. La mise a niveau
locale du firmware via le port USB type-A assure un déploiement fiable et éprouvé
Installation facile - Boitier MegaTOOLS® sans ventilateur compact pour un montage en surface ou
pour 2 unités installées cote a c6te dans un rack 1U
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entr&#233;es

Sorties

Ports

Video

Interface Utilisateur

Alimentation

Boitier

Conditions
Environnementales

Accessoires

DIMENSIONS
PRODUIT

POIDS PRODUIT

DIMENSIONS
CONDITIONNEMENT

POIDS
CONDITIONNEMENT

1 HDMI : Sur un connecteur HDMI femelle

1 USB-C : Sur un connecteur USB-C femelle

1 HDMI : Sur un connecteur HDMI femelle

Interrupteurs de contact a fermeture : Sur bornier a 3 broches

USB Sur un connecteur USB-A pour la mise a niveau du firmware

Résolution d'entrée max : 4AK@60Hz (4:4:4)

Débit de données max. : 18Gbps (6Gbps par canal graphique)

Résolution d'entrée : 480i/576i, 480p/576p, 720p@60/50Hz, 1080i@60/50Hz,
1080p@24/25/30/50/60Hz, 640x480@60/67/72/75/85Hz, 800x600@56/60/72/75Hz,
1024x768@60/70/75Hz, 1280x1024@60/75Hz, 1280x720@60Hz,
1280x768@60Hz, 1280x800@60HZz, 1280x960@60HZz, 1360x768@60HZ,
1366x768@60HZz, 1400x1050@60Hz, 1600x1200@60HZz, 1600x900@60 RB,
1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60 RB,
2048x1080@24/25/30/50/60Hz, 2560x1440@60 RB, 2560x1600@60 RB,
4K/2K@50/60Hz (4:2:0), 4K/2K@24/25/30/50/60Hz (4:4:4)

Résolution de sortie : 640x480@60Hz, 720x480p@60Hz, 720x576p@50Hz,
800x600@60Hz, 1024x768@60HZz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz,
1280x720p@50/60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60HZz, 1360x768@60HzZ,
1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60HZz, 1680x1050@60Hz,
1920x1080@60Hz, 1920x1080p@24/25/30/50/60Hz, 1920x1200 RB@60HzZ,
2048x1080@50/60Hz, 2560x1080p@50/60Hz, 2560x1440 RB@60HZz, 2560x1600
RB@60Hz, 4K/2K@24/25/30/50/60Hz

Latence : 1-2 frames

Protection de contenu : HDCP 2.2 & 1.4

Contrdle : Boutons du panneau avant de sélection d'entrée et réinitialisation de
résolution, menu OSD

Indicateurs : LED alimentation et entrée sélectionnée
Source : 5V DC

Consommation : 1.8A

Taille : MegaTOOLS®

Type : Aluminium

Refroidissement : Ventilation par convection

Température de fonctionnement : 0° a +40°C

Température de stockage : —40° a +70°C
Humidité : 10% a 90%
Accessoires inclus : Adaptateur, support de montage, pieds en caoutchouc

18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H

0.5kg (1.2lbs) approx

34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05" ) W, D, H

1.1kg (2.4Ibs) approx
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