
Bestillingsinformation

Pr. nr. Beskrivelse Indhold Bestillingsnr.

248 Gevindsikring 9 g Blister 540493
Medium 19 g Box* 540887

268 Gevindsikring 9 g Blister 540905
Stærk 19 g Box* 542323

561 Gevindtætning 19 g Blister 540918
19 g Box* –

8060 Aluminium Anti-Seize 20 g Blister 525121
20 g Box* –

8065 C5-A® Kobber Anti-Seize 20 g Blister 525400
20 g Box* –

* Display æske

For yderligere information og anvendelses vejledning, se teknisk datablad eller kontakt Henkel Loctite

Henkel Norden AB, Copenhagen
Hørskætten 3 · 2630 Tåstrup
Tel.: 43 30 13 01 . Fax: 43 30 13 10

www.loctite.dk

Fjern låget

Brugsanvisning

Skru den mængde 
produkt op der skal
anvendes (3 mm)

Påfør produktet 
så gevindet 
fyldes helt.

Påsæt låget 
efter brug

Nyhed

Years 

AD
RS



248
Gevindsikring

561
Gevindtætning

8065
C5-A® Copper Anti-Seize

8060
Aluminium Anti-Seize

268
Gevindsikring

Hvad skal du samle

Tætnig af metalrør Smøring og beskyttelse mod sammenbrænding

Optil 980 °C Optil 900 °CGrove gevind optil 3 ”

Sikring af gevind

Hvilken styrke kræves?

Medium styrke Høj styrke

Gevindstørrelse Gevindstørrelse Gevindtype der skal tætnes Farve Farve
optil M 50 optil M 50 Metal Kobber Grå

Funktionsstyrke Funktionsstyrke Øjeblikkelig lavtrykstætning Fast smøremiddel Fast smøremiddel
6 timer 24 timer ja Kobber & Grafit Aluminium & Grafit

Løsrivelsesmoment M10 bolte Løsrivelsesmoment M10 bolte Afmonteringsstyrke N.L.G.I. Klasse N.L.G.I. Klasse
19 Nm 25 Nm lav 1 0

Langsigtet temperaturbestandighed Langsigtet temperaturbestandighed Langsigtet temperaturbestandighed Temperaturbestandighed Temperaturbestandighed
+ 150 °C + 150 °C +150 °C -30 til +980 °C -30 til +980 °C

Pakkestørelser Pakkestørelser Pakkestørelser Pakkestørelser Pakkestørelser
9, 19 g stick 9, 19 g stick 19 g stick 20 g stick 20 g stick

Loctite® Sticks

■ Ingen lækage, dryppen eller spild
■ Slut med snavsede værktøjskasser, arbejdsborde og hænder
■ Nem og enkel at anvende
■ Fast produkt, kan anvendes på svært tilgængelige samlinger

Loctite® 248
Effektivt på alle typer gevindsamlinger
af metal. Beskytter mod  korrosion og
lækage. Anbefales til svært tilgængelige
samlinger. Ikke egnet til anvendelse 
på plastdele. Anbefales når det er 
nødvendigt at afmonterer med hånd-
værktøj ved serviceeftersyn.

Loctite® 561
Nem at anvende på svært tilgængelige
områder. Anbefales når det er nødven-
digt at afmonterer med håndværktøj
ved serviceeftersyn.

Ideel til anvendelse indenfor industrien,
bl.a. den kemiske-, spillevands- og den
automotive industri.

Loctite® 268
Egnet til svært tilgængelige områder

Fremragende til hurtigt og sikkert at
låse og tætne alle typer af metal
gevindsamlinger.

Anbefales til befæstelser hvor jævnlig
fjernelse i forbindelse med vedligehol-
delse ikke er nødvendig.

Loctite® 8060
Aluminium Anti-Seize smøremiddel 
til skruer, møtrikker, rør,
varmevækslere m.m.

Loctite® 8065 C5-A®

Kobberbaseret Anti-Seize 
smøremiddel til skruer, møtrikker, rør,
varmevækslere m.m.

Anvendelses eksempel

Henkel Loctite, den oprindelige opfinder af anaerob teknologien, tilbyder 
nu allerede velkendte kvalitets produkter som stick: To gevindsikrings-,
et gevindtætnings- og to Anti-Seize produkter.

Løsning


