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Système FPA

Bride

90 degrés, 

métrique

90 degrés 

PG

90 degrés, 

NPT

FPA10-M12-90 FPA10-PG7-90

FPA11-M12-90
FPA13-M16-90 FPA13-PG9-90

FPA16-FL FPA16-M16-90 FPA16-PG9-90 FPA16-050-90
FPA16-M20-90 FPA16-PG11-90

FPA16-PG13-90

FPA18-M20-90

FPA20-M20-90
FPA21-FL FPA21-M20-90 FPA21-PG16-90 FPA21-050-90

FPA25-M25-90
FPA28-FL FPA28-M25-90 FPA28-PG21-90 FPA28-075-90

FPA34-FL FPA34-M32-90 FPA34-PG29-90 FPA34-100-90

FPA42-FL FPA42-M40-90 FPA42-PG36-90 FPA42-125-90
FPA42-M50-90 FPA42-150-90
FPA54-M50-90 FPA54-PG48-90 FPA54-150-90
FPA54-M63-90 FPA54-200-90
FPA67-M63-90 FPA67-PG48-90 FPA67-200-90

FPA FPA FPA FPA90
Filetage externe droit
Raccord monobloc, à installation 
rapide, avec filetage externe. 
Adapté aux entrées défonçables 
et filetées.

Filetage interne 
rotatif, droit UNEF
Raccord monobloc, à installation 
rapide, avec filetage interne rotatif 
UNEF en laiton nickelé à fixer sur 
des connecteurs circulaires.

Bride 
Raccord 
monobloc, à 
installation rapide, 
avec bride rotative 
en nylon et joint 
torique.

Coude à 90°, filetage externe
Coude à 90 degrés monobloc, à 
installation rapide et filetage externe. 
Adapté aux entrées défonçables.

• Précisez Noir ou Gris (B = Noir, G = Gris), p. ex. FPA16-M16B
•  L'option Gris est soumise à une réserve de disponibilité et 

de délai de production
•  L'indice IP d'un connecteur fileté UNEF peut dépendre  

de la conception du connecteur

•  Disponible sur demande : 
- tailles supplémentaires, filetages alternatifs 
- filetages et combinaisons UNEF supplémentaires

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69
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Métrique Ext PG Ext NPT Ext UNEF Ext Filetage

7 10 10,0 FPA10-M12 FPA10-PG7
7 10 FPA10-M16 FPA10-PG9
8 11 11,5 FPA11-M12 FPA11-PG7

10 13 13,0 FPA13-M12 FPA13-PG7 FPA13-BU063 (5⁄8") 

10 13 FPA13-M16 FPA13-PG9 FPA13-BU075 (¾")

10 13 FPA13-M20 FPA13-PG11 FPA13-BU088 (7⁄8")

12 16 15,8 FPA16-M16 FPA16-PG9 FPA16-038 FPA16-BU075 (¾")

12 16 FPA16-M20 FPA16-PG11 FPA16-050 FPA16-BU088 (7⁄8")

12 16 FPA16-PG13 FPA16-BU100 (1")

12 16 FPA16-PG16 FPA16-BU119 (13⁄16")

14 18 18,5 FPA18-M20 FPA18-PG13
14 18

20 20,0 FPA20-M20
17 21 21,2 FPA21-M20 FPA21-PG13 FPA21-050 FPA21-BU100 (1")

17 21 FPA21-M25 FPA21-PG16 FPA21-BU119 (13⁄16")

17 21 FPA21-BU125 (11⁄4")

25 25,0 FPA25-M25
23 28 28,5 FPA28-M25 FPA28-PG21 FPA28-075 FPA28-BU138 (13⁄8")

23 28 FPA28-M32 FPA28-PG29 FPA28-BU144 (17⁄16")

29 34 34,5 FPA34-M32 FPA34-PG29 FPA34-100 FPA34-BU144 (17⁄16")

29 34 FPA34-M40 FPA34-BU175 (1¾")

36 42 42,5 FPA42-M40 FPA42-PG36 FPA42-125 FPA42-BU200 (2")

36 42 FPA42-M50 FPA42-150 FPA42-BU225 (2¼")

48 54 54,5 FPA54-M50 FPA54-PG42 FPA54-150 FPA54-BU200 (2")

48 54 FPA54-M63 FPA54-PG48 FPA54-200 FPA54-BU225 (21⁄4")

56 67 67,0 FPA67-M63 FPA67-PG48 FPA67-200
70 80 FPA80-M85
95 106

Remarques pour les commandes

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Fileté, en nylon et en nickele
Construction : Moulé en nylon (PA66)
Construction :  Raccord moulé en nylon (PA66), avec filetage rotatif  

en laiton nickelé. 
Couleur : Noir ou Gris.

Raccords
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FPA90 FPA90 FPA45 FPA45
Coude à 90°, filetage 
interne rotatif UNEF
Coude à 90 degrés monobloc, 
à installation rapide, avec 
filetage interne rotatif UNEF  
en laiton nickelé à fixer sur  
des connecteurs circulaires.

Bride
Coude à 90 degrés monobloc,  
à installation rapide, avec bride 
rotative en nylon et joint torique.

Coude à 45°, filetage externe
Raccord en coude à 45 degrés, 
monobloc, à installation rapide  
et filetage externe. Adapté aux 
entrées défonçables.

Coude à 45°, filetage 
interne rotatif UNEF
Coude à 45 degrés monobloc, 
à installation rapide, avec 
filetage interne rotatif UNEF  
en laiton nickelé à fixer sur  
des connecteurs circulaires.
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90 degrés, UNEF Filetage

45 degrés, 

métrique

45 degrés, 

PG

45 degrés, 

NPT

10 10,0 7
10 7
11 11,5 8

FPA13-BU063-90 (5⁄8") 13 13,0 10
FPA13-BU075-90 (3⁄4") 13 10
FPA13-BU088-90 (7⁄8") 13 10
FPA16-BU075-90 (3⁄4") FPA16-FL-90 FPA16-M20-45 FPA16-PG13-45 FPA16-050-45 FPA16-BU075-45 (3⁄4") 16 15,8 12
FPA16-BU088-90 (7⁄8") FPA16-BU088-45 (7⁄8") 16 12
FPA16-BU100-90 (1") FPA16-BU100-45 (1") 16 12
FPA16-BU119-90 (13⁄16") FPA16-BU119-45 (13⁄16") 16 12

18 18,5 14
18 14
20 20,0

FPA21-BU100-90 (1") FPA21-FL-90 FPA21-M20-45 FPA21-PG13-45 FPA21-050-45 FPA21-BU100-45 (1") 21 21,2 17
FPA21-BU119-90 (13⁄16") FPA21-PG16-45 FPA21-BU119-45 (13⁄16") 21 17
FPA21-BU125-90 (11⁄4") FPA21-BU125-45 (11⁄4") 21 17

25 25,0

FPA28-BU138-90 (13⁄8") FPA28-FL-90 FPA28-M25-45 FPA28-PG21-45 FPA28-075-45 FPA28-BU138-45 (13⁄8") 28 28,5 23
FPA28-BU144-90 (17⁄16") FPA28-BU144-45 (17⁄16") 28 23
FPA34-BU144-90 (17⁄16") FPA34-FL-90 FPA34-M32-45 FPA34-PG29-45 FPA34-100-45 FPA34-BU144-45 (17⁄16") 34 34,5 29
FPA34-BU175-90 (13⁄4") FPA34-BU175-45 (13⁄4") 34 29
FPA42-BU200-90 (2") FPA42-FL-90 FPA42-M50-45 FPA42-PG36-45 FPA42-150-45 FPA42-BU200-45 (2") 42 42,5 36
FPA42-BU225-90 (21⁄4") FPA42-BU225-45 (21⁄4") 42 36
FPA54-BU200-90 (2") FPA54-FL-90* FPA54-M50-45 FPA54-150-45 FPA54-BU200-45 (2") 54 54,5 48
FPA54-BU225-90 (21⁄4") FPA54-BU225-45 (21⁄4") 54 48

67 67,0 56
80 70

106 95

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

• Monobloc, installation rapide
• Indice IP : IP66
•  Résiste aux chocs et aux vibrations 

conformément à la norme EN61373 Cat 2
• Inviolable
• Peut être retiré à l'aide d'un tournevis
•  Les coudes à 90˚ et à 45˚ ont une âme élargie 

afin de faciliter la pose des câbles et de les 
protéger une fois installés

•  La denture circulaire offre une force de traction 
élevée de 70 kg avec FPAH21

• Convient aux gaines filetés à pas fin et gros
• Plage de températures entre -50˚C et +135˚C
• Faible risque d'incendie (LFH), voir à la page 144
• Sans halogène, soufre, ni phosphore
• Disponible en Noir ou en Gris (RAL 7031)
•  Conforme aux normes EN 45545 HL3  

et NFPA 130

•  Filetages métriques en nylon fournis avec un 
contre-écrou en nylon renforcé de fibre de 
verre

•  Il peut être nécessaire d'utiliser des rondelles 
d'étanchéité filetées afin de maintenir l'indice IP  
au niveau de la connexion avec les autres 
équipements, voir à la page 124

Propriétés

Normes

BS EN IEC 61386
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