Compteur de lumiére

CARACTERISTIQU
ES

Correction angulaire
cosinus

Indication de batterie
faible

Fonction de
mémorisation des
données

Mise en gamme
automatique

Mise hors tension
automatique

Compteur de lumiere RS
Pro 809, 40 a 4 000 Ix, £3 %

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une gqualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Compteur de lumiere
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Description du produit

Présentation du compteur de lumiere RS Pro-3809. C'est un excellent équipement qui mesure la
lumiéere des luminaires visibles équipés de LED blanches, fluorescentes et de nombreuses autres
sources. La conception et la construction ergonomiques du compteur de lumiere facilitent sa
manipulation avec une conception robuste, ce qui signifie qu'il est adapté pour une utilisation dans
les environnements difficiles. Il offre une interface facile a utiliser avec un cable extensible pour le
capteur de lumiéere afin d'augmenter la facilité d'utilisation et la flexibilité dans une large gamme
d'applications, ce qui en fait un instrument essentiel de mesure de la lumiére pour une utilisation

professionnelle ou amateur.

Caractéristiques

Numéro de modele
Type de capteur
Type d'affichage
Caractéristiques

Applications

Mesure de la lumiere

RS-3809
Photodiode

LCD

Correction angulaire cosinus

Eclairage des zones de rues/Eclairage dans les
musées/moniteurs

Plage de mesure
Niveau de lumiére minimum

Niveau de lumiére maximum

Précision
Vitesse de mesure

Spécifications

40 4 4 000 lux/4 a4 000 FTC
40Lux

400000Lux

+3%rdg

2,5 fois par seconde

Source d'alimentation
Batterie incluse
Type de pile

Spécifications

Dimensions
Largeur
Profondeur
Hauteur

Poids

Matériau du boitier

Batterie
Oui
3 AAA

162 mm x 63 mm x 28 mm
63mm

162mm

28mm

250g

Plastique
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Spécifications de l'environnement de

Altitude Jusqu'a 2 000 m
Humidité relative 70%RH.
Plage de température de

fonctionnement : - 5°C~40°C

Plage de températures de stockage -10°C~60°C
Conformité/certifications JIS C1609 : 1993 CNS 5519
Les déclarations Certificat de conformité RoHS
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Compteur de lumiére

Specifications

Display 4000 count, maximum display 3999

Sensor Silicon photodiode with filter

Mozsuring Rango 40, 400, 4000,40000, 400000 Lux
40, 400, 4000, 40000 Footcandles
+3% (Calibrated to standard Incandescent lamp 2856°K and

Accuracy Corrected LED day while light Spectrum)
6% other visible light source

o 30° +2%

.::ghrgedwlatmn from 60° 6%
80° +25%

Power Supply 1.5V AAA* 3 alkaline battery

Dimensions 162 mmiL)*63 mm(W)* 28 mm(H)

Weight about 250g

Accessories user manual

Length of wring for light sensor : Approx. 1.5M

Uifici, Fabbriche

Ltfici Lisogo

Fabbriche L_a'unri ﬂEITE Assemblaggio, ispezions, test, selemone, lavoro vismvo
di precimone

1500 bis 750 Assemblagoeo, isperione, 1851, selemone, lavara wisivo di precisions

750 bis 3 Assemblaggio, contrallo, test, selezsone & lavore ordinaro visive

200 s 150 Avvolgenenta e imballaggio

75 bas 30 Scale di emergenca intermsa

Scuple

lllmninazione x| Lisogo

Oa 1500 2 300 Eliisagrlu o disagno di precisiane, spereneniazione di precssoms,
hibloteca

Oa 750 a 200 fusle, sale di lettura della beblinteca, sala del personale, palestra

Oa 300 2 75 lula_ !]?FIGI:I_I'ITBI'EI'IIB,. corridoi di =ala riunioni, spogliatos, scals,
servid igiensc

Oa 75 a 30 Magazzing @ scala di amerganza

DaldDa?Z Passaggi delle souale
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