
製品の利点

OEM 品質
広範な製品ライン
信頼できる品質

製品の機能

純正補修部品

製品データシート

 6423

トラック用舟形電球

アプリケーション分野

ナンバープレートとサイドポジションライト
室内照明および読書灯

__

8月 25, 2014, 13:54:12 © (0) OSRAM GmbH. All rights reserved.
 6423 ページ（１）の（０）



技術データ

電力データ

Power input 7 ワット

公称電力 5.00 ワット

公称電圧 24 ボルト

Power input tolerance ±10 %

テスト電圧 28.0 ボルト

測光データ

光束 45 lm

Luminous flux tolerance ±20 %

免責と重量

Product line drawing

長さ 36.0 mm

直径 11.0 mm

製品重量 2.97 g

耐久時間

Lifespan B3 1500 h

Lifespan Tc 4000 h

追加製品データ

ベース (標準指定) SV8.5-8

認証と基準

製品データシート
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ECEカテゴリー C5W

国固有のカテゴリー

Order reference 6423 5W 24V SV8

国ごとの特別なインフォーメーション

製品コード METEL コード SEG number STK-Number UK Org

4050300831435 OSRA6423 8328186 - -

製品データシート
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ロジスティカル　データ

製品コード 製品記述 梱包単位（PCS/単位
）

寸法（高さX幅X長
さ）

ボリューム 重量

4008321007711  6423 Unpacked
1

11 mm x 9 mm x 35
mm

0.00 dm³ 1.50 g

4008321007728  6423 Folding carton box
250

105 mm x 103 mm x
148 mm

1.60 dm³ 718.00 g

4008321007735  6423 Shipping carton box
2000

285 mm x 150 mm x
310 mm

13.25 dm³ 5979.50 g

4050300831435  6423 Unpacked
1

10 mm x 10 mm x
43 mm

0.00 dm³ 2.50 g

4050300525204  6423 Folding carton box
10

94 mm x 51 mm x
90 mm

0.43 dm³ 43.70 g

4008321094322  6423 Shipping carton box
50

144 mm x 64 mm x
205 mm

1.89 dm³ 268.50 g

4050300925981  6423 Blister
2

50 mm x 15 mm x
63 mm

0.05 dm³ 10.94 g

4008321140487  6423 Shipping carton box
20

84 mm x 105 mm x
137 mm

1.21 dm³ 151.00 g

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単
位の倍数で入力をお願いします。

お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他
の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。

製品データシート
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