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ANCMANNC

AC/DC Adaptor for
Medical Applications

PRI: 100V-240V~ 50/60Hz 130-70mA
SEC: 5V=-900mA 4.5VA

part. no.: 8194046

Technische Daten/
technical data
Fingangsspannung/

input voltage
EmgongsfSchutz(

primary electrical protection

Leistungsaufnahme im  Leerlauf/

stand—by power consumption
Nenn—Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Aus?un sspannung im Leerlauf/
no Toad output voltage
Ausgangsspannung,/

output voltage
Brummspannung/

ripple voltage
Nenn—Ausgangsstrom,/
nominal output current
Ausgangs—Schutz/
secondary electrical protection
S ommumgsfesﬁ%keﬁ/

electric strengt
Schutzklasse/

protection class
Betriebstemperotur/
operating temperature
Betriebsluftfeuchtigkeit/
operating humidity

: Steckernetzgerdt/

plug—in power supply

: 100-240VAC £10% / 5

switch—mode

: Sicherun%swiderstond 10

resistor fuse 10 Ohm

: < 0.3W

: ca./ approx. 6.5W
: max. 5.5VDC

: 5VDC 15%

regulated

: < 300mv
: 900mA

;4 KV Eingang/Ausgang

primary,/secondary

o
: 0°C..+40°C
- 5%....95% nicht kondensierend,

5%.....95% not condense

ANTMANN
AU Adoptor for
Nedicl Aplcatons

)i~ S0/60tz 130-70mA.

)OmA 4.5VA

part. no.: 8194046

0/60Hz
Ohm/

d
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e 1CE
L conforms fo EN 60601-1 |P40J
Model no.: 8194046

Nettogewicht

net wgeight /
Gehiuse/

case

Gehdusematerial /
case material
Leiterplattenmaterial /
pcb material
Schutzart,

case protection
Tygenschﬂd Vorderseite/
ratingplate front
Typenschild Riickseite
rgg‘mgp\ote back /

Anleitungen/
instructions

Approbationen/
approvals

Normen/
standards

Betriebsanzeige/

0g

. CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601
. IEC/EN61558, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601—1-2

BDeACE

anfomsio 1606011
Model no. 8194045 M

@ X

Bindstreifen/
tape

© [l

Umpolkupplung
reversal socket

Flachleitung schwarz mit weiBem Streifen 1,8m +10cm lang/
flatcable black with white stripe 1.8m £10cm long

OXXXg

. Steckergehduse, schwarz, Typ 41/

plug—in~housing, black, type 41

© UL94-Vo
© CEM1
© 1P 40

. weiBe Bedruckung/

white printing

. weiBe Bedruckung/

white printing

. Bedienungsanleitung Deutsch/, Englisch/

Operating” instruction German/ English

Verwendungsbereich/ Applcaton range

fir Anfrage/for inquiry AN7508

Zul. Abweichung/ |Oberflache/
Allowable deviation |Surface

Mafstab/Scale 11 ‘GewwthT/We\gM

Werkstoff/Work material, Modell-Nr

2008 |Datum/Date|Name

pebelel] 1011, | uE

Zeichnungsname/Drawing name

Steckernetzgerat/ 5V 900mA

L?gerfemtpemtur/t -25°C..+70°C operating indicator V2| changed Lobel Input current | 08.08.13 | KG
storage temperature V2 | changed Label Input current |28.03.12 | KG ‘ T
i . . ug—in power suppl

Lagerluftfeuchtigkeit/ : 5%.....95% nicht kondensierend, a fzi”qud,,m p‘m‘t = ;;g?lg jg 5 E 9 o P - PPy STt
storage humidit rt. Nr.” correcte 01, eichnungsnummer/Drawing number 3

Is y 5%.....95% not condensed V1 | fuse type changed  [1504.08 | JE I 8194046 Shaet

VO 70.11.08 | JE !
Version| Anderung/Change Datun/Date Name |Ursprung/Qrigin Proj. OEM-0039-08-DE | Ersatz fiir/Replaced by \Ersa?z 0 through




