Dichtungen und O-Ringe E‘Elﬂg

MERKMALE

Nitrilgummimaterial BS0041 Nitril-O-Ring, 4,1 mm
Harte 70 Shore A ID
Kontinuierliche

Betriebstemperatur:
-40 °C bis 110 °C,

kurzfristig bis 135
°C.

Bestandig gegen
mineralische
Hydraulikdle und -
fette

Toleranz BS4518

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Dichtungen und O-Ringe E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Metrische O-Ringe von RS Pro aus Nitril, dem am haufigsten verwendeten Elastomer in
Dichtungsanwendungen. Diese O-Ringe haben eine ausgezeichnete Bestandigkeit gegen
Erdoélprodukte und funktionieren gut bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Nitril ist sehr abriebfest
und ideal Auswahl in den meisten Branchen

Allgemeine Spezifikationen

Typ O-Rings Dichtung
Material Nitrilgummi
Automobilbau; Luft- und Raumfahrt; Allgemeine
Anwendung .
Technik
Widerstand bis Mineralische Hydraulikdle und -schmiermittel
Inhalt des Kits 8-teilig
Mechanische Spezifikationen
Innendurchmesser 4.1mm
Aullendurchmesser 7.3mm
Dicke 1.6mm
Harte 70 Shore
Zugfestigkeit 14N/mm?
Dehnung am Bruchpunkt 250%
Spezifisches Gewicht 1.372
Dichte 1.3g/cm?
Warmebestandigkeit Geprift bis 100 °C fur 70 Stunden
Kompressionssatz 22 h/100 °C 14%
Lautstarkeanderung -5.57%
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Dichtungen und O-Ringe =

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -30°C
Maximale Betriebstemperatur 120 °C
GlaslUbergangstemperatur -35°C
Konformitéat/Zertifizierung CE/UR/CUR

Inside Diameter  Outside Diameter Cross Section Inside Diameter Cross Section
BS Size Reference {mimy) [mim) () RS Article no. {mimy) {rmimy)
0041-16 4.1 73 1.6 128805 +/-0.15 +/-0.08
0061-16 6.1 9.3 1.6 128811 +/-0.15 +/- 0.08
0081-16 21 113 1.6 128827 +/-0.15 +/- 0.08
0101-16 10.1 133 1.6 128833 +/-0.20 +/-0.08
0121-16 12.1 15.3 1.6 128849 +/-0.20 +/- 0.08
0141-16 14.1 173 1.6 128855 +f-0.20 +/- 0.08
0056-24 5.6 10.4 2.4 128861 +/-0.15 +/-0.08
0066-24 6.6 11.4 2.4 128877 +/-0.15 +/-0.08
0076-24 7.6 12.4 2.4 128883 +f-0.15 +/- 0.08
0096-24 9.5 14.4 2.4 128859 +/-0.15 +/-0.08
0116-24 11.6 16.4 2.4 128906 +/-0.20 +/-0.08
0146-24 14.6 19.4 2.4 128912 +/-0.20 +/- 0.08
0195-30 19.5 255 3 128928 +/-0.25 +/-0.10
0245-30 24.5 30.5 3 128934 +/-0.25 +/-0.10
0265-30 26.4 325 3 128840 +/-0.25 +/- 0.10
0315-30 315 375 3 128956 +f-0.30 +f- 0,10
0325-30 325 385 3 128962 +/-0.30 +/-0.10
0395-30 385 45.5 3 128978 +/-0.30 +/-0.10
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