Fonction :

Compteur Asymétrique On-Off / Off-On :

@ 17,5 mm de large

® Réglage dutemps:1s;10s; 1 min; 10min; 1 h;
10 h; 100 h.

® Voyant lumineux concernant I'état : Sous Tension
(Vert) et état du Relais (Ambre).

® Matériel de contact sans cadmium.
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REMARQUE :

1. T1 et T2 sont des potentiométres de détente pour
sélectionner la Durée

2. t1 et t2 sont des potentiométres doux pour
sélectionner I'Etendue de temps

Schéma des Raccords :

A1 A2

B1
RACCORD POUR 16 18
LE MODE « B »

SELECTION DU MODE :

MODE
ASYMETRIQUE OFF - ON

SELECTION

Ne raccordez pas l'alimen-
tation entre Al et B1

Raccordez I'alimentation
entre Al et B1

ASYMETRIQUE ON - OFF

Dimensions générales du produit et détails sur le montage :
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DIMENSIONS GENERALES
65,0 X 85,0 X 18,0

INSTALLATION :

a. Montage RAIL DIN :
Le compteur doit étre monté sur un Rail DIN symétrique
de 35 mm.

ATTENTION :

1. Suivez toujours les instructions figurant dans ce dépliant
du produit.

2. Avant de procéder a l'installation, vérifiez que les
spécifications sont conformes a I'application prévue.

3. Linstallation doit étre réalisée par un électricien qualifié.

4. Les appareils d'Automatisation et de Contréle doivent
étre installés de telle maniéere qu'ils sont protégés
contre tout risque d'actionnement involontaire.

5. Des amortisseurs adaptés doivent étre fournis en cas
de vibrations excessives.

6. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 250 mA en
série avec l'alimentation du produit a des fins de
protection.

7. Les compteurs doivent étre placés dans un boitier qui
fait au moins 200 % de la taille du compteur lors de
son utilisation finale.

8. Tous les potentiomeétres doivent étre fabriqués dans
le sens des aiguilles d'une montre.

9. Lors de la mise sous tension, afin de détecter le bon
mode, il est nécessaire que le signal d'entrée stable
dure 100 ms (minimum).

10.Laissez au moins 1 cm d'espace des deux cOtés
lorsque vous utilisez ce produit.
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COMPTEUR ASYMETRIQUE ON OFF / OFF ON
Numéros de Stock RS : 896-6826
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DETAILS DE LA BORNE :

Couple 0,6 nm (6 Ib)
©3.5...4.0 mm Tournevis - M3
2
1x0.8..4 mm
C Fil Massif / Toron
AWG 1x18to 10

N'utilisez que des fils de Cuivre de 75 °C.

AWG | COURANT (A)
12 [5.00
14 [3.33
16 1.67
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