Produktdatenblatt

Technische Daten

XUFZ920

Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm,

|I=20m, ohneEndh.

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie OsiSense XU
Bezeichnung des Sensors XUF
Nennschaltabstand 0.045 m XUFZ03 axial

0.045 m XUFZ04 frontal
0.045 m XUFZ05 seitlich
0.09 m

Anschlusstyp

Zusatzmerkmale

, ohne Endstlick

Typ des elektronischen Sensors

Optoelektronischer Sensor

Sensorausfiihrung Glasfaserausfiihrung
Zielort Produkt XUDA
Glasfasermaterial PMMA
Schutzmantelmaterial PE

Erkennungssystem

Verwendung der Glasfasern

Einweg-Lichtschranke

Allgemeine Verwendung

Glasfaserlange 20 m
AuBendurchmesser 2,2 mm
Minimaler Biegeradius 25 mm
Glasfaserkern 1x9 1 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-80 °C

Vibrationsfestigkeit

+/-1.5 mm bei 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6
7 gn bei 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6

StoRfestigkeit
Schutzart (IP)

30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27

IP64 entspricht IEC 60529
IP641 entspricht NF C 20-010
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Nachhaltigkeit
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Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=873490&lang=de-de

