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EcoPleat G & version HF

Avantages

e Grande surface filtrante o | éger et robuste

e |ongue durée de vie e Changements moins fréquents
¢ Taille ULTRA compacte e Approuvé CREO

Applications : Remplacement des filtres gravimétriques, centrales de
traitement d'air, process industriels et modules individuels

Cadre : ABS

Meédia : Fibre de verre

Separateur : Hot-melt

Dimensions : Dimensions frontales selon EN 15805

Débit maximum : 1,1 x débit nominal

Max Temperature (°C) : 70°C

Humidité relative max : 100%

Modeéle Aif Neuf (AN) : Remplace votre préfiltre G4 habituel !

Grille de renfort permettant l'utilisation en entrée d'air : multipliez par 5
la surface filtrante et la durée de vie !
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Débit/dP Masse
nominal unitaire  ePM1 ePMlmin ePM2,5 ePM2,5min ePM10
(m3/h/Pa) (kg)

15016890 Dimensions LxHxP

Références Références Air Neuf ~ Modéle EN779 i

1019.11.01 1019.12.01 G M5 ePM10 60% 610x 610x 48 3200/ 65 56 3

1020.11.51 1020.12.51 G M6 ePM10 70% 610x 610x 96 3200/ 70 109 4

1021.11.01 1021.12.01 G F7 ePM1 55% 610x 610x 48 3200/ 110 6,2 3

1021.11.00 1021.12.00 G F7 ePM1 55% 305x 610x 48 1600/ 110 31 1,5

1019.11.03 1019.12.03 G M5 ePM10 60% 592x 592x 48 2900/ 65 5,3 3 15 15 24 24 64
1019.11.00 1019.12.00 G M5 ePM10 60% 305x 610x 48 1600/ 65 2,9 15

1020.11.03 1020.12.03 G M6 ePM10 70% 592x 592x 48 2900/ 75 53 3 26 25 42 40 74
1021.11.03 1021.12.03 G F7 ePM1 55% 592x 592x 48 2900/ 110 58 3 55 55 65 65 85
1022.11.03 G F8 ePM1 70% 592x 592x 48 2900/ 160 6,3 3 74 74 85 85 9%
1023.12.35 G F9 ePM1 80% 592x 592x 48 2500/ 120 6,9 3 83 83 88 88 %
1023.12.36 G F9 ePM1 80% 592x 287x 48 1250/ 120 3,2 15

1019.11.53 1019.12.53 G M5 ePM10 60% 592x 592x 96 2900/ 60 10,2 4 15 15 24 24 64
1020.11.53 1020.12.53 G M6 ePM10 70% 592x 592x 96 2900/ 70 10,2 4 26 25 42 40 74
1021.11.53 1021.12.53 G F7 ePM1 55% 592x 592x 96 2900/ 100 11,5 4 55 55 65 65 85
1022.11.53 G F8 ePM1 70% 592x 592x 96 2900/ 105 128 4 74 74 85 85 9%
1023.12.30 G F9 ePM1 80% 592x 592x 96 2500/ 100 155 4 83 83 88 88 9%
1023.12.31 G F9 ePM1 80% 592x 287x 96 1250/ 100 75 2

1019.11.02 1019.12.02 G M5 ePM10 60% 592x 287x 48 1450/ 65 2,8 15

1020.11.02 1020.12.02 G M6 ePM10 70% 592x 287x 48 1450/ 75 2,7 15

1021.11.02 1021.12.02 G F7 ePM1 55% 287x 592x 48 1450/ 110 2,9 15

1022.11.02 G F8 ePM1 70% 287x592x 48 1450/ 160 28 15

1019.11.52 1019.12.52 G M5 ePM10 60% 287x 592x 96 1450/ 60 5,7 3

1020.11.52 1020.12.52 G Mo ePM10 70% 287x 592x 96 1450/ 70 51 3

1021.11.52 1021.12.52 G F7 ePM1 55% 287x 592x 96 1450/ 100 5,7 3

1022.11.52 G F8 ePM1 70% 287x 592x 96 1450/ 105 44 3

1019.20.01 1019.20.03 Ecopleat GHF M5 ePM1060%  592x 287x 100 1450/ 60 5,7 3

1019.20.02 1019.20.04 Ecopleat GHF M5 ePM1060%  592x 592x 100 2900/ 60 10,2 4

1019.22.01 1019.22.03 Ecopleat GHF M6 ePM10 75%  592x 287x 100 1450/ 70 51 3

1019.22.02 1019.22.04 Ecopleat GHF M6 ePM1075%  592x 592x 100 2900/ 70 10,2 4
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o~ " . . Dimensions LxHxP Déb“./ L urfac M_as§e . .
Références Références Air Neuf ~ Modele EN779 15016890 (mm) nominal oo unitaire ePM1 ePMlmin ePM2,5 ePM2,5min ePM10
(m3/h/Pa) (kg)

1019.24.01 1019.24.03 Ecopleat GHF  F7 ePM1 55% 592x 287x 100 1450/ 90 57 3

1019.24.02 1019.24.04 Ecopleat GHF  F7 ePM1 55% 592x 592x 100 2900/ 90 11,5 4

1019.26.01 1019.26.03 Ecopleat GHF ~ F8 ePM1 70% 592x 287x 100 1450/ 105 44 3

1019.26.02 1019.26.04 Ecopleat GHF 8 ePM1 70% 592x 592x 96 2900/ 105 12,8 4

1020.81.01 GMCTA M6 ePM10 75% 352x 225x 48 350/ 40 13

1020.81.09 G MCTA M6 ePM10 75% 240x 400x 48 340/ 25 16

1020.81.11 G MCTA M6 ePM10 75% 470x 240x 48 680/ 50 19

1020.81.08 G MCTA M6 ePM10 75% 240x 550x 48 680/ 40 2,2

1021.81.01 GMCTA F7 ePM1 55% 352x 225x 48 350/ 70 13

1021.81.02 G MCTA F7 ePM1 55% 400x 240x 48 340/ 50 16

1021.81.04 GMCTA F7 ePM1 55% 470x 240x 48 680/ 100 19

1021.81.03 G MCTA F7 ePM1 55% 550x 240x 48 680/ 85 2,2

- Version HF rebord de 25 mm
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