chape de pied
LBG-50

N° de piéce: 31763

pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG ou chape
a rotule SGS sur les vérins DNGU, DNG, DNC.

ou pour articulation sphérique avec flasque orientable SNCS ou
chape a rotule SGS sur les vérins AEN, ADN, ADNP.
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Fiche technique

FESTO

Caractéristique Valeur

Taille 50

Classe de résistance a la corrosion KBK 2 - Effets de corrosion moyens

Température ambiante -40...150 °C

Poids du produit 540 g

Note sur la matiére sans cuivre ni PTFE
Conforme RoHS

Matériau fixation Fonte d'acier

Matériau boulons Acier de cémentation

Matériau verrouillac.;e Acier a ressort
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