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   圧着端子 / スプライス >  スプライス >  PIDG 突き合せスプライス

 Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.18 mm [ .125 in ]

 スプライスの特徴: 標準

 防水性: いいえ

 Wire Size: .3 – 1.42 mm²

    

すべて PIDG 突き合せスプライス (29)

特徴

製品のタイプの特徴

スプライス アクセサリのタイプ スプライス

防水性 いいえ

スプライスのタイプ 突合せスプライス

鋸歯状 はい

ディスクリート ワイヤ タイプに対応 より線

ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ 絶縁サポート

構成の特徴

セレーション数 8

ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

絶縁スリーブの材質 ナイロン

1 個あたりの重量 1.48 g

めっき材質 錫

スプライスの特徴 標準

 

 320559  生産可能

PIDG

 型番: 320559

PIDG, Splices, 22 – 16 AWG Wire Size, .3 – 1.42 mm² Wire Size, 

Standard, 509 – 3260 CMA Wire Size, Copper, Red - Translucent, 

Butt Splice Splice

TE.comを見る>

https://www.te.com/jpn-ja/product-320559.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-320559.html
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スプライスの特徴 標準

一次製品の材料 銅

一次製品色 赤 - 半透明

端子の特徴

クラス 1 および 2

端子のめっき材質 錫

Barrel Type Closed

機械的アタッチメント

ワイヤ絶縁サポート あり

寸法

Wire Size .3 – 1.42 mm²

Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.18 mm[.125 in]

ワイヤ サイズ 509 – 3260 CMA

端子の材料の厚さ .46 mm[.018 in]

製品の全長 32.13 mm[1.265 in]

使用条件

絶縁体の要件 完全絶縁

使用温度範囲 105 °C[221 °F]

動作/用途

ヘビー デューティー いいえ

業界スタンダード

政府機関認定スプライス はい

実装の特徴

パッケージ数量 50

実装方法 Loose Piece

その他

コメント マーキング: MIL-T-7928 に準拠した 

Commercial 22-16- Military 22-18

ミルカテゴリ はい

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

https://www.te.com/jpn-ja/product-320559.html
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EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2022年1月
(223)

候補リストの表記: 2021年7月(219)

SVHC>しきい値
Not Yet Reviewed

ハロゲン含有量 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あ
たり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR

/PVC　が無いこと

はんだ処理能力 半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均
質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01％で
す。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器に
は、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない
場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価ク
ロム、水銀が0.1％、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定
義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダ
ンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

 TE製品番号: 58423-1

DIE, RBY IS9252

 TE製品番号: 539691-2

ERGO DIE R.B.Y

 TE製品番号: 525690

DAHT PG PIDG 20-18 ASSY

 TE製品番号: 59250

T-HEAD PIDG 26-14 ASSY

 TE製品番号: 58433-3

PRO CR ASSY, RBY IS9252

 TE製品番号: 47386-4

DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

 TE製品番号: 47386

DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

 TE製品番号: 59824-1

TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-

10 ASSY

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-58423-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-539691-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-525690.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-59250.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-58433-3.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-47386-4.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-47386.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-59824-1.html
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特殊用途端子(1)押し当て型コネクタ(17)

圧着端子ハウジング(1)圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェ
ルール(41)

リング端子およびスペード端子(862)ポータブル圧着工具(2)

ナイフ切断(11)スプライス(48)クイック ディスコネクト(53)PCB 端子(9)

 TE製品番号: 1SET191002R0000

TET CRIMP-HT

 TE製品番号: 1SET191001R0000

CRIMP-HT

 TE製品番号: 169400

CERTI-LOK

 TE製品番号: 169404

CERTI-LOK DIE

 TE製品番号: 59300

T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY

 TE製品番号: 47806-2

DIES PIDG 22-16 DIE SET

 TE製品番号: 2063030-1

SDE DIESET, RBY, UL

 TE製品番号: 2-1377174-1

SMP 0-0320559-0

 関連シリーズ PIDG

この製品と一緒に購入されている製品

https://www.te.com/jpn-ja/plp/special-purpose-terminals-pidg/Y30dBX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/compression-connectors-pidg/Y30awX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/crimp-terminal-housings-pidg/Y313zX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/crimp-wire-pins-tabs-and-ferrules-pidg/Y30dlX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/ring-terminals-and-spade-terminals-pidg/Y30djX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/portable-crimp-tools-pidg/Y30yDX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/knife-disconnects-pidg/Y30dnX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/splices-pidg/Y30dKX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/quick-disconnects-pidg/Y30dJX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/pcb-terminals-pidg/Y30dqX26kK.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SET191002R0000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SET191001R0000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-169400.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-169404.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-59300.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-47806-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2063030-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-1377174-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26kK.html
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TE製品番号:2600037-1

6CCT ML-XT PLUG WEDGELOCK 

GREEN

TE製品番号:526002N012

TC-CAPS-4003-2CS6994

TE製品番号:2-454765-5

CRIMPER, INSULATION

TE製品番号:391329-000

DK-621-0412-45S

TE製品番号:YACT24JD18SNV00100

JAM NUT RECEPTACLE

TE製品番号:1-2842166-2

12P,2MM,SHRD HDR,DRRT,0.1AU,TB

TE製品番号:1-1333219-0

ANVIL, E/FEED (.110)

TE製品番号:216283-000

22759/32-16-6

TE製品番号:35762

KNIFE DISCONNECT,PIDG 12-10

TE製品番号:323975

SPLICE BUTT PIDG 24-20

この製品と一緒に購入されている製品

書類

製品図面
PIDG SPLICE 22-16COMM 22-18MIL

英語

CAD ファイル
3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_320559_AE.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_320559_AE.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_320559_AE.3d_stp.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_320559_V.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

https://www.te.com/jpn-ja/product-2600037-1.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-526002N012.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-2-454765-5.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-391329-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-YACT24JD18SNV00100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-2842166-2.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1-1333219-0.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-216283-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-35762.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-323975.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F320559%7FV2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_320559_V2.pdf%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_320559%7FAE%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_320559_AE.pdf%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_320559%7FAE%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_320559_AE.2d_dxf.zip%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_320559%7FAE%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_320559_AE.3d_igs.zip%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_320559%7FAE%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_320559_AE.3d_stp.zip%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F320559%7FV%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_320559_V.3d_igs.zip%7F320559
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英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_320559_V.3d_stp.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_320559_V.2d_dxf.zip

英語

3D モデル

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

データ シート/カタログ ページ
PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英語

製品規格
取付適用規格

英語

製品環境適合
MD_320559_032820181218_dmtec

英語

MD_320559_032820181218_dmtec

英語

認証機関承認済み
UL 報告書

英語

UL 報告書

英語

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F320559%7FV%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_320559_V.3d_stp.zip%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F320559%7FV%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_320559_V.2d_dxf.zip%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F320559%7FV%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CVM_320559_V.pdf%7F320559
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773464-1_QRG_PIDG%7F1901%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773464-1_QRG_PIDG_1901.pdf%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-2157%7FG%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-2157_G.pdf%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_320559%7FBF%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_320559_BF%28228877%29.xlsx%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_320559%7FBF%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_320559_BF%28259880%29.xml%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E13288_19720315%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E13288_19720315_A.pdf%7F320559
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E13288_19791001%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E13288_19791001_C.pdf%7F320559

