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AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE DEI
TEMPORIZZATORI PM4H-AISIM

temporizador multi-rang

PM4H-A/S/M INSTRUCCIONES DE INSTALACION
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Per un corretto utilizzo dei temporizzatori serie PM4H, leggere attentamente le seguenti
avvertenze, per le funzioni operative far riferimento alle specifiche tecniche riportate nel catalogo.

Para un correcto funcionamiento de este producto, por favor, lea antes estas instrucciones
Para mas detalles consulte el catdlogo
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Precauzioni di utilizzo

Attenersi alle seguenti indicazioni per
evitare danni al temporizzatore

1) Prevenzione di interferenze al circuito interno:

a)ll temporizzatore non & dotato di un trasformatore interno,
assicurarsi che i dispositivi impiegati per il segnale di
ingresso siano alimentati separatamente con un
trasformatore che abbia I'avvolgimento primario separato da
secondario senza collegamento a terra. Assicurarsi che non
venga utilizzato un autotrasformatore.

b)Quando si applicano pili segnali di ingresso allo stesso
temporizzatore, (tramite contatto o transistor), assicurarsi
che la fase di riferimento sia sempre la stessa, altrimenti si
potrebbero generare correnti di corto circuito.

2) Collegamento degli ingressi. (PM4H-A)

a)Assicurarsi di utilizzare sempre il terminale n° 2 come
comune per tutti gli ingressi di segnale.

Non utilizzare mai il terminale n° 10 (n° 1 per il tipo con
terminali a vite), come comune, altrimenti la circuiteria
interna potrebbe essere danneggiata.

b)Non collegare mai una tensione ai terminali dei segnali di
ingresso.

c)Chiudere il segnale di ingresso (start, reset, stop), solamente
dopo che il temporizzatore sia stato alimentato.

3) Fare attenzione che la numerazione dei terminali & differente
tra il modello con uscita a Pin ed il tipo con terminali a vite.
4) Per prevenire malfunzionamenti causati da disturbi esterni

a)ll temporizzatore e gli eventuali dispositivi collegati agli
ingressi devono essere collocati pit lontano possibile da
sorgenti elettriche.

b)Per il collegamento utilizzare cavi schermati piu corti
possibile.

c)Non collegare gli ingressi e le uscite nelle vicinanze di cavi
ad alta tensione.

Antes de usar

Para evitar dafar el temporizador, por
favor tenga en cuenta lo siguiente:

1) Para prevenir interferencias en el circuito interno.
a)Puesto que el temporizador no usa transformador en el circuito
de alimentacion interno, el equipo de alimentacion externo
debe tener un transformador de aislamiento (*1) en el cual
tanto el primario como el secundario estén aislados y el
secundario no esté conectado a tierra. (*2)
b)Cuando se aplica una sefial de entrada simultdneamente a
mas de un temporizador, a través de una entrada de contacto
o transistor, las fases de los circuitos de alimentacion deben
ser las mismas. Si estan desfasadas, se generara un
cortocircuito. (*3)
2)Conexiones de entrada (PM4H-A)
a)Asegurese de usar el terminal 2 (tipo terminal a tomnillo: 2)
como terminal comun para conectar las sefiales de entrada,
reset y stop. Nunca use el terminal 10 (tipo terminal a tornillo 1)
como terminal comdn para estas entradas. De otra forma, el
circuito interno del temporizador se puede dafiar.
b)No aplicar tension al terminal de la sefial de entrada ni
conectarlo a ninguin otro terminal que no sea el terminal de la
sefial de entrada.
c¢)Nunca conectar los terminales de sefial directamente a la
alimentacion. Conectarlos de tal manera que se cierren
después de que la alimentacion se aplique al terminal 2 (tipo
terminal a tomnillo: 2). (*4)
3)El cableado de los terminales del tipo a base y del tipo a tornillo
es distinto; asegtrese de no confundirse
4)Para prevenir un funcionamiento incorrecto debido a ruido
a)El temporizador, las lineas de sefial de entrada y los
elementos que las proporcionan se deben separar tan lejos
como sea posible de cualquier fuente de ruido eléctrico.
b)Utilice conductos metalicos para proteger los cables de
entrada o cables apantallados
c)Los cables de entrada y salida, no deben ser conectados en
paralelo a cables de alta tension o potencia.
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D Dimensioni e forature per il fissaggio su pannello

A: Dimensioni

B: Dimensioni di foratura da pannello.
a) Pannello
b) Guarnizione in gomma ATC18002
c) Staffa di fissaggio AT8-DA4

: Procedura di montaggio su pannello
1. Inserire il temporizzatore
2. Inserire la staffa di fissaggio
3. Stringere le due viti
d) Spessore pannello da 1 a 5mm

: Foratura del pannello per montaggi affiancati:
attenersi alla seguente formula
E=(48 x n°timer-2.5)*3¢

B Dimensiones y diagrama de instalacion a panel

A: Dimensiones

B: Dimensiones de instalaciones a panel (con
adaptador a panel)

a) Panel

b) Junta de goma ATC18002

c) Adaptador a panel AT8-DA4(ATA4811)
Proceso del montaje del panel

1. Fijar el temporizador

2. Fijar el adaptador a panel

3. con dos tornillos

d) Panel (espesor: 1 a 5 mm)

Dimensiones de los agujeros del panel cuando se
montan n unidades en una fila, dimensiones
estandares

E=(48 x n-2.5) 0

o

SR

DREICLY . 5 7AREBIBET S ENBY

FTOT, Y- IBIRRTEIEA LS,

2 REDAE ] )

AWBKIATELTIEADIBE . FATABETLNYEY,
ANEERRERT 5L SMIRORNF TEMONITE

ALEELY,
b) NRIWAN—ROTLINYF &AL TORMIFIE. /NRIVE
DFFKEDEDNET,

Translation

1. Precauzioni
Protezione esterna se il temporizzatore & soggetto a bruschi aumenti di
tensione, il circuito interno potrbbe danneggiarsi. Utilizzare sempre una
protezione esterna.

2. Precauzioni per il montaggio superficiale
a) Se si installa il temporizzatore in un‘ambiente umido assicurarsi di

utilizzare il modelo IP65 e di far aderire la guarnizione in gomma con il
pannello, agendo sulle viti della staffa di fissaggio.
b) Attenzione se il temporizzatore viene installato senza guarnizione e
senza frontalino la protezione agli spruzzi d'acqua non & garantita.

Precauciones

1. Proteccion contra sobretensiones externas
Si se aplica una sobretensién externa al temporizador, se puede danar el
circuito interno. Se debera usar un elemento de proteccion contra
sobretensiones.

2. Precauciones para instalacion en panel

a) Usar el temporizador en una instalacion resistente al agua, asegurese de
apretar los tornillos del adaptador a panel tal que el temporizador, la
junta de goma y el panel queden firmemente sujetos.

b) Si se monta el temporizador sin la cubierta del panel ni la junta de goma,
se perdera la propiedad de resistencia al agua de la instalacion en panel.

PM4H-A
Pin type
¢ Timed-out 2 Form C

Screw terminal type
o Timed-out 2 Form C
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Schema di collegamento

PM4H-S
Pin type
e Timed-out 2 Form C

Screw terminal type
o Timed-out 2 Form C

Cableado

PM4H-M
Pin type
o Timed-out 1 Form C
eInstantaneous 1 Form C

Screw terminal type
o Timed-out 1 Form C
eInstantaneous 1 Form C
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Pulse ON-Flicker Signal OFF/delay (PM4H-S-PM4H-M)
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