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Connettore femmina c.c. ad 
angolo retto RS Pro con 

valore nominale di 2,5 a, 16,0 
V, montaggio su circuito 

stampato, lunghezza 14,5mm, 
nichel       

Codice RS: 487-848            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Valore nominale: 
16V c.c. 2,5 a max  

• Resistenza dei 
contatti: Max 50 MΩ 

• Resistenza di 
isolamento: 50 MΩ a 
500 V c.c. min  

• Contenitore PA6T  

• Terminali stagnati 

 

CARATTERISTICH
E 
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Il connettore femmina di alimentazione c.c. ad angolo retto RS Pro è progettato per l'accoppiamento 
con i connettori maschio di alimentazione c.c. a innesto. È adatto per alimentare piccoli 
elettrodomestici, come le radio portatili. Questo connettore femmina di alimentazione è dotato di un 
contatto in rame nichelato e ha una corrente nominale di 2,5 A e una tensione nominale di 16 V c.c. 
Questo connettore femmina per montaggio su circuito stampato ha un diametro pin di 2,1 mm e 
misura 14,5 x 9 mm. 
Codice n. 487832 è dotato di una funzione di bloccaggio a vite e si abbina perfettamente al codice 487820 
connettore maschio per montaggio su cavo. 
Codice n. 448382 È un connettore femmina di alimentazione c.c. per montaggio su circuito stampato ad 
angolo retto. 
Codice n. 448376 È un connettore femmina di alimentazione c.c. diritto per montaggio su circuito 
stampato.  
487858 Connettore maschio per cavo standard da 2,1 mm. 
487826 Connettore maschio per cavo rosso da 2,1 mm standard.  
487820 Connettore maschio per montaggio su cavo con vite di fermo da 2,1 mm. 

 

 

 

Tipo di connettore di alimentazione c.c.  Connettore femmina c.c. 
Orientamento corpo  Ad angolo retto    
Materiale di contatto Rame   
Placcatura contatto   Nichel 
Applicazione Computer portatili, strumenti elettronici e sistemi audio. 

    

 

 

Corrente nominale 2.5A 
Tensione nominale 16.0V 
Resistenza dei contatti 50mohm  
Resistenza di isolamento 50Mohm  

 

 

 

Lunghezza 14.5mm 
Larghezza 9mm 
Diametro massimo del cavo 3.8mm 
Diametro perno  2.1mm   
Tipo di montaggio Montaggio su scheda PCB   

   

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Conformità/certificazioni 2011/65/EU e 2015/863                              
    

Omologazioni 
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