
Flachrundzange Professional ESD gerade Form
(26799) 120 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.:+49 (0)7722 959-0

Artikelnr.: 26799

GTIN: 4010995267995

Brutto-EK: 32,12 EUR

Einheit: Stück

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Normen: DIN ISO 9655.IEC 61340-5-1.

Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.



A 9,5 mm

B 23 mm

D 6,5 mm

F 1,4 mm

Gewicht 70 g

Zangenlänge mm 120 mm

Zangenlänge Zoll 4 ¾ "

Serie Z 36 0 04

Anwendungsszenarien Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Länge (inkl. Verpackung) 0,202 m

Höhe (inkl. Verpackung) 0,061 m

Breite (inkl. Verpackung) 0,077 m

Zolltarifnummer 82032000

Produktgruppe 26799


