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Conector hembra de 
alimentación RS Pro IP66 rojo 

para montaje en superficie 3P+E 
ATEX, IECEx, valor nominal de 

16,0 a, 380 → 415 V.   

Código RS 893-8001              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior.  

• Certificación ATEX 

• Conmutación 
mecánica que ofrece 
una solución manos 
libres una vez 
conectada 

• Resistente a 
sustancias químicas 
e incendios 

• Construcción de 
poliéster reforzado 
con fibra de vidrio 

• Clasificación IP66 

• La tensión nominal 
para todos los 
bloqueos 
conmutados es de 
100 V. A 690 V. 

• Corrientes 
nominales de 16A a 
125A 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el conector hembra de alimentación RS Pro. Este conector hembra de salida de 
bloqueo conmutado de montaje en superficie se utiliza en entornos con atmósferas potencialmente 
explosivas donde son comunes el gas y el polvo. La carcasa y el conjunto interno de este conector 
industrial disponen de una excelente resistencia a impactos y también pueden resistir sustancias 
químicas agresivas, agentes atmosféricos y condiciones ambientales hostiles o aplicaciones. 
Además, los conectores de potencia con calificación ATEX son increíblemente resistentes al fuego y 
no propagan llamas, emiten halógenos o humo, lo que proporciona una excelente solución para 
conectores de alimentación capaces de resistir entornos de alto riesgo. 
Para conocer la gama de conectores de montaje en cable, consulte 893-8041 , 893-8057 , 893-8063    

 

 

 

Serie comercial SERIE ADVANCE-GRP[GD] 

Descripción Sintética CONECTOR HEMBRA BLOQUEADO  

Formato de polo 3P+T   

Posición de hora 6h  

Género Hembra  

Color    Rojo 

Aplicaciones   
Suministro de energía para maquinaria en obras, 
máquinas de carpintería y talleres de mantenimiento 
en la industria ligera 

  

 

 

Tipo de corriente ac 

Corriente nominal 16A 

Tensión nominal 380 → 415 V 

Frecuencia de trabajo 50Hz; 60Hz  

Conector macho/hembra Conector hembra  

 

 

 

Tipo de montaje Montaje superficial 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938041/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938057/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938063/
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Índice de protección IP   IP66               

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN60309-4/A1, 2/A2, 1/A2, 4, 2/A1, 1/A1, 2, 1, 
EN60079-1, 31, 0, 7, CE 

Certificación de zonas peligrosas ATEX, IECEx  

        

 

Aprobaciones 

Categoría de protección 


