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Termocoppia di tipo K RS Pro 
lunghezza 150mm, diametro 

3mm → +1100             
Codice RS: 397-1264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri 
e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza 
pagare un prezzo eccezionale. 

• Tolleranza classe 1 
IEC 584 

 

• Giunzione a caldo 
isolata 

 

• Isolamento minerale 
per la massima 
flessibilità 

 

• Guarnizione a tazza 

 

• Cavo isolato PFA 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS PRO una gamma di sensori di temperatura termocoppia di tipo K conformi agli standard IEC 
584 con tolleranza classe 1 per una precisione ottimale. Questi sensori o sonde hanno una struttura 
robusta e una guaina sonda in acciaio inossidabile 310 e un cavo isolato PFA. La guaina per sonda 
flessibile a isolamento minerale può essere piegata e sagomata per adattarsi a un'ampia gamma di 
applicazioni. La termocoppia ha un elemento singolo di giunzione a caldo isolata per una riduzione 
delle interferenze elettriche e una guarnizione con una temperatura nominale di 200 °C. 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo di termocoppia                   Tipo K  
Intervallo di misurazione della 
temperatura Da -40 °C a 1100 °C.  

Edilizia Isolamento minerale  
Precisione ±1.5°C 
Coefficiente Seebeck 41µV / °C. 
Trasmettitore Nessuna  
Disponibilità calibrazione Sì  

Applicazione 
scambiatori di calore, centrali elettriche, forni per mattoni 
e cemento, forni di trattamento termico e di ricottura, 
termostati, termometri alimentari 

  

 

 

Diametro sonda 3mm 
Lunghezza sonda 150mm 
Materiale corpo sonda Acciaio inox 
Tipo di terminazione Pressacavo  
Lunghezza del cavo di compensazione 1m    
Isolamento del cavo PFA 

    

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Conformità/certificazioni IEC 584 CLASSE 1, BS EN 60584 
Standard soddisfatti      IEC 

 

 
 

Omologazioni 
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