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Allgemeine Bestelldaten

' Best.-Nr. 1592810000
Materialkurztext KLBUE 4-13.5
EAN 4008190182250
VPE 10

Bemessungsdaten IEC/EN 60079-7

Kennzeichnung EN 60079-7 Exell
Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG ExI112GD

) Lange 24 mm
Hohe 18 mm
“ Bemessungsdaten EN 60079-7
! Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG N2GD
EG-Baummusterpriifbescheinigung DMT 02ATEX E024 U
Kennzeichnung EN 60079-7 Exell
Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG ExII2GD

Klemmbiigel fiir Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min. 4,00 mm
Kabeldurchmesser, max. 13,5 mm

Zulassungen ATEX

Zulassungen ATEX
STEP 1592810000 18925 KLBUE 4-13.5
Klassifikationen
ETIM 2.0 NK
ETIM 3.0 NK
eClass 4.1 NK
eClass 5.0 NK
eClass 5.1 NK
Verwandte Produkte
Materialkurztext Kabeldurchmesser, min.
1675350000 KLBUE 2X2-6 2,00 mm

05.02.2007 1- Weidmiiller 3=



Produkt-Katalog | Reihenklemmen | Sonstige Leitungsverbinder | Schirmanschlussklemmen (KLBU) | Fiir Sammelschiene
10 x 3 | Kabelbefestigung von unten |

1600490000 KLBUE 10-20 10,00 mm
1716300000 KLBUE 15-32 15,00 mm
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