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GAFFELSENSORER

CE® 2

LISTED —

Oversigt over tekniske data
Egenskaber

Funktionsprincip

Dimensioner (I x h x b)

Husform (lysudgang)

Gaffelvidde

Gaffeldybde

Mindst detekterbare objekt (MDO)
Etiketdetektering

Lyskilde

Indstilling

Teach-in-proces

Tilslutningsfunktion

b Afhaenger af etikettens tykkelse.

Greenseflader

10-Link funktioner
Advanced funktioner
Feltbus, industrielt netvaerk

Feltbusintegreringsmade
Mekanik/elektricitet
Forsyningsspzanding

Rippel

1)
2)
3)
4)

Uden belastning.
Ved et lys-/mgrkeforhold pa 1:1.
5 Signalvarighed ved resistiv belastning.

Ma ikke overstige eller veere mindre end Uy-tolerance.

Bestillingsoplysninger

I R

WFS3-40P415 6043919

Andre instrumentudfgrelser og tilbehgr

Optisk detektionsprincip

10 mm x 25 mm x 64,3 mm
Gaffelformet

3mm

42 mm

Spalte mellem etiket / Etikettens stgrrelse: 2 mm 2

v
LED, Infrargdt lys

Plus-minusknap (Teach-in: Falsomhed, aktiv ved lys/aktiv ved mgrke)
Ledning (dynamisk teach-in)

2-punkts-teach-in
Dynamisk teach-in

Kan indstilles mellem aktiv ved lys/aktiv ved mgrke via tast

10V DC...30V DC Y

<10%2

Graenseveerdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
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Stromforbrug 20mA Y
Skiftefrekvens 10 kHz ¥
Reaktionstid 50 ps
Reaktionstidens stabilitet +20 us
Jitter 40 us
Transistorudgang PNP
Transistorudgang (speending) PNP: HIGH = Uy- <2V /LOWca.0V
Koblingsmade Aktiv ved lys/aktiv ved mgrke
Udgangsstrom |, 100 mA
Indgang, teach-in (ET) PNP

Teach:U>5V..<Uy

Run:U<4V
Initialiseringstid 20 ms
Tilslutningsmade Stik M8, 4-polet
Ufglsom for fremmedlys <10.000 Ix
Beskyttelsesklasse 1l
Beskyttelseskredslgh Polsikrede Uy-tilslutninger

Udgang Q er kortslutningssikret
Stgjimpulsundertrykkelse

Kapslingsklasse 1P65
Vaegt Ca.36¢g
Husets materiale PA (glasfiberforsteerket)

1)
2)

Greenseveerdier, polsikret. drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.

Ma ikke overstige eller veere mindre end Uy-tolerance.
3)

4)

Uden belastning.
Ved et lys-/mgrkeforhold pa 1:1.
5 Signalvarighed ved resistiv belastning.

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur, drift —20°C..+60°CcY
Omgivelsestemperatur, lager -30 °C...+80 °C
Chokbelastning Iht. EN 60068-2-27
ULAfile-nr. NRKH.E191603

Y Kablet ma ikke beveeges ved temperatur under O °C.

Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27270909
ECl@ss 5.1.4 27270909
ECl@ss 6.0 27270909
ECl@ss 6.2 27270909
ECl@ss 7.0 27270909
ECl@ss 8.0 27270909
ECl@ss 8.1 27270909
ECl@ss 9.0 27270909
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ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
UNSPSC 16.0901 39121528
Maltegning (Dimensioner i mm)
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@ Optisk akse

Justeringsmuligheder
Indstilling: Teach-in via plus-/minusknapper (WFxx-B416)

O—Hl0H—
—Q

@® Funktionsvisning (gul), transistorudgang
® Funktionsvisning (rgd)
® “+"-/“-"-taste og funktionstaste
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Tilslutningsskema
cd-092

ﬁﬂi_i + (L+)
—<W—H!z Teach
Bul 3
BK; 4 0

Anbefalet tilbehgr

Andre instrumentudfgrelser og

tilbehar

Kort beskrivelse

Universelle klemsystemer

Montagestang, lige, Stal, galvaniseret

Stikforbindelser og ledninger

Hoved A:

\,\ Hoved B:
\B @ Ledning:
Hoved A:

* Hoved B:
@ Ledning:

Hoved A:

Hunstik, M8, 4-polet, lige

uskeermet

Hunstik, M8, 4-polet, vinklet

uskeermet

Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet
lzs kabelende

‘ Hoved B:
@ Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 2 m

Hoved A:
Hoved B:

Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet
lzs kabelende

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 5 m

Hoved A:
Hoved B:

Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet
lgs kabelende

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 10 m

Hoved A:

Hunstik, M8, 4-polet, vinklet, A-kodet
lzs kabelende

‘ Hoved B:
[} Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 2 m

Hoved A:
Hoved B:

Hunstik, M8, 4-polet, vinklet, A-kodet
lgs kabelende

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 5 m

Hoved A:
Hoved B:

Hunstik, M8, 4-polet, vinklet, A-kodet
lzs kabelende

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 10 m
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Type Varenr.

BEF-M12GF-A 2059414

DO0S-0804-G 6009974

DOS-0804-W 6009975

YF8U14-020VA3XLEAX 2095888

YF8U14-050VA3XLEAX 2095889

YF8U14-100VA3XLEAX ~ 2095890

YG8U14-020VA3XLEAX 2095962

YG8U14-050VA3XLEAX 2095963

YG8U14-100VA3XLEAX 2095964
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OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

T/T PA | HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



