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◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
　また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

●プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
●プラスチックにNi めっきを施してあり EMI 対策に有効です。

ABS 樹脂／ Ni めっき

RoHS
Compliant
RoHS
Compliant

17JE シリーズ フードキット
17JE Series

100924

特　長

材 質 / 処 理

○ 組合わせ

※写真の中のコネクタは含まれません。

17JE-25H-1x-CF 17JE-09H-1x-CF 17JE-25LH-1x-CF

　デビエーション
　  D 8  A   □

コネクタ形状
　1：ソケットコネクタ・・・(標準ケーブル )
　2：ピンコネクタ・・・・・(標準ケーブル )
　3：ソケットコネクタ・・・(細径ケーブル対応 )
　4：ピンコネクタ・・・・・(細径ケーブル対応 )

端子形状
   0 : 半田付け

コンタクト表面処理
   2： Ni 下地 Au( フラッシュ）めっき

シェルの表面処理
  ３：Ni めっき

芯数
 09：9芯、15：15芯、25：25芯、37：37芯

直形フード付
Ni めっき

嵌合ネジのサイズ
    A：M2.6×0.45（標準）
B：M3×0.5
C：＃ 4-40UNC

ケーブルフード付コネクタ

17JE-13250-02(D8A□ )A-CG
鉛フリー , 及びカドミウムフリー対応
　表示なし：鉛フリー対応品
　　A-CG　：鉛フリー , 及びカドミウムフリー
                                    ( ソケットコネクタ )
　　  -CG　：鉛フリー , 及びカドミウムフリー
                                    ( ピンコネクタ )

ロックネジの形状
表示なし：十字穴付タイプ
　　2　：すりわり及びローレット付タイプ
　　6　  ： ローレット付ねじタイプ

適合コネクタ
17JE シリーズ　半田付タイプ
17DEシリーズ　圧着タイプ
17HEシリーズ　圧着タイプ

17JE 半田付コネクタとフードキットの組み合わせ品名

17JE 半田付コネクタの詳細は、17JE シリーズカタログをご覧下さい。
17DE,17HEコネクタとフードキットの組み合わせ品名は 17DE,17HEシリーズのカタログを参照願います。
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○ 直形タイプ

17JE-25H2-1A □ -CF
CF：鉛フリー及びCdフリー対応品

ロックネジの種類
表示なし：十字穴付タイプ
　　2　：すりわり及びローレット付タイプ
　　4　  ： ローレット付ねじタイプ

嵌合ネジのサイズ
    A：M2.6×0.45（標準）
B：M3×0.5
C：＃ 4-40UNC

適合コネクタ芯数
09：9芯、15：15芯、25：25芯、37：37芯

　フードの形状
 H   ：直形フード（標準タイプ）
 H2：直形細径ケーブル用フード

フードの表面処理
1：Ni めっき
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17JE-09H-1 □ 2-CF 17JE-09H-1 □ 4-CF

品名 ケーブル外径  φ A
  17JE-09H-1□□-CF φ 7.5 以下
  17JE-09H2-1□□-CF φ 5.1 以下

ケーブル外径 φA 以下

40.5
33.32

30.0

19
.0

38
.0

15
.0

17J-15

ロックねじ

42
.0

26.5

ケーブル外径 φA 以下

40.5
33.32

30.0

19
.0

38
.0

15
.0

17J-15

ロックねじ

42
.0

26.5

6.
5

23
.9

ケーブル外径 φA 以下

40.5
33.32

30.0

19
.0

38
.0

15
.0

17J-15

ロックねじ

42
.0

26.5

42
.9

10
.0

品名 ケーブル外径  φ A
  17JE-15H-1□□-CF φ 8.0 以下
  17JE-15H2-1□□-CF φ 5.7 以下

17JE-15H-1□-CF 17JE-15H-1 □ 2-CF 17JE-15H-1 □ 4-CF
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○ 直形タイプ
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17JE-25H-1 □ -CF 17JE-25H-1 □ 2-CF 17JE-25H-1 □ 4-CF

品名 ケーブル外径  φ A
  17JE-25H-1□□-CF φ 9.0 以下
  17JE-25H2-1□□-CF φ 6.6 以下

ケーブル外径 φA 以下
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17JE-37H-1 □ -CF 17JE-37H-1 □ 2-CF 17JE-37H-1 □ 4-CF

品名 ケーブル外径  φ A
  17JE-37H-1□□-CF φ 10.5 以下
  17JE-37H2-1□□-CF φ 7.4 以下
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○ L 形フード

17JE-25LH-1A1-CF
CF：鉛フリー及びCdフリー対応品

ロック用ネジの種類
表示なし：六角形ネジ
　　　 1：すりわり及びローレット付タイプ　　

嵌合ネジの種類
A：M2.6×0.45（標準）
B：M3×0.5
C：＃ 4-40UNC

適合コネクタ芯数
25：25芯のみ

フードの形状
LH：L形フード

フードの表面処理
1：Ni めっき
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※ 17DE-13250-C、17DE-23250-C には適用いたしません。
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○ L 形フード90°タイプ

17JE-09LH1-1A-CF
CF：鉛フリー及びCdフリー対応品

嵌合ネジのサイズ
　 A：M2.6×0.45（標準）
B：M3×0.5
C：＃ 4-40UNC

適合コネクタ芯数
09：9芯のみ

フードの形状
LH1：L形 90°タイプ

フードの表面処理
1：Ni めっき
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ケーブル対ケーブルで使用する場合

・フード付コネクタとフード付コネクタを下図の様にスタッドを使用して固定する事を推奨いたします。

17J-15 17
J-
15

ロックネジスタッドロックネジ

スタッド　

17L-002□

このネジでスタッドを
フードに取付ける。

※スタッドは別売りになります。

このネジでスタッドを
フードに取付ける。
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