FRCP2839 v 1.7 RS PART 180-5306, 180-5310 RS REVIEW DATE: 01/03/24
RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878
Date d'émission: 26/10/2015 Date de révision: 20/03/2023 Remplace la version de: 28/01/2021 Version: 1.6

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom du produit : RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

UFI : UNED-F04J-YO0Y-T7WO

Code du produit : 180-5306, 180-5310

Type de produit . Charges, mastics, enduits, pate a modeler,Matériau d'interface thermique,Pate

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle
Utilisation de la substance/mélange . Charges

Agents conductifs
Fonction ou catégorie d'utilisation . Charges, Agents conductifs

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

T +33 8250340 34
qualite.mail@rs-components.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro durgence © +33 172 1100 03 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +33 (0)1 45 42 59 59, +32 (0)70 245 245 (24hr)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Cancérogénicité, catégorie 2 H351
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1 H400
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 H411

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement

Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Tres toxique pour les organismes aquatiques.
2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)

GHS08 GHS09
Mention d'avertissement (CLP) : Attention
Contient : CARBON BLACK MESOPOROUS
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

Mentions de danger (CLP) : H351 - Susceptible de provoquer le cancer (oral).
H410 - Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

Conseils de prudence (CLP) : P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.

P202 - Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P273 - Eviter le rejet dans I'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P308+P313 - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P391 - Recueillir le produit répandu.

P405 - Garder sous clef.

P501 - Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux
ou spéciaux, conformément a la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB = 0,1 % évaluées conformément a I'annexe Xlll du réglement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément a I'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des
propriétés perturbant le systéme endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le systéme endocrinien conformément
aux critéres définis dans le Réglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Reglement (UE) 2018/605 de la Commission & une
concentration égale ou supérieure a 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit | % Classification selon le reglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

ZINC OXIDE N° CAS: 1314-13-2 10-30 Aquatic Acute 1, H400
N° CE: 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410
N° Index: 030-013-00-7

CARBON BLACK MESOPOROUS N° CAS: 1333-86-4 10-25 Carc. 2, H351
N° CE: 215-609-9

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins aprés inhalation . Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer.

Premiers soins aprés contact avec la peau . Laver la peau avec beaucoup d'eau.

Premiers soins aprés contact oculaire : Rincer les yeux a I'eau par mesure de précaution.

Premiers soins aprés ingestion . Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets aprés inhalation : L'inhalation peut causer une irritation (toux, souffle court, troubles respiratoires).
Symptdémes/effets aprés contact avec la peau : Provoque une Iégeére irritation cutanée.

Symptémes/effets aprés contact oculaire . Irritation Iégére des yeux.

Symptémes/effets aprés ingestion : L'ingestion peut provoquer nausées et vomissements. Douleurs abdominales, nausées.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre seche. Mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.
d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection compléte du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence . Ventiler la zone de déversement.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter a la rubrique 8 : "Contréle de I'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir e produit répandu.
Procédés de nettoyage . Ramasser mécaniquement le produit.
Autres informations . Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter a la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions a prendre pour une manipulation sans  : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection

danger individuel.

Mesures d'hygiéne . Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains aprés toute
manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris les éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrdles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de controle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Carbone (noir de) # Koolzwart

OEL TWA

3 mg/m3

Référence réglementaire

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Ugljik-crni
GVI (OEL TWA) [1] 3.5 mg/m3
KGVI (OEL STEL) 7 mg/m3

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloskim graniénim vrijednostima (NN 1/2021)

République Tcheque - Valeurs Limites d'exposition

professionnelle

Nom local

Amorfni uhlik (Carbon Black)

PEL (OEL TWA)

10 mg/m3

Remarque

Prachy s pfevazné nespecifickym G¢inkem.

Référence réglementaire

Nafizeni viady &. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Carbon black
OEL TWA[1] 3.5 mg/m3
Remarque K (betyder, at stoffet anses for at kunne veere kraeftfremkaldende)

Référence réglementaire

BEK nr 1054 af 28/06/2022

Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Nokimusta
HTP (OEL TWA) [1] 3.5 mg/m3
HTP (OEL STEL) 7 mg/m?

Référence réglementaire

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeri®)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnel

le

Nom local

Noir de carbone

VME (OEL TWA)

3.5 mg/m3

Remarque

Valeurs recommandées/admises

Référence réglementaire

Circulaire du Ministére du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grece - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local AIBAAN
OEL TWA 3.5 mg/m3
OEL STEL 7 mg/m3

Référence réglementaire

M.A. 90/1999 - MNpooTacia TnG uyeiag Twv epyadouEVwY TTOU EKTIBEVTAI OE OPICUEVOUG
XNHIKOUG TTapAyovTeG KATd Tn SIAPKEIA TNG EPYOTIAG TOUG

Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Ipari korom [,,Carbon Black”]

AK (OEL TWA)

3 mg/m? belélegezhetd koncentracio

20/03/2023 (Date de révision)
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

ié par le reglement (UE) 2020/878

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

Référence réglementaire

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérsl

Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnel

le

Nom local

Carbon black

OEL TWA[1]

3 mg/m?3 | (Inhalable Fraction)

Référence réglementaire

Chemical Agents Code of Practice 2021

Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local

Sadza techniczna

NDS (OEL TWA)

4 mg/m3 frakcja wdychalna

Remarque

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Référence réglementaire

Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local Carbono, preto (Negro de fumo)
OEL TWA 3 mg/m3 | (Fragao inalavel)
Remarque A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratorio con relevancia

desconhecida no Homem)

Référence réglementaire

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Negro de humo

VLA-ED (OEL TWA) [1]

3.5 mg/m3

Référence réglementaire

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Carbon black
WEL TWA (OEL TWA) [1] 3.5 mg/m3
WEL STEL (OEL STEL) 7 mg/m3

Référence réglementaire

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local Kolefni
OEL TWA 3.5 mg/m3

Référence réglementaire

Reglugerd um mengunarmérk og adgerdir til ad draga Ur mengun & vinnustéoum (Nr.
390/2009)

Norvége - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local

Carbon Black (lampesot)

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

3.5 mg/m3

Référence réglementaire

FOR-2021-06-28-2248

ZINC OXIDE (1314-13-2)

Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local

Zinkoxid-Rauch

MAK (OEL TWA)

5 mg/m3 (A)

20/03/2023 (Date de révision)
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

é par le réglement (UE) 2020/878

ZINC OXIDE (1314-13-2)

Référence réglementaire

BGBI. Il Nr. 238/2018

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Zinc (oxyde de) (fraction alvéolaire) # Zinkoxide (inadembare fractie)
OEL TWA 2 mg/m3
OEL STEL 10 mg/m3

Référence réglementaire

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local LinHkoB okenp,
OEL TWA 5 mg/m?® (kaTo UWHK)
OEL STEL 10 mg/m? (KaTo UMHK)

Référence réglementaire

Hapepn6a Ne 13 ot 30.12.2003 r. 3a 3awuTta Ha paboTeLumTe OT pUCKOBE, CBbP3aHn C

04.06.2021 r.)

€KCMo3numMsi Ha XUMUYHU areHTu npu paboTa (M3m. n gon. AB. 6p. 47 ot 2021 r., B cuna ot

Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionne

lle

Nom local

Cinkov oksid

GVI (OEL TWA) [1]

2 mg/m? R (respirabilna prasina)

KGVI (OEL STEL)

10 mg/m3

Référence réglementaire

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izlozenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

République Tcheque - Valeurs Limites d'exposition

professionnelle

Nom local Oxid zine€naty, jako Zn
PEL (OEL TWA) 2 mg/m3
NPK-P (OEL C) 5 mg/m3

Référence réglementaire

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 195/2021 Sb.)

Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Zinkoxid og zinkoxidr@g

OEL TWA[1]

4 mg/m?3 beregnet som Zn

BEK nr 1054 af 28/06/2022

Référence réglementaire

Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local Tsinkoksiid
OEL TWA 5 mg/m3

Référence réglementaire

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)

Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local Sinkkioksidi, huurut
HTP (OEL TWA) [1] 2 mg/m3
HTP (OEL STEL) 10 mg/m3

Référence réglementaire

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnel

le

Nom local

Zinc (oxyde de)

20/03/2023 (Date de révision)
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifi

é par le réglement (UE) 2020/878

ZINC OXIDE (1314-13-2)

VME (OEL TWA)

5 mg/m3 (fumées)
10 mg/m3 (poussiéres)

Remarque

Valeurs recommandées/admises

Référence réglementaire

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grece - Valeurs Limites d'exposition professionnell

e

Nom local Yeudapyupou O&eidio (katvoi)
OEL TWA 5 mg/m3
OEL STEL 10 mg/m3

Référence réglementaire

M.A. 90/1999 - MNpooTacia TNG uyeiag Twv EpyadopEVWY TTOU EKTIBEVTAI OE OPIOUEVOUG
XNMIKOUG TTOPAYOVTEG KATA TN SIAPKEIQ TNG EPYATiag TOUG

Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local CINK-OXID
AK (OEL TWA) 5 mg/m3 por
5 mg/m? fiist
Remarque i (ingerlé anyag, amely izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat); Por: N

(Irritélé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély egészségkarositoé hatassal biré anyagok),
fust: R (Azok az anyagok, amelyek egészségkarosité hatasa ROVID expozicié hatasara
jelentkezik)

Référence réglementaire

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatdsanak kitett munkavallalék
egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnel

le

Nom local Zinc oxide, fume
OEL TWA 1] 2 mg/m3 R (Respirable Fraction)
OEL STEL 10 mg/m3

Référence réglementaire

Chemical Agents Code of Practice 2021

Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local Cinka oksids
OEL TWA 0.5 mg/m3

Référence réglementaire

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2011. gada 1. februart noteikumiem Nr. 92)

Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Cinko oksidas

IPRV (OEL TWA)

5 mg/m?3

Référence réglementaire

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionn

elle

Nom local

Tlenek cynku

NDS (OEL TWA)

5 mg/m3 w przeliczeniu na Zn: frakcja wdychalna

NDSCh (OEL STEL)

10 mg/m?3 w przeliczeniu na Zn: frakcja wdychalna

Remarque

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Référence réglementaire

Dz. U. 2018 poz. 1286
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

ZINC OXIDE (1314-13-2)

Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Oxido de zinco
OEL TWA 2 mg/m3 R (Fracao respiravel)
OEL STEL 10 mg/m3 R (Fragao respiravel)

Référence réglementaire

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Oxid de zinc
OEL TWA 5 mg/m3 (Fumuri)
OEL STEL 10 mg/m3 (Fumuri)

Référence réglementaire

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition profession

nelle

Nom local

Oxid zino¢naty, dymy

NPHV (OEL TWA) [1]

1 mg/m?3 respirabilné frakcia

NPHV (OEL STEL)

1 mg/m?3 respirabilné frakcia

Référence réglementaire

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local

Oxido de cinc

VLA-ED (OEL TWA) [1]

2 mg/m3 Fraccion respirable

VLA-EC (OEL STEL)

10 mg/m3 Fraccion respirable

Remarque

d (Véase UNE EN 481: Atmoésferas en los puestos de trabajo. Definicion de las fracciones
por el tamafio de las particulas para la medicion de aerosoles).

Référence réglementaire

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

Suede - Valeurs Limites d'exposition professionnel

le

Nom local

Zinkoxid

NGV (OEL TWA)

5 mg/m3 totaldamm

Remarque

3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar pa ett filter i den provtagare
som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr
1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern &r normalt 37
mm, men kan &ven vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod)

Référence réglementaire

Hygieniska gransvéarden (AFS 2018:1)

Islande - Valeurs Limites d'exposition professionne

lle

Nom local

Sinkoxid og sinkoxidreykur, sem Zn

OEL TWA

4 mg/m3

Référence réglementaire

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga Gr mengun & vinnustédum (Nr.
390/2009)

Norvége - Valeurs Limites d'exposition professionnelle
Nom local Sinkoksid
Grenseverdi (OEL TWA) [1] 5 mg/m3

Référence réglementaire

FOR-2021-06-28-2248
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

ZINC OXIDE (1314-13-2)

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Oxyde de zinc (fumée) / Zinkoxid (Rauch)
MAK (OEL TWA) [1] 3 mg/m?3 (a)

KZGW (OEL STEL) 3 mg/m3 (a)

Toxicité critique Fimétal

Remarque NIOSH, OSHA

Référence réglementaire www.suva.ch, 28.03.2022

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrble

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contréles de I’exposition

8.2.1. Contrbles techniques appropriés

Contrdles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:
Vétements de protection. Gants. Lunettes de sécurité.

Symbole(s) de I'équipement de protection individuelle:

GOOO

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de sécurité

Protection oculaire

Type Champ d'application

Caractéristiques

Norme

Lunettes de sécurité Poussiéres, Gouttelettes

avec protections latérales

EN 166

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vétement de protection approprié

Protection de la peau et du corps

Type

Norme

Blouses jetables, Manches jetables

Protection des mains:
Gants de protection
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

Protection des mains

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Pénétration Norme
Gants jetables Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) 0.11 EN 374-2
Autres protecteurs de la peau

Vétements de protection - sélection du matériau

Condition Matériau Norme
Moins bonne résistance: Polyéthyléne
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Protection des voies respiratoires

Appareil Type de filtre Condition Norme
Appareil respiratoire a purification d‘air, jetable Type P3 Protection contre les poussieres, |EN 14387

Protection contre les vapeurs

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrdle de I'exposition de I'environnement

Contrdle de I'exposition de I'environnement:
Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Couleur

Odeur

Seuil olfactif

Point de fusion

Point de congélation

Point d'ébullition

Inflammabilité

Limites d'explosivité

Limite inférieure d'explosion
Limite supérieure d'explosion
Point d'éclair

Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
pH

Viscosité, cinématique

Solubilité

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Pression de vapeur

Pression de vapeur & 50°C
Masse volumique

Densité relative

Densité relative de vapeur a 20°C
Caractéristiques d’une particule

Liquide

blanc.

inodore.

Pas disponible
Pas disponible
Non applicable
> 205 °C
Ininflammable.
Non applicable
Pas disponible
Pas disponible
305 °C

Non applicable
Pas disponible

: Approx. 7

Non applicable
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
22

Pas disponible
Non applicable
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions a éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7). Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute
source d'ignition.

10.5. Matieres incompatibles
Oxydants puissants.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait étre généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. Thermal decomposition or
combustion may generate smoke, carbon oxides (CO, CO2), and other products of incomplete combustion. Oxydes de silicium.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le reglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué (orale) : Non classé
Toxicité aigué (cutanée) : Non classé
Toxicité aigué (Inhalation) : Non classé

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

DL50 orale rat > 8000 mg/kg

DL50 cutanée lapin > 3000 mg/kg

ZINC OXIDE (1314-13-2)

DL50 orale rat 7950 mg/kg

CL50 Inhalation - Rat 2500 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé
pH: Approx. 7

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

pH ‘ 4-11
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
pH: Approx. 7

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

pH ‘4-11
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

Sensibilisation respiratoire ou cutanée . Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales . Non classé
Cancérogénicité . Susceptible de provoquer le cancer (oral).

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

Groupe IARC 2B - Peut-étre cancérogene pour 'homme
Toxicité pour la reproduction . Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé
(STOT) (exposition unique)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé
(STOT) (exposition répétée)
Danger par aspiration : Non classé

RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Viscosité, cinématique Non applicable

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général . Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Le
produit non neutralisé peut étre dangereux pour les organismes aquatiques. Tres toxique
pour les organismes aquatiques.

Dangers pour le milieu aguatique, a court terme . Trés toxique pour les organismes aquatiques.

(aigué)

Dangers pour le milieu aquatique, a long terme : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

(chronique)
Non rapidement dégradable

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

CL50 - Poisson [1] > 1000 mgl/l

CE50 72h - Algues [1] > 10000 mg/I

ZINC OXIDE (1314-13-2)

CL50 - Poisson [1] 1.1 mgl/l

CES50 - Crustaceés [1] 0.098 mg/I

12.2. Persistance et dégradabilité

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

Persistance et dégradabilité ‘ Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

CARBON BLACK MESOPOROUS (1333-86-4)

Potentiel de bioaccumulation ‘ Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvVB

Pas d'informations complémentaires disponibles
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RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas d'informations complémentaires disponibles
12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé

14.4. Groupe d’emballage

Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé

14.5. Dangers pour I'environnement

Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé ‘ Non réglementé

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

Transport par voie terrestre
Non réglementé

Transport maritime
Non réglementé

Transport aérien
Non réglementé

Transport par voie fluviale
Non réglementé

Transport ferroviaire
Non réglementé

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I’OMI

Non applicable

20/03/2023 (Date de révision) FR (francais) 13/15



RS-GCS-014-SM4 SILICONE THERMAL GREASE

Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres ala substance ou au mélange en matiere de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans '’Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

Annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans I'annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Réeglement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Reglement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux)

Reglement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (réglement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Reéglement sur 'appauvrissement de la couche d’ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des
substances appauvrissant la couche d’ozone)

Reéglement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Réglement UE 2019/1148 relatif a la commercialisation et a
I'utilisation des précurseurs d’explosifs)

Reglement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Réglement CE 273/2004 relatif & la fabrication et a la mise sur
le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Directives nationales

Allemagne

Classe de danger pour I'eau (WGK) : WGK 3, Trés dangereux pour I'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).
Arrété concernant les incidents majeurs (12. : Non soumis a/au Arrété concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)
BImSchV)

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aucun des composants n'est listé

Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Aucun des composants n'est listé

Danemark

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact
direct avec celui-ci

Les exigences des Autorités danoises pour I'environnement de travail relatives a I'utilisation
de carcinogéenes dans le cadre professionnel doivent étre respectées lors de I'utilisation et
de I'élimination

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée
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Fiche de données de sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1

Carc. 2 Cancérogénicité, catégorie 2

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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