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技术指标

功能 量程 精确度

直流电压 200mV, ±(0.5% rdg + 3d)

2.000V, 20.00V, 200.0V, 600V ±(1.2% rdg + 3d)

交流电压
40-400Hz

2.000V, 20.00V ±(1.0% rdg + 8d)

200.0V, 600V ±(2.3% rdg + 10d)

直流电流
200.0uA, 2000uA

±(2.0% rdg + 8d)
20.00mA, 200.0mA

交流电流
200.0uA, 2000uA

±(2.5% rdg + 10d)
20.00mA, 200.0mA

电阻

200.0Ω ±(0.8% rdg + 5d)

2.000kΩ

±(1.2% rdg + 5d)20.00kΩ 

200.0kΩ

2.000MΩ ±(5.0% rdg + 5d)

20.00MΩ ±(10.0% rdg + 5d)

最大输入电压 600V AC/DC

二极管测试 测试电流 1mA , 开路电压 1.5V 典型值

短路蜂鸣测试 电阻 <150Ω 时蜂鸣

显示 2000 位 3 -1/2 数字液晶显示

过载提示 液晶显示屏上显示 “OL”

极性 (-) 负号 表示负极 .

低电量提示 “BAT”符号

输入阻抗 >7.5MC( 交 / 直流电压 )

交流响应 平均响应

交流电压频宽 50 ～ 400Hz

自动关机 约 15 分钟 

保险丝 mA, uA 量程 ; 0.2A/500V 快速熔断保险丝

电池 2 节 1.5V AAA 



操作温度 0oC to 40oC (32oF to 104oF)

储存温度 -10oC to 50oC (14oF to 122oF)

重量 145g

尺寸 104x55x32.5mm

标准 IEC1010  CAT III  1000V Pollution degree II, CE 认准


