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Commutateur à bouton-
poussoir à verrouillage 

double direction (DPDT) à 
double direction de RS Pro, 

IP65, 16 mm (Ø), montage sur 
panneau, arrêt d'urgence  

RS code commande : 745-2442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Etanche à IP65 

• Découpe de 
panneau Ø 16 mm 

• Evalué à 5 A 250 V 
c.a. (8 A 125 V c.a.) 

• Contacts en argent 

• Résistance 
d'isolation 
supérieure à 50 MΩ 

• Force 
d'actionnement de 2 
kgf 

• Durée de vie 
mécanique de 100 
000 opérations 
minimum 

• Durée de vie 
électrique de 50 000 
opérations minimum 

• Plage de 
températures 
d'utilisation -25 à 
+55 °C. 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le commutateur d'arrêt d'urgence de RS PRO est conçu pour le montage dans les découpes de 
panneau standard de Ø 16 mm avec une épaisseur comprise entre 0,5 et 5 mm. Chaque 
commutateur d'arrêt d'urgence est fourni préassemblé avec un bloc de contacts 1NO/1NF + 
1NO/1NF avec des bornes universelles de 2,8 x 0,5 mm qui permettent la soudure directe ou les 
connecteurs enfichables. L'installation est rapide et facile grâce au bloc de contact amovible et une 
fois entièrement assemblé sur le panneau, le commutateur d'arrêt d'urgence (arrêt d'urgence) est 
doté d'un panneau étanche IP65. Le commutateur d'arrêt d'urgence est doté d'une tête d'actionneur 
rouge de 24 mm de diamètre qui dépasse 18 mm du panneau, avec une profondeur derrière le 
panneau de 42,4 mm .   

 

 

 

Fonctionnement du commutateur  A verrouillage 

Configuration de contact Bipolaire à deux directions (2RT) 

Lumineux Oui 

Couleur de l'actionneur Rouge 

Forme de l'actionneur Rond. 

Légende Arrêt d'urgence 

Applications 
Equipement de test, télécommunications, mise en 
réseau, appareils portables   

    

 

 

Tension nominale    250 V c.a. 

Type de terminal Fiche 

Gamme de fils 2 x 1,5 mm max. 

Gamme de câbles  2 x 0,75 mm 2 /1 x 1 mm 2 Max.    

 

Spécifications de contact     

Tension nominale c.a. de contact 250V 

Résistance d'isolation 50 MOhm (initial)  

Tension de retenue d'isolation 2000VAC 60Hz 1min 

Fréquence d'utilisation admissible  
20 opérations mécaniques/min max., 10 opérations 
électriques/min max.   

Durée de vie électrique 50 000 opérations min. 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Type de montage Montage panneau 

Taille de découpe du panneau 16 mm (Ø) 

Epaisseur de panneau 0,5 à 5 mm 

Diamètre de découpe du panneau 16mm 

Durée de vie mécanique 100 000 opérations min. 

Force d'actionnement 2 kgf  

terminal à connexion 2,8 x 0,5 mm max.  

 

 

 

Température de stockage -40 à 70 °C.   

Température d'utilisation maximale 55 °C 

Température d'utilisation minimale -25°C  

 

 

 

Indice IP   IP65              

Classe de protection contre les chocs 
électriques 

CEI 947-5-1   

Degré de contamination Classe II   

  

 

 

Conformité/certifications EN61340                              

        

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Catégorie de protection 
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