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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 磁性锁 
 

• z 和 l 支架 - 用于向内

开门、安装简单 
 

• 功耗：直流 12V 至 
15V 、电流 150mA 
 

• 射频： 125KHz 
 

• 带内部 em 读卡器 
 

• 解锁输出延迟时间： 
0s – 99s 
 

• 输出： 1 个继电器 
 

• 继电器额定值： 2A 交
流 / 12Vdc 交流 
 

• 读取范围： 5cm 至 
10cm 
 

• 红外线键盘操作 
 

• 内置防篡改功能、提

供额外安全性 
 

特点 
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RS Pro kit 是一款理想的设备、可用于各种环境或应用、尤其是在需要监控人员流动、交通和安全管

理的区域、尤其是在建筑的入口和出口点、如商店、办公室、 学校等等。  

 

 

 

系统类型 访问控制套件 
包括组件 破碎玻璃盒、退出按钮、电源、 rfid 令牌 
键盘 红外线键盘操作 
退出按钮输入 是的 
安装 安装简单 

应用 学校、大学和学院、工厂和工业制造、医院和医疗保健环

境、如研究、实验室、超市和商店、办公室 
  

 

 

电源电压 12V 

消耗电流 150mA 
 

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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尺寸 140mm x 220mm x 74mm 

深度 74mm 

高度 140mm 

宽度 220mm 

读取范围 5mm 至 10mm 
  

 

 

ip 等级 IP67 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
     

套件包含： 
1 个接近系统、 2000 个用户 - 耐候、额定值 IP67  
1 x 12Vdc 、 1Amp 盒装电源  
1 个磁性锁  
1 个 z&l 支架  
1 个退出按钮  
1 个破碎玻璃装置  
10 个感应匙  
1 个红外控制器 
 

机械规格 

认证 

保护类别 
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