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CARACTERISTIQU
ES

Autoadhésit Clip de cable en aluminium
Ajustable & autoadhésif blanc a clip de RS

différentes largeurs
de fils et de cables Pro

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes margques sans avoir a

payer un prix élevé.
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Description du produit

Les crochets de cable en aluminium plastifié blanc de RS Pro sont une solution rapide et facile a utiliser
pour la gestion des cables et sont dotés d'une grande zone autoadhésive pour une fixation facile. Ce
crochet de cable peut s'enrouler en toute sécurité autour de différents diameétres de fil, de cables ou de
cables simples.

Caractéristiques

Matériau Aluminium
Couleur Blanc
Méthode d'apposition Auto-adhésif
Type de clip de cable/pince Clip a crochet
Base adhésive Acrylique
I'emballage 100pcs.
Résistant aux UV Non

lls sont largement utilisés a la maison et sur le lieu de
travail, et dans les endroits ou vous étes susceptible de

Applications trouver des longueurs de fil qui fonctionnent entre des
composants a l'extérieur d'une armoire ou d'un autre
boitier.

Spécifications mécaniques

Dimensions 69,8 mm x25,4 mm x 7,9 mm
Longueur 69.8mm
Largeur 25.4mm
Profondeur 7.9mm
Puissance de maintien 80° /0.5kg/24hrs
25° /1kg X/24hrs
180 °Epeler I'adhérence (kg/25 mm) 25kg
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Spécifications de I'environnement de

Température maximale -10°C
Température minimale +90°C
Homologations
Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS
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