Tornillos prisioneros y tornillos prisioneros E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Tornillos prisioneros TOI'ni"O de fijaCi()n de vaso

de acero inoxidable

con vaso hexagonal hexagonal RS PrO M3 X 6mm
plano Acero inoxidable

Rosca métrica

Varios tamafios de

rosca disponibles,
incluidos M3, M4,
M5, M6 y M8

Buenaresistencia a
la corrosion

Cabeza avellanada:
La cabezano se
adhiere de modo
gue nada puede
golpearlo e interferir
con el
funcionamiento de
la aplicacion

También se utiliza
en muchas
aplicaciones de
carpinteria interna

Requiere una llave
hexagonal / llave
Allen

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Tornillos prisioneros y tornillos prisioneros R

Descripcion del

Los tornillos de cabeza avellanada Allen RS Pro son una excelente eleccion cuando se necesita
una fijacién para Sit FLUSH o debajo de la superficie de su material.

Especificaciones

Tamafo de rosca M3
Material Acero inoxidable
Acabado Sencillo
Tipo de tornillo Tornillo de fijacion
Forma de la cabeza Juego de vasos hexagonales
Tipo de unidad Hex.
Anticorrosivo Si
Fijaciones y fijaciones; utillaje y reparacion de
Aplicacién magquinaria; Proteccion de seguridad; aplicaciones

electrénicas; Industria de automocién

Especificaciones mecanicas

Longitud 6mm

Tipo de acero inoxidable A2 304
Especificacion DIN 912
Cumplimiento/Certificaciones RoHS, DIN
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Tornillos prisioneros y tornillos prisioneros

RS Part No. Thread Size Length
137714 M3 3mm
137720 M3 6mm
137742 M4 4mm
137758 M4 Bbmm
137764 M4 12mm
137770 M5 Smm
137792 M5 10mm
137821 M6 8mm
137837 Mé 12mm
137843 ME 16mm
137714 M3 3mm

RS Stock No. Size Length
137-714 M3 3mm
137-720 M3 Bmm
124-7389 M3 gmm
137-736 M3 12mm
137-742 M4 4mm
137-758 M4 Bmm
124-7390 M4 amm
124-7391 M4 10mm
137-764 M4 12mm
137-770 M5 5mm
124-7352 M5 Bmm
137-786 M5 amm
137-792 M5 10mm
137-809 M5 12mm
124-7353 M5 16mm

RS Stock No.

137-815
137-821
124-7384
137-837
137-843
124-7395
124-7396

137-859
124-7397
137-865
137-871
124-7398
124-7399

Size

ME
ME
Mb
Mb
ME
ME
ME

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

Length

bmm

amm

10mm
12mm
l6mm
20mm
30mm

amm

10mm
12Zmm
lemm
20mm
25mm
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